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Obudowy RockStar® HighPower sg wykonywane z
wytrzymatego odlewu aluminiowego i dzieki statemu
doskonaleniu zapewniajg idealng ochrone przed trudnymi
warunkami srodowiskowymi. Wieloczes$ciowa obudowa
pozwala uzytkownikom na kontrolowanie proceséw robo-
czych na kazdym etapie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopien
ochrony: IP68, IP69, po podtaczeniu, , Ztacze z
kabtakiem zaciskowym, standard

Nr zam. 1282820000

Typ HDC IP68 24B HP FRAME

GTIN (EAN) 4050118073010

llos$¢

1 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 217 mm Gtebokos¢ (cale) 8.5433 inch
Wysokos$é 21 mm Wysokos¢ (cale) 0.8268 inch
Szeroko$é 72 mm Szeroko$¢ (cale) 2.8346 inch
Masa netto 305¢g
Temperatury
Temperatura graniczna -50°C..125°C
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane ogdlne
Rozmiar instalaciji 8 Barwny srebrno-szary, czarny
(podobny do RAL 9005)
Typ Przeciwrama Typoszereg HighPower
bez halogenu false BG 8
Stopien ochrony IP68, IP69, po podtaczeniu
Informacje ogodlne
Barwny srebrno-szary, czarny Typ Przeciwrama
(podobny do RAL 9005)
Typoszereg HighPower
Wazna informacja
Informacje produktowe W zaleznosci od zaplanowanego sposobu obstugi generowane wewnetrznie napiecia moga

naktada¢ sie na warto$¢ napiecia roboczego, skutkujac pojawieniem sie warto$ci szczytowych
odpowiadajgcych takim natozeniom. Nalezy upewni¢ sig, ze te wartosci szczytowe napiecia nie
przekraczajg warto$ci napiecia znamionowego. W przypadku zastosowan wykraczajacych poza
niniejszg specyfikacje prosimy o kontakt.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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