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OMNIMATE Power BU / SU 10.16HP - klasa mocy 50
kVA

Wiecej pragdu wiecej mocy.

Dzisiejsza wysoka klasa wtykowych ztaczy mocy systemu
OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP, dzieki wysoko
obcigzalnemu systemowi stykéw, umozliwia wtykowy
przesyt energii przy mozliwie najwiekszych rezerwach
obcigzenia. HP oznacza High Performance, co charakte-
ryzuje sie ciagta wysoka temperaturg uzytkowa do 120
°C. Dopasowane wtykowe rozwigzanie dla wszystkich
aplikacji, ktére musza spetnia¢ wymagania 600 V UL lub
1.000 V (IEC) do 76 A (IEC) i 54 A (UL).

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe do druku, listwa z gniazdami,
zamkniete z boku, Potaczenie lutowane THR,
10.16 mm, Liczba biegundéw: 4, 180°, Dtugos$é
kotka lutowniczego (I): 4.5 mm, srebrzone, czarny,

skrzynia
Nr zam. 1289010000
Typ BUL 10.16HP/04/180 4.5AG BK BX SO
GTIN (EAN) 4050118080636
llos¢ 50 szt.
parametry produktu IEC: 1000V /76 A
UL: 300V /57 A
opakowanie skrzynia
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693
Wpymiary i masa

Masa netto 14.73 g

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktow

OMNIMATE Power - seria

Rodzaj przytgcza

Przytacze dla obwodu

BU/SU 10.16 drukowanego
Raster w mm (P) 10.16 mm Raster w calach (P) 0.400"
Liczba biegunéw 4 L1 in mm 30.48 mm
L1 w calach 1.200" Liczba rzedow 1
liczba rzedéw z biegunami 1 zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN zabezpieczony przed
VDE 57 106 dotknieciem palcami
Stopien ochrony IP20 Rezystancja skro$na 2,00 mQ
element kodowany Tak Sita wtykania/biegun, maks. 125N
Sita ciagniecia / biegun, maks. 11N
Dane materiatowe
Materiat izolacyjny PA GF Barwny czarny
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 grupa materiatéw izolacyjnych |
Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTl) =600 Moisture Level (MSL)
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat stykow Stop Cu
Powierzchnia styku srebrzone Struktura warstwowa przytacza 23 um Ag
lutowanego
Struktura warstwowa wtyku 23 um Ag Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70°C Temperatura pracy, min. -50°C
Temperatura pracy, max. 130°C Zakres temperatur montaz, min. -25°C
Zakres temperatur montaz, max. 130°C
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z norma IEC 60664-1, IEC 61984 Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 76 A
(Tu=20°C)
Prad znamionowy, maks. liczba 76 A Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 69 A
biegunéw (Tu=20°C) (Tu=40°C)
Prad znamionowy, maks. liczba 625 A napiecie znamionowe przy kat. 1000V
biegunéw (Tu=40°C) przepieé/stopniu zanieczyszczenia Il/2
napiecie znamionowe przy kat. 630V napiecie znamionowe przy kat. 630V
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2 przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3
znamionowe napiecie udarowe przy kat. 6 kV znamionowe napiecie udarowe przy kat. 6 kV
przepieé¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2 przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2
znamionowe napiecie udarowe przy kat. 6 kV Odstep izolacyjny po izolacji, min. 0O mm

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

Odstep izolacyjny powietrzny, min.

0O mm
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Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) CSA Nr certyfikatu (CSA) 200039-121690
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300 V Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V

B / CSA) C/ CSA)

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 600 V Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 57 A

D / CSA) CSA)

Prad znamionowy (grupa uzytkowa C/ 57 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D / 5 A

CSA) CSA)

Odniesienie do warto$ci znamionowych W specyfikacji podano
warto$ci minimalne,
szczegoty - patrz
certyfikat.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (UR) UR Nr certyfikatu (UR) E60693
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V
B /UL 1059) C/ UL 1059)
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 600 V Prad znamionowy (grupa uzytkowa B / 57 A
D / UL 1059) UL 1059)
Prad znamionowy (grupa uzytkowa C/ 57 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D / 5 A
UL 1059) UL 1059)
Odstep izolacyjny po izolacji, min. 11.2 mm Odstep izolacyjny powietrzny, min. 8.4 mm
Odniesienie do wartosci znamionowych W specyfikacji podano
warto$ci minimalne,
szczegoty - patrz
certyfikat.
Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugos¢ VPE 240.00 mm
Szeroko$¢ VPE 149.00 mm Wysokos$¢ VPE 40.00 mm

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodnos¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami

miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowe;j
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-6 10. Na zyczenie moga by¢

ocenione dalsze wymagania dotyczace produktéw.

Uwagi * Additional variants on request

P on drawing = pitch

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other

components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking

capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

70%, 36 months

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002637 ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02 ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01 ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Zdjecie produktu

Rysunek wymiarowy

Wykres

Wykres
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Rysunki
Wykres Zaleta produktu
Zwiekszona niezawodnos$¢ procesu wyposazania Zwiekszona niezawodno$¢ procesu wyposazania
ptytki drukowanej: wbudowany kotek ptytki drukowanej: wbudowany kotek
kodujacy petni funkcje pomocy montazowe;. kodujacy petni funkcje pomocy montazowe;j.
Zaleta produktu Zaleta produktu
Trzy kotki lutownicze na kazdy biegun zapewniajg Ze wzgledu na element kodujgcy, wtyk meski mozna
wystarczajgcg wytrzymato$é mechaniczng wiozyé tylko do odpowiedniej listwy zenskiej.

przy maksymalnej obcigzalnosci pradowej.
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Rysunki

Zaleta produktu

Ksztatt czota wtyku uniemozliwia podtgczanie wtykéw z rézng liczbg
biegundw. Pasujg do siebie wytgcznie ztgcza o takiej samej liczbie biegundw.
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Elementy kodowania

Ogobine dane zamoéwieniowe

Ztacza wtykowe do energoelektroniki sg dostosowane
do nowoczesnej techniki napedowej, na przyktad
rozrusznikow silnikow, przetwornikéw czestotliwosci i
serworegulatorow.

OMNIMATE Power wyznacza standardy poprzez
zwigkszone bezpieczenstwo i innowacyjne rozwigzania,
jak wtykowa naktadka ekranu, wbhudowane styki
sygnatowe czy obstuga jednoreczna.

Wszystkie 3 serie produktéw oferujg uzytkownikom
kolejne zalety: Mozliwo$é skalowania dostosowanego
do aplikacji: Od kompaktowego ztgcza 4 mm2 do 29 A
(IEC)i 20 A (UL) do mocnego ztgcza 16 mm2 do 76 A
(IEC) lub 54 A (UL)Nieograniczone stosowanie do 1000 V
(IEC) lub 600 V (UL)Réznorakie mozliwos$ci mocowania,
dostosowane do aplikaciji

Nasz serwis:

Moga Panstwo tworzy¢ swoje indywidualne potagczenia
wtykowe korzystajgc z konfiguratora produktu.

Typ KO BU/SU10.16HP BK Wersja

Nr zam. 1824410000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujacy, czarny, Liczba
GTIN (EAN) 4032248326716 biegunéw: 1

llogé 50 ST

Typ KO BU/SU10.16HP WT Wersja

Nr zam. 2592600000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujacy, naturalny,
GTIN (EAN) 4050118717389 Liczba biegunéw: 1

lloé¢ 50 ST
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SU 10.16HP/180G

Ogobline dane zamoéwieniowe

Jednorzedowa wysokoprgdowa listwa meska, do
dowolnego ustawiania bez straty biegunéw lub z
opatentowanym kotnierzem do szybkiego ryglowania bez
uzycia narzedzi. Maksymalna niezawodno$¢ potgczenia

i pracy dzieki zastosowaniu czota wtykowego, ktére
zapobiega nieprawidtowemu podtaczeniu, unikatowa
ré6znorodno$¢ kodowania, dodatkowe mocowanie i
wbudowane utatwienie pozycjonowania. Diugo$¢ kotkéw
3.5 mm jest zoptymalizowana pod katem lutowania
falowego, kierunek wtyku 180° do kotkéw lutowniczych.

Typ SU 10.16HP/04/180G 3.5A...
Nr zam. 1813430000

GTIN (EAN) 4032248297627

lloéé 42 ST

Wersja
Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,
Potgczenie lutowane THR, 10.16 mm, Liczba biegunow: 4, 180°,

Dtugosé¢ kotka lutowniczego (I): 3.5 mm, srebrzone, czarny, skrzynia

SU 10.16HP/270G

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Jednorzedowa wysokoprgdowa listwa meska, do
dowolnego ustawiania bez straty biegunéw lub z
opatentowanym kotnierzem do szybkiego mocowania bez
uzycia narzedzi. Maksymalna niezawodnos$¢ potgczenia

i pracy dzieki zastosowaniu czota wtykowego, ktére
zapobiega nieprawidtowemu podtgczeniu, unikatowa
réznorodnos$¢ kodowania oraz dodatkowe mocowanie w
kotnierzu. Dlugo$¢ kotkéw 3,5 mm jest zoptymalizowana
pod katem lutowania falowego, kierunek wtyku 270° do
kotkéw lutowniczych.

Typ SU 10.16HP/04/270G 3.5A..
Nr zam. 1813510000

GTIN (EAN) 4032248297726

llo$é 42T

Wersja
Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,
Potaczenie lutowane THR, 10.16 mm, Liczba biegunow: 4, 270°,

Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 3.5 mm, srebrzone, czarny, skrzynia

SU 10.16HP/90G

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Jednorzedowa wysokopragdowa listwa meska, do
dowolnego ustawiania bez straty biegunéw lub z
opatentowanym kotnierzem do szybkiego ryglowania bez
uzycia narzedzi. Maksymalna niezawodnos$¢ potgczenia

i pracy dzieki zastosowaniu czota wtykowego, ktére
zapobiega nieprawidtowemu podtaczeniu, unikatowa
réznorodnos$¢ kodowania oraz dodatkowe mocowanie w
kotnierzu. Dtugos$¢ kotkdéw 3,5 mm jest zoptymalizowana
pod katem lutowania falowego, kierunek wtyku 90° do
kotkéw lutowniczych.

Typ SU 10.16HP/04/90G 3.5AG...
Nr zam. 1813350000

GTIN (EAN) 4032248297542

llos¢ 42 ST

Wersja
Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,
Potaczenie lutowane THR, 10.16 mm, Liczba biegunow: 4, 90°,

Dtugos¢ kotka lutowniczego (1): 3.5 mm, srebrzone, czarny, skrzynia
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Typ SU 10.16HP/04/90G 3.5AG...
Nr zam. 1340450000

GTIN (EAN) 4050118145021

llogé 42 ST

Wersja

Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku,

Potgczenie lutowane THR, 10.16 mm, Liczba biegunow: 4, 90°,

Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 3.5 mm, popielaty, skrzynia
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