Weidmiiller 3

SA|S'5/9'7/8 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Vnmsrum

Obecnie czesto spotykane jest zapotrzebowanie na nie- Ogoélne dane zaméwieniowe

standardowe dtugosci kabli. Aby sprostaé¢ temu wymaga-

niu, Weidmdiller oferuje szeroki zakres ztgcz wtykowych Wersja Dotaczalny tacznik instalacyjny, 7/8"
do swobodnego konfekcjonowania. Nr zam. 1301220000

Wtyki meskie i gniazda zenskie do adaptowalnych pod- Typ SAIS-5/9-7/8

zespotéw montazowych ztgczy M8, M12, M16i7/8" o ﬁ;": EAN) ?2101 18098150

wysokiej odpornosci konstrukcji, idealnych np. do zasto-
sowan w budowie maszyn. Okragte ztgcza wtykowe 7/8"
moga przekazywaé duze moce zasilajace.

Potaczenia srubowe nadaja sie do wielu réznych zastoso-
wan. W tej technice wykonywania potgczen przewodnik,
ewentualnie tulejki na zyty wsuwa sie do elementéw ztg-
cza i zabezpiecza dokrecajgc $rubami. Jest to klasyczna,
najtansza technika taczenia, nadajaca sig rowniez do
wykonywania potaczen wieloprzewodowych.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E307231
Wymiary i masa

Masa netto b4 g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Woytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7

SCIP

10f6f563-34ca-4ced-9e59-cf656b2f4d8b

Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych

Liczba biegunéw 5 kodowanie brak

Powierzchnia styku poztacany Rodzaj przytacza ztgcze srubowe
Podstawowy materiat obudowy PBT Opor izolacji 108 Q

Srednica kabla, maks. 8 mm Srednica kabla, min. 6 mm

Materiat stykow CuZn Przekréj przytacza przewodu, maks. 1.5 mm?2

Przekrdéj przytacza przewodu, min. 0.5 mm? Napiecie znamionowe 300V

Znamionowe natezenie pradu 9A Stopien ochrony IP67

Cykle wpinania 250 Stopien zanieczyszczenia 3

Dtawnica kablowa PG 9 Prad znamionowy 9 A (4- oraz 5-biegunowy),

12 A (3-biegunowy)

Rodzaj styku Ztgcze meskie Przytacze ekranu Nie

Materiat pierscienia gwintowanego odlew ci$nieniowy Zakres temperatury obudowy -40 .. +85°C
cynkowy

Przekréj przytacza, maks. 1.5 mm?2 Przekréj przytacza, min. 0.14 mm?2

Dane ogodlne

Liczba biegunéw 5 kodowanie brak

Sciezka potaczenia 7/8" Powierzchnia styku poztacany

Rodzaj przytacza ztacze Srubowe Podstawowy materiat obudowy PBT

Opor izolacji 108 Q Srednica kabla, maks. 8 mm

Srednica kabla, min. 6 mm Materiat stykow CuZn

Przekréj przytacza przewodu, maks. 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, min. 0.5 mm?2

Napiecie znamionowe 300V Znamionowe natezenie pradu 9A

Stopien ochrony IP67 Cykle wpinania 250

Stopien zanieczyszczenia 3 Dtawnica kablowa PG 9

Napiecie znamionowe 300V Prad znamionowy 9 A (4- oraz 5-biegunowy),

12 A (3-biegunowy)

ztacze 1 7/8" Przytacze 2 Sruba

Znamionowe napiecie udarowe 4000V Przytacze ekranu Nie

napiecie znamionowe (UL) 600V Zakres temperatury obudowy -40..+485°C

Zewnetrzna $rednica przewodu
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Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16
ECLASS 15.0 27-44-01-16
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