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Vnmsrum

Szybciej znaczy lepiej. Ta maksyma jest rowniez praw- Ogodlne dane zaméwieniowe
dziwa dla okablowania instalacji fotowoltaicznych. Nasze
poreczne taczniki dobrze lezg w dioni nawet w temperatu-  wersja Fotowoltaika, Ztacze wtykowe
rach ponizej zera i moga by¢ tatwo i szybko montowane Nr zam. 1303490000
bez koniecznosci stosowania narzedzia do zagniatania. Typ PV-STICK- VPE10
. . . , GTIN (EAN) 4050118102529
Dlatego nie wymagajg stosowania stykdéw zaprasowywa- losé 10 sat

nych i narzedzi, a takze pozwalajg unikng¢ btedéw mon-
tazowych. Dzieki temu mozna zaoszczedzi¢ nawet 50%
czasu potrzebnego do instalacji — bez pogorszenia jakosci
potaczen. Nowe ztacza do zastosowan fotowoltaicznych
uzyskaty aprobate TUV i spetniajag wymagania normy IEC
62852.

Nasza technologia ,SNAP IN” pozwala na bezpieczne
wykonywanie potgczen przy minimalnym naktadzie pracy:
witdz, obréé: prad!

1500 V DC (DE) / 1500 V DC (EN)Technologia SNAP
INJakos$¢ zgodna z normg IEC 62852Ergonomiczna,
nagradzana konstrukcjaNajszybsze dostepne obecnie na
rynku ztgcze PVNiezawodno$¢ potgczenia
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Dopuszczenia
Atesty
-@- Type
TUV  Approved
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Masa netto 16.71¢g
Temperatury
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-40 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 85 °C
maks.
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Slad weglowy produktu Kotyska do bramy 0.125 kg CO2eq.
Dane techniczne
$rednica kabla zewnetrzna, maks. 7.6 mm Srednica kabla zewnetrzna, min. 5.4 mm
Typ kabla IEC 62930:2017 Dopuszczenia TUV Rheinland (IEC
62852)
Przekréj przytacza przewodu, maks. 6 mm?2 Przekrdj przytacza przewodu, min. 4 mm?2

Stopien ochrony

IP65, IP68 (1 m / 60 min),

IP2x otwarta

Stopien zanieczyszczenia

3 (2 w uszczelnionym
obszarze)

napiecie nominalne 1500 V DC (IEC) Prad znamionowy 30A
Gwarancja

Czasokres 2 lata

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002928 ETIM 9.0 EC002928
ETIM 10.0 EC002928 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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Multi-Tool PV Set

Ogobine dane zamoéwieniowe

Narzedzie wielofunkcyjne firmy Weidmiiller pozwala
na efektywna obrébke ztagcz PV do zastosowan
fotowoltaicznych.

Typ MULTITOOL PV SET Wersja

Nr zam. 2771530000 Fotowoltaika, Akcesoria, Narzedzie do naciskania, Narzedzie do
GTIN (EAN) 4064675031758 demontazu koncéwek

llos¢ 18T

Akcesoria

* W

Ogobine dane zamoéwieniowe

Ostona przeciwpytowa ,Dustcap VSSO” chroni ztacza
fotowoltaiczne firmy Weidmdiiller oraz ztgcza typu 4 przed
whnikaniem pytu i brudu.

.SafetyClip” chroni ztacza fotowoltaiczne firmy
Weidmdiiller przed przypadkowym otwarciem i moze byé
odblokowany tylko przy uzyciu specjalnego narzedzia
uniwersalnego.

Typ VSSO WM4 C Wersja

Nr zam. 1254870000 Fotowoltaika, Ptaska konstrukcja
GTIN (EAN) 4050118047479

llos¢ 100 ST

Narzedzia

Do przewodoéw cienkodrutowych i masywnych ze
specjalnymi materiatami izolacyjnymi Wysoka jako$¢
zdejmowania izolacji do zastosowania przemystowego
(spetnia wymagania lotnictwa) Specjalnie formowane
noze umozliwiajg zdejmowanie specjalnych izolacji z
przewodoéw Dtugos¢ zdejmowanej izolacji ustawiana
ogranicznikiem Wysoka elastyczno$¢ dzieki wymiennym
zespotom zdejmowania izolacji Wysoka doktadno$é
powtarzalnosci wyniku zdejmowania izolacji Przewod
bez uszkodzen Wysoka stabilno$¢ daje dtugg zywotnos$¢ i
wysoka niezawodnos$¢ Zintegrowana funkcja ciecia
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ MULTI-STRIPAX PV Wersja

Nr zam. 1190490000 Fotowoltaika, Ztacze wtykowe
GTIN (EAN) 4032248973262

llosé 18T

Narzedzia do ciecia

Narzedzia do ciecia przewoddéw o $rednicy zewnegtrznej
do 8 mm, 12 mm, 14 mm oraz 22 mm. Ostrze o
specjalnym ksztatcie pozwala na ciecie przewodéw
miedzianych i aluminiowych bez zgniatania oraz przy
minimalnym wysitku. Narzedzia tngce (od KT 8 do KT

22) sa réwniez wyposazone w izolacje ochronng z
certyfikatami badan przeprowadzonych przez VDE i GS do
1000 V zgodnie z normg EN/IEC 60900.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ KT 8 Wersja

Nr zam. 9002650000 narzedzia do cigcia, Obcinaczki na jedna reke
GTIN (EAN) 4008190020163

llosé 18T
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