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Gama obudoéw Klippon® POK jest wykonana z wysokiej
jakosci poliestru wzmocnionego witéknem szklanym i ide-
alnie sprawdza sie w zastosowaniach i srodowiskach, w
ktorych wymagana jest odpornos¢ na korozje, odpornosé
na uderzenia i wysoki stopien ochrony IP.

Gtéwne zalety szerokiej gamy produktéw:

17 réznych wielkos$ciDwa standardowe wykonczenia
(kolory): szary (podobny do RAL 7001 do zastosowan
przemystowych) i czarny (podobny do RAL 9011 do
zastosowan w trudnych warunkach, Ex)Wieko ze $ru-
bami ze stali nierdzewnej z tbem krzyzowym lub z row-
kiemPrasowana uszczelka wykonana z silikonu lub chlo-
ropenuOtwory mocujgce poza obszarem uszczelnienia
gwarantujg wysokie zabezpieczenie przed przeciekiem i
whnikaniem zgodnie z wymaganiami klasy IP66Udarnos¢
siegajaca 7 dzuliMocowanie bezposrednio w obudowie
lub za pomocg wewnetrznych ptyt montazowychMozli-
wos$¢ montazu nasciennego dzigki otworom mocujgcym
lub stopce montazowejGwint mocujacy przygotowany do
montazu szyn i ptytek

Klasa odpornosci ogniowej do E60 w zaleznosci od konfi-
guracjiWeidmiuiller wykonuje i dostarcza ten typ obudowy
zgodnie z zyczeniami klientéw - kompletnie wyposazong
w niezbedne ztacza i dtawnice.

Vnm-um

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Pusta
obudowa, Wysoko$¢: 160 mm, Szerokos$é: 560
mm, Gtebokos$é: 90 mm, Materiat podstawowy:
poliester wzmacniany witéknem szklanym, nieobro-
biony, btyszczacy, srebrno-szary

Nr zam. 1305920000

Typ KLIPPON POK 165609

GTIN (EAN) 4050118104882

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty i,
€ c US | &=
b &
LISTED i
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E256877
Wymiary i masa
Gtebokosé 90 mm Gtebokos¢ (cale) 3.5433 inch
Wysoko$é 160 mm Wysokos¢ (cale) 6.2992 inch
Najmniejsza wysoko$¢é montazu 90 mm Szeroko$¢ 560 mm
Szeroko$¢ (cale) 22.0472 inch Wymiar mocowania wysoko$¢ 110 mm
Wymiar mocowania szeroko$¢ 540 mm Masa netto 3327¢g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...100 °C
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Whytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
Informacje ogdlne
Grubo$¢ materiatu wieka 5 mm Grubo$¢ materiatu obudowy 5.99 mm
Temperatura pracy, max. 100 °C Temperatura pracy, min. -40 °C
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Mocowanie wieka wkrety z rowkiem / z

rowkiem krzyzowym

Normy DIN EN 62208 - Puste Powierzchnia nieobrobiony, btyszczacy
obudowy rozdzielnic i
sterownic, DIN 4102-12

udarnosé 5 J wersja standardowa Stopien ochrony IP66

Materiat podstawowy poliester wzmacniany materiat uszczelniajacy Chloropren

Moment dokrecania $rub wieka

wibknem szklanym
2.5 Nm

mocowanie obudowy

Montaz poprzez tylng
$cianke obudowy, naktadki
mocujace

Stopien ochrony (UL) Type 4, Type 4X liczba $rub mocujacych wieko 6

otwor manipulacyjny szeroko$é 548.02 mm niezbedne narzedzia SDK PZ2
Ptytka kotnierzowa Nie maks. tadownos$é 35.84 kg
Pokrywa Tak otwor manipulacyjny wysoko$é 148.02 mm

obszary zastosowania

urzadzenia portowe,
budowa maszyn, przemyst
procesowy, transport

Data sporzgdzenia 08.01.2026 11:09:50 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
https://eshop.weidmueller.com/p/9008540000

Weidmiiller 3

KL'PPON POK 1 65609 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Dane techniczne www.weidmueller.com

Numery certyfikatow obudowy

Deklaracja zgodno$¢ nr. (DoC LVD) DE PS2401 160412 Nr certyfikatu (DNV) TAEOOOO2R2
001ISS02
DEF |Warunki zatwierdzenia cULus, LR, DNV Nr certyfikatu (cULus) E256877

Wpyposazenie pionowe

WDU 2,5 /7DU 2,5 /IDU 2,5 * WDU 4 / ZDU 4 *

Wyposazenie poziome

WDU 10/ ZDU 10 1x49 WDU 16 / ZDU 16 1x41
WDU 2,5 /7DU 2,6 /IDU 2,6 1x94 WDU 4 / ZDU 4 1x79
WDU 6 / ZDU 6 1x60

dtawiki u géry / u dotu

M20 32 M12 66
M40 8 M32 10
M25 12 M16 58

dtawiki z prawej strony

M25 2 M16 6
M40 1 M32
M20 4 M12 11

ztacza srubowe z lewej strony

M12 11 M16 6
M32 2 M25 2
M20 4 M40 1

Wazna informacja

Informacje produktowe The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations
(details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01

Data sporzadzenia 08.01.2026 11:09:50 MEZ
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Plyty uziemiajace Klippon® POK

Ogobline dane zamoéwieniowe

Gama obudoéw Klippon® POK jest wykonana z wysokiej
jakosci poliestru wzmocnionego witéknem szklanym i
idealnie sprawdza sie w zastosowaniach i srodowiskach,
w ktérych wymagana jest odpornosé na korozje,
odporno$¢ na uderzenia i wysoki stopien ochrony IP.
Gtéwne zalety szerokiej gamy produktéw:

17 réznych wielkosciDwa standardowe wykonczenia
(kolory): szary (podobny do RAL 7001 do zastosowan
przemystowych) i czarny (podobny do RAL 9011 do
zastosowan w trudnych warunkach, Ex)Wieko ze
Srubami ze stali nierdzewnej z tbem krzyzowym lub

z rowkiemPrasowana uszczelka wykonana z silikonu

lub chloropenuOtwory mocujgce poza obszarem
uszczelnienia gwarantujg wysokie zabezpieczenie przed
przeciekiem i wnikaniem zgodnie z wymaganiami

klasy IP66Udarnos¢ siegajgca 7 dzuliMocowanie
bezposrednio w obudowie lub za pomoca wewnetrznych
ptyt montazowychMozliwo$é montazu nasciennego
dzieki otworom mocujgcym lub stopce montazowejGwint
mocujgcy przygotowany do montazu szyn i ptytek

Klasa odpornosci ogniowej do E60 w zaleznosci od
konfiguracjiWeidmdiller wykonuje i dostarcza ten typ
obudowy zgodnie z zyczeniami klientéw - kompletnie
wyposazong w niezbedne ztgcza i dtawnice.

Typ KLIPPON COPL 165609 Wersja

Nr zam. 1391020000 Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Ptyta uziemienia, inne,
GTIN (EAN) 4050118191134 Wysoko$¢: 60.5 mm, Szeroko$¢: 656 mm, Gtebokosé: 0.8 mm,
llos¢ 5 ST Materiat podstawowy: mosiadz, btyszczacy, nieobrobiony

Data sporzgdzenia 08.01.2026 11:09:50 MEZ
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Materialy montazowe Klippon® POK

Ogobline dane zamoéwieniowe

Gama obudoéw Klippon® POK jest wykonana z wysokiej
jakosci poliestru wzmocnionego witéknem szklanym i
idealnie sprawdza sie w zastosowaniach i srodowiskach,
w ktérych wymagana jest odpornosé na korozje,
odporno$¢ na uderzenia i wysoki stopien ochrony IP.
Gtéwne zalety szerokiej gamy produktéw:

17 réznych wielkosciDwa standardowe wykonczenia
(kolory): szary (podobny do RAL 7001 do zastosowan
przemystowych) i czarny (podobny do RAL 9011 do
zastosowan w trudnych warunkach, Ex)Wieko ze
Srubami ze stali nierdzewnej z tbem krzyzowym lub

z rowkiemPrasowana uszczelka wykonana z silikonu

lub chloropenuOtwory mocujgce poza obszarem
uszczelnienia gwarantujg wysokie zabezpieczenie przed
przeciekiem i wnikaniem zgodnie z wymaganiami

klasy IP66Udarnos¢ siegajgca 7 dzuliMocowanie
bezposrednio w obudowie lub za pomoca wewnetrznych
ptyt montazowychMozliwo$é montazu nasciennego
dzieki otworom mocujgcym lub stopce montazowejGwint
mocujgcy przygotowany do montazu szyn i ptytek

Klasa odpornosci ogniowej do E60 w zaleznosci od
konfiguracjiWeidmdiller wykonuje i dostarcza ten typ
obudowy zgodnie z zyczeniami klientéw - kompletnie
wyposazong w niezbedne ztgcza i dtawnice.

Typ SD FIXING SET POK Wersja

Nr zam. 1463490000 Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Zestaw do mocowania
GTIN (EAN) 4050118299878 ptytek indentyfikacyjnych, Wysoko$¢: 12 mm, Szeroko$é: 12 mm,
llos¢ 1ST Gtebokos$¢: 16.4 mm, Materiat podstawowy: Stal nierdzewna 1.4305

(303), nieobrobiony

Data sporzgdzenia 08.01.2026 11:09:50 MEZ
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Standardowe ptyty mocujace Klippon® POK

Ogobline dane zamoéwieniowe

Gama obudoéw Klippon® POK jest wykonana z wysokiej
jakosci poliestru wzmocnionego witéknem szklanym i
idealnie sprawdza sie w zastosowaniach i srodowiskach,
w ktérych wymagana jest odpornosé na korozje,
odporno$¢ na uderzenia i wysoki stopien ochrony IP.
Gtéwne zalety szerokiej gamy produktéw:

17 réznych wielkosciDwa standardowe wykonczenia
(kolory): szary (podobny do RAL 7001 do zastosowan
przemystowych) i czarny (podobny do RAL 9011 do
zastosowan w trudnych warunkach, Ex)Wieko ze
Srubami ze stali nierdzewnej z tbem krzyzowym lub

z rowkiemPrasowana uszczelka wykonana z silikonu

lub chloropenuOtwory mocujgce poza obszarem
uszczelnienia gwarantujg wysokie zabezpieczenie przed
przeciekiem i wnikaniem zgodnie z wymaganiami

klasy IP66Udarnos¢ siegajgca 7 dzuliMocowanie
bezposrednio w obudowie lub za pomoca wewnetrznych
ptyt montazowychMozliwo$é montazu nasciennego
dzieki otworom mocujgcym lub stopce montazowejGwint
mocujgcy przygotowany do montazu szyn i ptytek

Klasa odpornosci ogniowej do E60 w zaleznosci od
konfiguracjiWeidmdiller wykonuje i dostarcza ten typ
obudowy zgodnie z zyczeniami klientéw - kompletnie
wyposazong w niezbedne ztgcza i dtawnice.

Typ POK MOPL 1656 Wersja

Nr zam. 9510710000 Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Ptytka montazowa,
GTIN (EAN) 4008190498276 Wysokos¢: 143 mm, Szerokosé: 545 mm, Gtebokosé: 1.5 mm,
llos¢ 1ST Materiat podstawowy: blacha stalowa ocynkowana, inne, srebrny

Data sporzgdzenia 08.01.2026 11:09:50 MEZ
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Plyty montazowe Klippon® POK w potaczeniu z ptytami uziemienia

Ogobline dane zamoéwieniowe

Gama obudoéw Klippon® POK jest wykonana z wysokiej
jakosci poliestru wzmocnionego witéknem szklanym i
idealnie sprawdza sie w zastosowaniach i srodowiskach,
w ktérych wymagana jest odpornosé na korozje,
odporno$¢ na uderzenia i wysoki stopien ochrony IP.
Gtéwne zalety szerokiej gamy produktéw:

17 réznych wielkosciDwa standardowe wykonczenia
(kolory): szary (podobny do RAL 7001 do zastosowan
przemystowych) i czarny (podobny do RAL 9011 do
zastosowan w trudnych warunkach, Ex)Wieko ze
Srubami ze stali nierdzewnej z tbem krzyzowym lub

z rowkiemPrasowana uszczelka wykonana z silikonu

lub chloropenuOtwory mocujgce poza obszarem
uszczelnienia gwarantujg wysokie zabezpieczenie przed
przeciekiem i wnikaniem zgodnie z wymaganiami

klasy IP66Udarnos¢ siegajgca 7 dzuliMocowanie
bezposrednio w obudowie lub za pomoca wewnetrznych
ptyt montazowychMozliwo$é montazu nasciennego
dzieki otworom mocujgcym lub stopce montazowejGwint
mocujgcy przygotowany do montazu szyn i ptytek

Klasa odpornosci ogniowej do E60 w zaleznosci od
konfiguracjiWeidmdiller wykonuje i dostarcza ten typ
obudowy zgodnie z zyczeniami klientéw - kompletnie
wyposazong w niezbedne ztgcza i dtawnice.

Typ POK MOPL 1656 MINI Wersja

Nr zam. 1534390000 Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Ptytka montazowa,

GTIN (EAN) 4050118338089 Wysokos$é: 113 mm, Szeroko$é: 545 mm, Gtebokosé: 1.5 mm,

llos¢ 1ST Materiat podstawowy: blacha stalowa ocynkowana, ocynkowany,
srebrny

Data sporzgdzenia 08.01.2026 11:09:50 MEZ
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Giebokosé 7,5 mm

Ogobline dane zamoéwieniowe

Gama obudoéw Klippon® POK jest wykonana z wysokiej
jakosci poliestru wzmocnionego witéknem szklanym i
idealnie sprawdza sie w zastosowaniach i srodowiskach,
w ktérych wymagana jest odpornosé na korozje,
odporno$¢ na uderzenia i wysoki stopien ochrony IP.
Gtéwne zalety szerokiej gamy produktéw:

17 réznych wielkosciDwa standardowe wykonczenia
(kolory): szary (podobny do RAL 7001 do zastosowan
przemystowych) i czarny (podobny do RAL 9011 do
zastosowan w trudnych warunkach, Ex)Wieko ze
Srubami ze stali nierdzewnej z tbem krzyzowym lub

z rowkiemPrasowana uszczelka wykonana z silikonu

lub chloropenuOtwory mocujgce poza obszarem
uszczelnienia gwarantujg wysokie zabezpieczenie przed
przeciekiem i wnikaniem zgodnie z wymaganiami

klasy IP66Udarnos¢ siegajgca 7 dzuliMocowanie
bezposrednio w obudowie lub za pomoca wewnetrznych
ptyt montazowychMozliwo$é montazu nasciennego
dzieki otworom mocujgcym lub stopce montazowejGwint
mocujgcy przygotowany do montazu szyn i ptytek

Klasa odpornosci ogniowej do E60 w zaleznosci od
konfiguracjiWeidmdiller wykonuje i dostarcza ten typ
obudowy zgodnie z zyczeniami klientéw - kompletnie
wyposazong w niezbedne ztgcza i dtawnice.

Typ TS35X7.5 ST POK 1656 Wersja

Nr zam. 8000003911 Szyna nosna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szeroko$¢: 543 mm, z otworem
GTIN (EAN) 4050118652710 podtuznym, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane

llos¢ 20 ST

Data sporzgdzenia 08.01.2026 11:09:50 MEZ
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Kotek uziemiajacy Klippon® POK

Ogobline dane zamoéwieniowe

Gama obudoéw Klippon® POK jest wykonana z wysokiej
jakosci poliestru wzmocnionego witéknem szklanym i
idealnie sprawdza sie w zastosowaniach i srodowiskach,
w ktérych wymagana jest odpornosé na korozje,
odporno$¢ na uderzenia i wysoki stopien ochrony IP.
Gtéwne zalety szerokiej gamy produktéw:

17 réznych wielkosciDwa standardowe wykonczenia
(kolory): szary (podobny do RAL 7001 do zastosowan
przemystowych) i czarny (podobny do RAL 9011 do
zastosowan w trudnych warunkach, Ex)Wieko ze
Srubami ze stali nierdzewnej z tbem krzyzowym lub

z rowkiemPrasowana uszczelka wykonana z silikonu

lub chloropenuOtwory mocujgce poza obszarem
uszczelnienia gwarantujg wysokie zabezpieczenie przed
przeciekiem i wnikaniem zgodnie z wymaganiami

klasy IP66Udarnos¢ siegajgca 7 dzuliMocowanie
bezposrednio w obudowie lub za pomoca wewnetrznych
ptyt montazowychMozliwo$é montazu nasciennego
dzieki otworom mocujgcym lub stopce montazowejGwint
mocujgcy przygotowany do montazu szyn i ptytek

Klasa odpornosci ogniowej do E60 w zaleznosci od
konfiguracjiWeidmdiller wykonuje i dostarcza ten typ
obudowy zgodnie z zyczeniami klientéw - kompletnie
wyposazong w niezbedne ztgcza i dtawnice.

Typ PEBZ M10 BR SET Wersja

Nr zam. 1277220000 Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Trzpien uziemiajacy, inne,
GTIN (EAN) 4050118067019 Wysokosé: 21 mm, Szerokos$é: 21 mm, Giebokos¢: 48.7 mm, Materiat
llos¢ 1ST podstawowy: mosigdz

Bolec uziemiajacy

Akcesoria
¢+ >~
O
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ PEBZ M10 S4 SET Wersja
Nr zam. 1283440000 Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Trzpien uziemiajacy, inne,
GTIN (EAN) 4050118073362 Wysokos$é: 21 mm, Szeroko$¢: 21 mm, Gtebokos$é: 48.7 mm, Materiat
llos¢ 1ST podstawowy: stal nierdzewna 1.4404 (316 L)

Data sporzgdzenia 08.01.2026 11:09:50 MEZ
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Kotek uziemiajacy Klippon® POK

Ogobline dane zamoéwieniowe

Gama obudoéw Klippon® POK jest wykonana z wysokiej
jakosci poliestru wzmocnionego witéknem szklanym i
idealnie sprawdza sie w zastosowaniach i srodowiskach,
w ktérych wymagana jest odpornosé na korozje,
odporno$¢ na uderzenia i wysoki stopien ochrony IP.
Gtéwne zalety szerokiej gamy produktéw:

17 réznych wielkosciDwa standardowe wykonczenia
(kolory): szary (podobny do RAL 7001 do zastosowan
przemystowych) i czarny (podobny do RAL 9011 do
zastosowan w trudnych warunkach, Ex)Wieko ze
Srubami ze stali nierdzewnej z tbem krzyzowym lub

z rowkiemPrasowana uszczelka wykonana z silikonu

lub chloropenuOtwory mocujgce poza obszarem
uszczelnienia gwarantujg wysokie zabezpieczenie przed
przeciekiem i wnikaniem zgodnie z wymaganiami

klasy IP66Udarnos¢ siegajgca 7 dzuliMocowanie
bezposrednio w obudowie lub za pomoca wewnetrznych
ptyt montazowychMozliwo$é montazu nasciennego
dzieki otworom mocujgcym lub stopce montazowejGwint
mocujgcy przygotowany do montazu szyn i ptytek

Klasa odpornosci ogniowej do E60 w zaleznosci od
konfiguracjiWeidmdiller wykonuje i dostarcza ten typ
obudowy zgodnie z zyczeniami klientéw - kompletnie
wyposazong w niezbedne ztgcza i dtawnice.

Typ PEBZ M6 BR SET Wersja

Nr zam. 1277250000 Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Trzpien uziemiajacy, inne,
GTIN (EAN) 4050118067149 Wysoko$¢: 12.3 mm, Szeroko$é¢: 12.3 mm, Gteboko$é: 42 mm,
llos¢ 1ST Materiat podstawowy: mosigdz

Bolec uziemiajacy

Ogobine dane zamoéwieniowe

Sruby uziemienia do wymiany jako kompletny komponent

w dwéch wersjach — mosigdz i stal nierdzewna.

Typ PEBZ M6 S4 SET Wersja

Nr zam. 1283430000 Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Trzpien uziemiajacy, inne,
GTIN (EAN) 4050118073607 Wysokos$¢: 12.3 mm, Szeroko$¢: 12.3 mm, Gtebokos$é: 42 mm,
llos¢ 1ST Materiat podstawowy: stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
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Zaslepki wentylacyjne - DAE

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie

uziemiajgce.
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ DAE M12 PA LONG Wersja
Nr zam. 1868570000 DAE (element wentylujacy), Element wyréwnujacy, proste, M 12, 10
GTIN (EAN) 4032248440429 mm, IP66, IP68, IP69K, poliamid 6
llos¢ 10 ST
Typ DAE M12 SS Wersja
Nr zam. 1868550000 DAE (element wentylujacy), Element wyréwnujacy, proste, M 12, 10
GTIN (EAN) 4032248440405 mm, IP66, IP68, IP69K, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
llosé 10 ST

Element dystansowy

Wykonane ze stali szlachetnej elementy dystansowe
oferowane sg w trzech dtugosciach i umozliwiajg
zwiegkszenie odlegtosci pomiedzy szyng montazowg lub
szyng DIN i tylng $ciang obudowy.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SP M6 15 MSZN Wersja

Nr zam. 3896100000 Klippon EB (Essential Box), Element dystansowy, Wysoko$¢: 11.2
GTIN (EAN) 4008190857851 mm, Szeroko$¢: 10 mm, Gteboko$é: 15 mm, Materiat podstawowy:
llos$é 2 ST Stal, srebrny

Typ SP M6 20 MSZN Wersja

Nr zam. 3896200000 Klippon EB (Essential Box), Element dystansowy, Wysokoé¢: 11.2
GTIN (EAN) 4008190850234 mm, Szeroko$¢: 10 mm, Gteboko$é: 20 mm, Materiat podstawowy:
llo$é 2 ST Stal, srebrny

Typ SP M6 30 MSZN Wersja

Nr zam. 3896300000 Klippon EB (Essential Box), Element dystansowy, Wysoko$¢: 11.2
GTIN (EAN) 4008190850241 mm, Szeroko$¢: 10 mm, Gtgboko$¢: 30 mm, Materiat podstawowy:
llos$é 2 ST Stal, srebrny

Typ SP M6 15 S2 Wersja

Nr zam. 0935120000 Klippon TB (Terminal Box), Element dystansowy, Wysoko$é: 11.2 mm,
GTIN (EAN) 4032248699056 Szerokos$¢: 10 mm, Gtebokosé: 15 mm, Materiat podstawowy: Stal
llos¢ 4 ST nierdzewna 1.4305 (303), srebrny
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Typ SP M6 10 S2 Wersja

Nr zam. 0935110000 Klippon TB (Terminal Box), Element dystansowy, Wysoko$¢: 11.2 mm,
GTIN (EAN) 4032248699049 Szeroko$¢: 10 mm, Gteboko$é: 10 mm, Materiat podstawowy: Stal
llo$¢ 4 ST nierdzewna 1.4305 (303), srebrny

Typ SP M6 20 S2 Wersja

Nr zam. 0935130000 Klippon TB (Terminal Box), Element dystansowy, Wysoko$¢: 11.2 mm,
GTIN (EAN) 4032248699001 Szeroko$¢: 10 mm, Gtebokosé: 20 mm, Materiat podstawowy: Stal
llogé 4 ST nierdzewna 1.4305 (303), srebrny

Typ SP M6 30 S2 Wersja

Nr zam. 0935140000 Klippon TB (Terminal Box), Element dystansowy, Wysoko$¢: 11.2 mm,
GTIN (EAN) 4032248699117 Szeroko$¢: 10 mm, Gtebokosé: 30 mm, Materiat podstawowy: Stal

lloé¢

4 ST

nierdzewna 1.4305 (303), srebrny

material montazowa

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Mozliwos$¢ integracji, rozszerzania i dostosowywania
do indywidualnych wymagan - doskonate akcesoria do
wszystkich zastosowan

W petni ustrukturyzowany asortyment akcesoriow
systemowych do nowych obudéw z serii Klippon®
TB umozliwia tatwe dostosowywanie obudéw do
specyficznych, indywidualnych wymagan.

Zestawy materiatéw montazowych

Zestawy materiatéw montazowych pozwalajg na
szybkie i tatwe mocowanie uchwytow tabliczki
znamionowej, uchwytéw na dokumenty oraz oston
przeciwdeszczowych.

Celem do mocowania etykiet - SD jest niezbedny do
montazu plastikowych identyfikatoréw (Trafolyte) lub

tabliczek znamionowych. Przy uzyciu tego zestawu mozna

zamocowac identyfikator lub tabliczke znamionowa

bezposrednio na wieku obudowy. Zestaw do mocowania

tabliczki znamionowej zostat opracowany specjalnie w
tym celu. Tylko za pomocg tego zestawu mocujgcego
mozna zapewnié, ze w obudowie nie powstang zadne
miejsca przeciekéw i unikna¢ uszkodzenia tabliczki.
Uniwersalny zestaw do mocowania — TPSD zostat
opracowany, aby umozliwi¢ bezpieczny i szybki
montaz np. uchwytéw na tabliczki znamionowe, oston
przeciwdeszczowych, kieszeni na dokumenty. Stosujac

zestaw do mocowania mozna zminimalizowag, o ile nie

catkowicie wykluczyé, ryzyko wyciekow.

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

llos¢

FKSC M6X8 D9/SW3

0642600000
4008190058258
50 ST

Wersja
Klippon TB (Terminal Box), Sruba mocujaca, Materiat podstawowy:
Stal
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Gitebokosé 15 mm

Ogobline dane zamoéwieniowe

Gama obudoéw Klippon® POK jest wykonana z wysokiej
jakosci poliestru wzmocnionego witéknem szklanym i
idealnie sprawdza sie w zastosowaniach i srodowiskach,
w ktérych wymagana jest odpornosé na korozje,
odporno$¢ na uderzenia i wysoki stopien ochrony IP.
Gtéwne zalety szerokiej gamy produktéw:

17 réznych wielkosciDwa standardowe wykonczenia
(kolory): szary (podobny do RAL 7001 do zastosowan
przemystowych) i czarny (podobny do RAL 9011 do
zastosowan w trudnych warunkach, Ex)Wieko ze
Srubami ze stali nierdzewnej z tbem krzyzowym lub

z rowkiemPrasowana uszczelka wykonana z silikonu

lub chloropenuOtwory mocujgce poza obszarem
uszczelnienia gwarantujg wysokie zabezpieczenie przed
przeciekiem i wnikaniem zgodnie z wymaganiami

klasy IP66Udarnos¢ siegajgca 7 dzuliMocowanie
bezposrednio w obudowie lub za pomoca wewnetrznych
ptyt montazowychMozliwo$é montazu nasciennego
dzieki otworom mocujgcym lub stopce montazowejGwint
mocujgcy przygotowany do montazu szyn i ptytek

Klasa odpornosci ogniowej do E60 w zaleznosci od
konfiguracjiWeidmdiller wykonuje i dostarcza ten typ
obudowy zgodnie z zyczeniami klientéw - kompletnie
wyposazong w niezbedne ztgcza i dtawnice.

Typ TS35X15 ST POK 1656 Wersja

Nr zam. 8000073213 Szyna nosna, TS 35, TS 35 x 15, z otworem podtuznym, Stal,
GTIN (EAN) 4064675356707 ocynkowane galwanicznie i pasywowane

llos¢ 20 ST
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