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MPLIANT

Interfejs wejs¢ cyfrowych izolowanych przez optoztgcze
lub przekaznik przeptywu sygnatu elektrycznego miedzy
PLC a polem. Izolacja elektryczna poprzez przekazniki wty-
kowe Wbudowany wskaznik stanu (LED)

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Interfejs, RSM, Transoptor, LED
Nr zam. 1312000000

Typ RSM-16DI 24VDC S

GTIN (EAN) 4050118114447

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 72 mm Gtebokos¢ (cale) 2.8346 inch
Wysokos$é 109 mm Wysokos¢ (cale) 4.2913 inch
Szeroko$é 124 mm Szeroko$¢ (cale) 4.8819 inch
Masa netto 343.24 g
Temperatury
Temperatura magazynowania -20..70°C Temperatura eksploatacyjna -20..50°C
Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Whytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a, 7cl
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71d9bdc4-a0Ob5b-4af0-93bd-2ad4e523fb 14
Informacje ogodlne
wskaznik stanu LED na przekaznik zielony status LED napiecia zasilania z6tty
bezpiecznik zasilania 2A
dane przyflacza
liczba biegunéw (strona sterownika) Wityczka 20-biegunowa system oprzewodowania 1-drutowe
Przytgcze (strona sterowania) Ztgcze wtykowe zgodne z
IEC60603-13 / DIN41651
dane znamionowe
Zywotno$é mechaniczna 5 x 106 potaczen
dane znamionowe wejscie
napiecie wejsciowe 24V DC £ 10% Prad wejsciowy 13 mA

dane znamionowe wyjscie

Typ przekaznika

RSS Materiat stykow

AgNi z cienkg warstwa
ztota

Napigcie znamionowe

24V DC=* 10% Maksymalny prad trwaty DC

0.1TA

minimalny prad styku

1TmA minimalne napiecie stykéw

1V
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wspotrzedne izolacji (EN50178)

znamionowe napigcie wejsciowe <50V DC znamionowe napiecie wyjsciowe =50V DC
kategoria przepieciowa wejscie/wyijscie Il kategoria przepieciowa wejscie/wyjscie I

stopien zabrudzenia 2 test napiecia impulsu 1.5 kV
Napiecie probiercze izolacji AC 0.35 kV odstep wejscie/wyjscie 26 mm

przytacze pole

rodzaj potgczenia ztacze srubowe obszar zacisku, maks. 6 mm?
obszar zacisku, min. 0.13 mm?

przytacze zasilania

rodzaj potgczenia ztacze $rubowe obszar zaciskowy, min. 0.13 mm?2
obszar zaciskowy, maks. 6 mm?

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52
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