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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Aluminiowe obudowy Klippon® serii K sg przeznaczone
do wielu réznych obszaréw zastosowan. Wewnatrz obu-
dowy zainstalowane moga by¢ rozne elementy i systemy
funkcyjne, a duza odpornos$¢ na dziatanie wysokich tem-
peratur, skuteczna ochrona IP i dobra odpornos$¢ na ude-
rzenia zapewniajg wysokie walory eksploatacyjne.
Niezaleznie od tego jakie zastosowanie planuje klient,
Weidmiiller moze zaoferowaé bogaty wybér obudéw alu-
miniowych precyzyjnie dopasowanych do indywidualnych
wymagan klienta.

Klippon® Obudowy serii K do obszaréw niebezpiecznych
sg dostepne na specjalne zamowienie.

Nasza obszerna paleta produktéw wyrdznia sie naste-
pujacymi zaletami:Dwa typy wykonczenia powierzchni:
naturalna i powlekana proszkowo (RAL 700 1)Standar-
dowe wyposazenie w uszczelke chloroprenowa (uszczelka
silikonowa dostepna na zaméwienie)Standardowy sys-
tem obudowy z tbem rowkowym wkretu Torx w 19 réz-
nych rozmiarach obudéwOtwory montazowe poza obsza-
rem uszczelkiWysoka klasa ochrony IP66, IP67 oraz

IP68 zgodnie z normg DIN EN 60529Udarnos¢ siega-
jaca 7 (10) dzuliOprécz spetnienia normy dotyczacej obu-
dow pustych obudowy uzyskaty liczne certyfikaty: ATEX,
IECEx, cULus oraz DNV GL oraz dla pustej obudowy.Przy-
stosowanie do zastosowan w kolejnictwie zgodnie z EN
45545-2:2013Stop odporny na dziatanie stonej wody-
Standaryzowane obudowy rozdzielcze z otworami gwinto-
wanymi i réznymi konfiguracjami zaciskéw

o

EN 45545

Ogolne dane zaméwieniowe

Wersja Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta
obudowa, obudowa aluminiowa, Wysoko$é: 130
mm, Szeroko$¢: 170 mm, Gteboko$é: 90 mm,
Materiat podstawowy: aluminium AISi12, Powle-
kane proszkowo, strukturalny, srebrno-szary

Nr zam. 1329720000

Typ KLIPPON K5 EX RAL7001

GTIN (EAN) 4050118134001

llos¢

1 szt.
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Dopuszczenia
€ @ UK
% |ECEX ca
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 90 mm Gtebokos¢ (cale) 3.56433 inch
Wysokos$é 130 mm Wysokos¢ (cale) 5.1181 inch
Szeroko$é 170 mm Szeroko$¢ (cale) 6.6929 inch
Wymiar mocowania wysokos$é 110 mm Wymiar mocowania szeroko$¢ 150 mm
Masa netto 1406 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna -60 °C...135°C
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Informacje ogélne
Grubo$¢ materiatu wieka 3 mm Grubo$¢ materiatu obudowy 4.6 mm
Temperatura pracy, max. 135 °C Temperatura pracy, min. -60 °C

Mocowanie wieka wkrety M5 torx ze stali Normy IEC 60079-0, IEC
nierdzewnej z rowkiem 60079-7, IEC 60079-31,
EN 45545-2:2013
Powierzchnia Powlekane proszkowo, udarnosé 7 J wersja ATEX

strukturalny

Stopien ochrony IP66, IP67 Materiat podstawowy aluminium AlSi12
materiat uszczelniajacy Silikon Moment dokrecania $rub wieka 2.5 Nm
mocowanie do wbudowania otwory gwintowane M5 mocowanie obudowy otwory 6 mm
liczba $rub mocujacych wieko 4 otwoér manipulacyjny szeroko$é 160.8 mm

Ptytka kotnierzowa Nie Pokrywa Tak

otwér manipulacyjny wysoko$é 120.8 mm obszary zastosowania Rejony zagrozone

wybuchem, przemyst
procesowy, transport,
przemyst opakowan,
budowa okretéw, budowa
maszyn, urzadzenia
portowe

Numery certyfikatow obudowy

Deklaracja zgodnos¢ nr. (DoC LVD)

DE PS2410 160412
0011SS03

Atest zgodnosci (AoC)

DE PS2410 160308
0011SS03

Nr certyfikatu pustej obudowy
(INMETRO)

LMP 23.05626U

Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa
(ATEX)

IBExXU12ATEX1145 X

Nr certyfikatu pustej obudowy (ATEX)

IBEXU12ATEX1144 U

Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa
(INMETRO)

LMP 23.05627X

Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa
(IECEX)

IECEx IBE 13.0002X

Nr certyfikatu pustej obudowy (IECEX)

IECEx IBE 13.0001U
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Nr certyfikatu (IECEX) IECEXIBE13.0002X nr certyfikatu (ATEX) IBEXU12ATEX1144U
DEF |Warunki zatwierdzenia DNV, GL, RMRS, ATEX,
IECEX, UL AEx Class Div.,
CCC, INMETRO

Wyposazenie pionowe

WDU 2,6 /ZDU 2,5 /IDU 2,5 * WDU 4 / ZDU 4 *

Wpyposazenie poziome

WDU 10/ 2DU 10 1x10 WDU 16 / ZDU 16 1x8
WDU 2,5 /7ZDU 2,5 /DU 2,5 1x20 WDU 4 / ZDU 4 1x17
WDU 6 / ZDU 6 1x12

dtawiki u géry / u dotu

M20 4 M12 11
M32 2 M25
M16 8

dtawiki z prawej strony

M25 1 M16 2
M32 1 M20 1
M12 4

ztacza Srubowe z lewej strony

M12 4 M16 2

M32 1 M25 1

M20 1

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002503 ETIM 9.0 EC002503
ETIM 10.0 EC002503 ECLASS 14.0 27-18-05-02
ECLASS 15.0 27-18-05-02
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Rysunki
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Akcesoria

Klippon® K - Zawias

seria Klippon® K, akcesoria

@ié"
5

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HG K+POK Wersja

Nr zam. 1580360000 Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Przegub zewngtrzny,
GTIN (EAN) 4008190203542 zawias, Materiat podstawowy: aluminium AlISi12, srebrny

llos¢ 18T

Klippon® K - Plytki montazowe

seria Klippon® K, akcesoria

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ MOPL K5 STAHL Wersja

Nr zam. 3073080000 Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Ptytka montazowa, Ptyta
GTIN (EAN) 4008190858018 montazowa, Wysoko$¢: 110 mm, Szerokos$é: 150 mm, Gieboko$é:
llo$¢ 1ST 2 mm, Materiat podstawowy: blacha stalowa ocynkowana,

ocynkowany, srebrny

Giebokosé 7,5 mm

seria Klippon® K, akcesoria
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ TS35/148 KLIPPON K5 CSS ~ Wersja

Nr zam. 1910080000 Szyna nos$na, TS 35, TS 35 x 7.5, Szeroko$é: 148 mm, bez otworu
GTIN (EAN) 4032248536993 podtuznego, Stal, ocynkowany, chromowany

llosé 18T

Klippon® K - Uchwyt nascienny
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

seria Klippon® K, akcesoria

Typ KLIPPON K MF KIT 16 Wersja

Nr zam. 9529080000 Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Stopa montazowa, naktadki
GTIN (EAN) 4008190916299 mocujgce, Wysokos$é: 70 mm, Szerokos$é: 33.5 mm, Gtebokosé: 12
llosé 18T mm, Materiat podstawowy: stal nierdzewna 1.4301, srebrny

material montazowa

Mozliwo$¢ integracji, rozszerzania i dostosowywania
do indywidualnych wymagan - doskonate akcesoria do
wszystkich zastosowan

W petni ustrukturyzowany asortyment akcesoriéw
systemowych do nowych obuddéw z serii Klippon®

TB umozliwia tatwe dostosowywanie obudéw do
specyficznych, indywidualnych wymagan.

Zestawy materiatéw montazowych

Zestawy materiatéw montazowych pozwalajg na
szybkie i tatwe mocowanie uchwytéw tabliczki
znamionowej, uchwytéw na dokumenty oraz oston
przeciwdeszczowych.

Celem do mocowania etykiet - SD jest niezbedny do
montazu plastikowych identyfikatoréw (Trafolyte) lub
tabliczek znamionowych. Przy uzyciu tego zestawu mozna
zamocowac¢ identyfikator lub tabliczke znamionowa
bezposrednio na wieku obudowy. Zestaw do mocowania
tabliczki znamionowej zostat opracowany specjalnie w
tym celu. Tylko za pomocg tego zestawu mocujgcego
mozna zapewnié, ze w obudowie nie powstang zadne
miejsca przeciekéw i unikna¢ uszkodzenia tabliczki.
Uniwersalny zestaw do mocowania — TPSD zostat
opracowany, aby umozliwi¢ bezpieczny i szybki

montaz np. uchwytéw na tabliczki znamionowe, oston
przeciwdeszczowych, kieszeni na dokumenty. Stosujac
zestaw do mocowania mozna zminimalizowad, o ile nie
catkowicie wykluczy¢, ryzyko wyciekdéw.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ TPSD FIXING SET KTB Wersja

Nr zam. 1252190000 Klippon TB (Terminal Box), Zestaw zamocowan do tabliczek

GTIN (EAN) 4050118043969 znamionowych, Materiat podstawowy: stal nierdzewna, nieobrobiony,
llos¢ 20 ST srebrny

Typ SD FIXING SET Wersja

Nr zam. 1285200000 Klippon TB (Terminal Box), Zestaw do mocowania ptytek

GTIN (EAN) 4050118075472 indentyfikacyjnych, Wysoko$¢: 12 mm, Szeroko$¢: 12 mm,

llo$¢ 1ST Gtebokos$¢: 16.4 mm, Materiat podstawowy: Stal nierdzewna

niskoweglowa, nieobrobiony, srebrny

Wspornik montazowy

Oferujemy szerokg game wspornikdw montazowych

do fatwej obstugi i uzupetnienia produktéw. Dzieki
asortymentowi siegajagcemu od réznych narzedzi do gilz
izolacyjnych i réznych $rub, nasze komponenty sa do
siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym utatwiajg
montaz zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami

m ! bezpieczenstwa.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

T FKSC M5X8 D9/SW2.5 Wersja

Nr zam. 0295900000 Seria SAK, Sruba z gniazdem szesciokatnym, Sruby, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4008190133337 1

llos¢ 50 ST

Giebokosé 7,5 mm

seria Klippon® K, akcesoria

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ TS35X7.5 ST K5 Wersja

Nr zam. 8000003902 Szyna nosna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szeroko$¢: 148 mm, bez otworu
GTIN (EAN) 4050118652635 podtuznego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane

llogé 20 ST
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Akcesoria

Gitebokosé 15 mm

seria Klippon® K, akcesoria

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ TS35X15 ST Kb Wersja

Nr zam. 8000073093 Szyna nosna, TS 35, TS 35 x 15, Szeroko$é: 148 mm, z otworem
GTIN (EAN) 4064675337034 podtuznym, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane

llos¢ 20 ST
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