Karta katalogowa

SAIL-ZW-VSA-2.0U

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjecie produktu

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Przewdd zaworu (zmontowany), wtyk proste - wtyk
zaworowy, Forma A (18 mm), M12 = kodowanie
A, Dtugos¢ kabla: 2 m, PUR, czarny

Nr zam. 1332340200

Typ SAIL-ZW-VSA-2.0U
GTIN (EAN) 4050118471823
llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 30.12.2025 04:36:40 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1332340200
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SAIL-ZW-VSA-2.0U

Dane techniczne

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 150¢g

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

REACH SVHC

6¢

Lead 7439-92-1

SCIP

e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bcbbb98e2a9

Specyfikacje techniczne kabla

Dtugos¢ kabla 2m kolor ptaszcza czarny
Przydatnos¢ do tancucha ciagowego Tak Przekréj zyty 0.34 mm?2
Ekranowane Nie Halogenki Nie
Przyspieszenie b m/s? promien zgiecia min., ruchomy 10 x $rednica kabla
promien zgiecia, min., utozony na state 5 x $rednica kabla Cykle giecia 3 miliony
Materiat ptaszcza PUR Wytrzymato$¢ na skrecanie 180 °/m
Zakres temperatur, staty -40...90 °C Odporne na $ciegi spawalnicze Tak
Zakres temperatur, zmienny, min. / -30..90 °C Liczba biegunéw 5
maks.
Dane ogodlne techniczne
kodowanie Forma A (18 mm), M12 = Sciezka potaczenia Kotek M 12
kodowanie A
LED Tak Wykonanie wtyk proste - wtyk
zaworowy
Materiat stykow CuSn, srebrzone, CuZn, Napiecie znamionowe 24V
poztacany
Znamionowe natezenie pradu 4 A rozmiar klucza 13 mm
Stopien ochrony IP65, IP67, IPG8, po Cykle wpinania =100
wkreceniu
Materiat pier$cienia gwintowanego mosiadz, niklowany Okablowanie ochronne Dioda supresyjna
Zakres temperatury obudowy -30..+490 °C Moment dokrecajacy Sruba mocujaca M3: 0,4
Nm, M12: 1.0 Nm
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC001855 ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855 ECLASS 14.0 27-06-03-12
ECLASS 15.0 27-06-03-12
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Rysunki
Rysunek wymiarowy Rysunek wymiarowy
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