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Ogolne dane zamoéwieniowe
Wersja MetalliCard, Tasma klejaca, 30 x , transparentny
Nr zam. 1341180000
Typ DKB CC DIA 30
GTIN (EAN) 4050118145618
llogé 200 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 0.01 mm Gtebokos¢ (cale) 0.0004 inch
Wysokos$é 30 mm Wysokos¢ (cale) 1.1811 inch
Srednica 30 mm Masa netto 0.28g
Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...160 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

Klej akrylat zmodyfikowany

Wykonanie samoprzylepny

zakres temperatur roboczych, maks. 160 °C

zakres temperatur roboczych, min. -40 °C

Barwny transparentny

Materiat podstawowy powtoka poliestrowa

Nadrukowane znaki bez

Liczba oznacznikéw w opakowaniu forma dostawy MetalliCard

Zalecane branze Energia, Proces

Kompatybilna drukarka

Liczba oznacznikéw w kombinacji 1 MetalliCard = Adhesive strip

Zakres temperatury stosowania -40...160 °C

Znaczniki urzadzen

Srednica 30 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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Przykiad zastosowania
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