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Warsztaty i zaktady preferuja dobrze uporzagdkowane
zestawy narzedzi. Redukuje sie przez to czas potrzebny na
znalezienie i przygotowanie narzedzi, a co za tym idzie,
oszczedza sie zywy pieniadz. Weidmuiller przekuwa te
spostrzezenia w praktyke odpowiednio zestawiajgc swoje
produkty, aby byty przydatne i funkcjonalne dla uzytkow-
nika. Zestawy zaciskowe Weidmiiller do cigcia, zdejmo-
wania izolacji i zaciskania tulejek kablowych oferujg prak-
tyczne wyposazenie dla zaktadéw.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Tool case with contents
Nr zam. 1345320000

Typ TOP CASE PREMIUM
GTIN (EAN) 4050118149739
llos¢ 1 szt.

opakowanie walizka
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Wymiary i masa

Gtebokosé 352 mm Gtebokos¢ (cale) 13.8582 inch
Wysoko$¢ 255 mm Wysoko$¢ (cale) 10.0394 inch
Szeroko$¢ 465 mm Szeroko$¢ (cale) 18.3071 inch
Masa netto 11290¢g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a, 7cl

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP leacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Dane techniczne

Opis artykutu walizka narzedziowa

Asortyment

opakowanie walizka

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000149 ETIM 9.0 EC000149
ETIM 10.0 EC000149 ECLASS 14.0 21-04-50-03
ECLASS 15.0 21-04-50-03
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puste

Ogobine dane zamoéwieniowe

Warsztaty i zaktady preferujg dobrze uporzadkowane
zestawy narzedzi. Redukuje sie przez to czas potrzebny
na znalezienie i przygotowanie narzedzi, a co za tym
idzie, oszczedza sie zywy pienigdz. Weidmdiiller przekuwa
te spostrzezenia w praktyke odpowiednio zestawiajgc
swoje produkty, aby byty przydatne i funkcjonalne dla
uzytkownika. Zestawy zaciskowe Weidmiuiller do ciecia,
zdejmowania izolacji i zaciskania tulejek kablowych
oferujg praktyczne wyposazenie dla zaktadw.

Typ TOP CASE Wersja

Nr zam. 1345330000 Assortment box
GTIN (EAN) 4050118149913

llos¢ 18T

Narzedzia do ciecia

Ogobine dane zamoéwieniowe

Narzedzia do ciecia przewoddéw o $rednicy zewnegtrznej
do 8 mm, 12 mm, 14 mm oraz 22 mm. Ostrze o
specjalnym ksztatcie pozwala na ciecie przewodow
miedzianych i aluminiowych bez zgniatania oraz przy
minimalnym wysitku. Narzedzia tnagce (od KT 8 do KT

22) sg réwniez wyposazone w izolacje ochronng z
certyfikatami badan przeprowadzonych przez VDE i GS do
1000 V zgodnie z normg EN/IEC 60900.

Typ KT 8 Wersja

Nr zam. 9002650000 narzedzia do ciecia, Obcinaczki na jedna reke
GTIN (EAN) 4008190020163

llos¢ 18T

Narzedzia

Ogdlne dane zamowieniowe

Narzedzia do zdejmowania ptaszczy z kabli z izolacjg PVC

Typ AM 25 Wersja

Nr zam. 9001540000 Narzedzia, Narzedzie do zdejmowania ptaszcza

GTIN (EAN) 4008190138271
llog¢ 18T
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Typ AM 16 Wersja

Nr zam. 9204190000 Narzedzia, Narzedzie do zdejmowania ptaszcza
GTIN (EAN) 4032248608133

llosé 18T

Typ AM 12 Wersja

Nr zam. 9030060000 Narzedzia, Narzedzie do zdejmowania ptaszcza
GTIN (EAN) 4008190337827

llos¢ 18T

Typ STRIPAX Wersja

Nr zam. 9005000000 Narzedzia, Narzedzia do zdejmowania izolacji i cigcia
GTIN (EAN) 4008190072506

llosé 18T

Crimping tools

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Praski do koncowek tulejkowych z kotnierzami z
tworzywa sztucznego i kotnierzy

Wymuszona blokada gwarantuje wysokg jako$¢ zacisku
Mozliwos$¢ odblokowania przy ewentualnym btedzie w

obstudze

Typ PZ 6 ROTO L

Nr zam. 1444050000
GTIN (EAN) 4050118248593
llosé 18T

Wersja

Narzedzie do zaciskania, Narzedzie do zaciskania tulejek kablowych,

0.14mm?2, 6mm?2, Zagniatanie trapezowe

Asortyment tulejek na zyte z kotnierzem plastikowym

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Skrzynka wypetniona koncéwkami tulejkowymi z
kotnierzami z tworzywa sztucznego:
kod koloru Weidmiiller kod koloru DIN

Typ H-BOX 0,5-2,5QMM DIN
Nr zam. 9025430000

GTIN (EAN) 4008190337162

lloé 18T

Wersja
Asortyment gilz na zyly, skrzynia, kod koloru: DIN
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z wyswietlaczem LED

Gtéwnym zadaniem testera napigcia jest stwierdzenie
braku napiecia. 2-biegunowy tester napiecia to jedyny
certyfikowany instrument kontrolny spetniajacy wymogi
ustawy o bezpieczenstwie pracy.Z wyswietlaczem

LCD Zgodnie z normg VDE Wysoka wytrzymatos¢ na
napigcia szczytowe Wtasciwy tester do kazdego obszaru
zastosowania

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

VT DIGI PRO Wersja

9918870000 Narzedzia do testowania, Dwubiegunowy bufor napigciowy
4032248405756

18T

ze wskaznikiem LED

Gtéwnym zadaniem testera napigcia jest stwierdzenie
braku napiecia. 2-biegunowy tester napiecia to jedyny
certyfikowany instrument kontrolny spetniajacy wymogi
ustawy o bezpieczenstwie pracy.Z wyswietlaczem

LED Zgodnie z normag VDE Wysoka wytrzymatos$¢ na
napigcia szczytowe Wtasciwy tester do kazdego obszaru
zastosowania

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ VT COMBI PRO Wersja

Nr zam. 9918860000 Narzedzia do testowania, Dwubiegunowy bufor napieciowy
GTIN (EAN) 4032248405749

llos¢ 18T

Narzedzia

Do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania ptaszczy z
kabli z izolacjg odporna na wilgo¢ 8 - 13 mm @, np. kabli
NYM, od 3 x 1,6 mm2 do 5 x 2,5 mm2 Niepotrzebne
ustawienie gtebokosci ciecia Znakomite do pracy w
puszkach rozgateznych i rozdzielczych

Ogdlne dane zamowieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

STRIPPER ROUND TOP Wersja
9918050000 Sheathing strippers
4032248359165

18T
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Szczypce telefoniczne w izolacji VDE

Ogobine dane zamoéwieniowe

Pracujac przy urzadzeniach przewodzacych napiecie
trzeba przestrzegacé specjalnych przepiséw i uzywac
narzedzi, ktore zostaty specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmdiiller oferuje uzytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spetniajacy krajowe i miedzynarodowe normy
kontrolne.

Wszystkie szczypce sg testowane i wykonywane zgodnie
znormg DIN EN 60900.

Szczypce zostaty ergonomicznie dopasowane do ksztattu
dtoni. Rezultatem jest lepsze utozenie dfoni, palce nie sg
$ciéniete, co w efekcie umozliwia lzejsza prace.

Typ FRZ S 160 Wersja
Nr zam. 9046370000 Pliers
GTIN (EAN) 4032248357673

llos¢ 18T

Obcinaczki boczne w izolacji VDE

Ogobine dane zamoéwieniowe

Pracujac przy urzgdzeniach przewodzgcych napiecie
trzeba przestrzegacé specjalnych przepiséw i uzywac
narzedzi, ktore zostaty specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmdiiller oferuje uzytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spetniajacy krajowe i migdzynarodowe normy
kontrolne.

Wszystkie szczypce sg testowane i wykonywane zgodnie
znormg DIN EN 60900.

Szczypce zostaty ergonomicznie dopasowane do ksztattu
dtoni. Rezultatem jest lepsze utozenie dfoni, palce nie sg
$cisniete, co w efekcie umozliwia lzejsza prace.

Typ SE HD 180 Wersja

Nr zam. 9046330000 Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN) 4032248357635

llos¢ 18T
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Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/9046370000
https://eshop.weidmueller.com/p/9046330000

Karta katalogowa

TOP CASE PREMIUM

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Szczypce uniwersalne w izolacji VDE

Ogobine dane zamoéwieniowe

Pracujac przy urzadzeniach przewodzacych napiecie
trzeba przestrzegacé specjalnych przepiséw i uzywac
narzedzi, ktore zostaty specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmdiiller oferuje uzytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spetniajacy krajowe i miedzynarodowe normy
kontrolne.

Wszystkie szczypce sg testowane i wykonywane zgodnie
znormg DIN EN 60900.

Szczypce zostaty ergonomicznie dopasowane do ksztattu
dtoni. Rezultatem jest lepsze utozenie dfoni, palce nie sg
$ciéniete, co w efekcie umozliwia lzejsza prace.

Typ KBZ 180 Wersja
Nr zam. 9046290000 Pliers
GTIN (EAN) 4032248356485

llos¢ 18T

Szczypce ptaskie i okragte w izolacji VDE

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Do 1000 V (AC)i 1500 V (DC)

Izolacja ochronna wg IEC 900, DIN EN 60900Kucie
matrycowe z wysokiej jakosci, specjalnych stali
narzedziowychBezpieczne rekojesci z ergonomiczng
i antyzeslizgowa ostong TPE-VDE.Z udarnego,
odpornego termicznie, niepalnego, bezkadmowego
TPE (TermoPlastyczny Elastomer)Elastyczne strefa
uchwytu i twardy rdzenPowierzchnia polerowana na
wysoki potyskPowtoka galwaniczna (nikiel chrom)
zabezpieczajgca przed korozjg

Typ RZ 160 Wersja
Nr zam. 9046360000 Pliers
GTIN (EAN) 4032248357666

llogé 18T

Klucz do szaf sterowniczych

Przewody z zaci$nietymi koncéwkami dajg sie
zamocowac w przestrzeniach przytgczeniowych technikg
wtyku bezposredniego lub za pomoca $rub. Weidmdiller
oferuje szeroka palete wkretakow.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ CROSS-KEY UNIVERSAL Wersja

Nr zam. 9918130000 Univeral key
GTIN (EAN) 4032248371112

llosé 18T

Kombinowane narzedzie do skrecania i ciecia ,,Swifty® CS”

Kombinowane narzedzie do cigecia i $ciagania izolacji
Swifty® CS i zestaw Swifty® CS do ciecia i $ciggania
izolacji bez zaciskania kabli miedzianych jednodrutowych
do 1,5 mmz2 i cienkodrutowych do 2,5 mm2.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SWIFTY CS SET Wersja

Nr zam. 9006060000 narzedzie do cigcia i wkrecania, Obcinaczki na jedng reke
GTIN (EAN) 4032248257638

llosé 18T

Zestawy kluczy trzpieniowych

Klucz kotkowy z hartowanej wskro$nie stali chrom-wanad,
wykonany wg DIN ISO 2636 L (DIN 91 1), powierzchnia
uszlachetniona.

[ = N
) %.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SKWSD-S 1,6-10,0 Wersja

Nr zam. 9008850000 Mounting tool
GTIN (EAN) 4032248266609

llos¢ 18T

Typ SKS 2,0-8.0 MR Wersja

Nr zam. 9008870000 socket wrenches
GTIN (EAN) 4032248266623

llosé 18T

Data sporzadzenia 27.02.2026 08:04:20 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 9


https://eshop.weidmueller.com/p/9918130000
https://eshop.weidmueller.com/p/9006060000
https://eshop.weidmueller.com/p/9008850000
https://eshop.weidmueller.com/p/9008870000

Karta katalogowa

TOP CASE PREMIUM

Akcesoria

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Asortyment koncowek E6,3

Ogobine dane zamoéwieniowe

Chwyt zewnetrzny sze$ciokgtny 1/4" wg DIN 3126,
forma EB,3 do bezposredniego przytagczenia maszyny

Typ BIT-BOX 11 Wersja

Nr zam. 2748110000 Narzedzie montazowe
GTIN (EAN) 4050118894493

llos¢ 18T

nieizolowane zestawy wkretakow

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wkretak Weidmiiller SoftFinish do ogélnych zastosowan,
koncéwka z wysokostopowej stali chrom-wanad-
molibden, hartowany wskro$nie, chromowany matowo.

Typ SD SET S2.5-5.5/PH1/2 Wersja

Nr zam. 2749200000 Zestaw wkretakow
GTIN (EAN) 4050118895506

llos¢ 18T

Zestawy wkretakow

Al

Ogdlne dane zamowieniowe

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenstwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskro$nie, oksydowana.

Typ SDI SET SLIM S3.5-6.5/P... Wersja

Nr zam. 2749580000 Narzedzie montazowe
GTIN (EAN) 4050118896329

llos¢ 18T
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Wkretak dynamometryczny

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Wiasciwy moment obrotowy jest nieodzowny, jesli
wymaga sie doktadnej i efektywnej pracy oraz wysokiej
doktadnosci powtarzalnosci.

Do odpowiednie zadanie dla nowych wkretakéw
dynamometrycznych Weidmdiller z ergonomicznymi
rekojesciami i nowatorskim systemem wymiennych
koncéwek.Kompaktowa i bardzo lekka budowa
Ustawianie momentu obrotowego z narzedziach
specjalnych (zawarte w dostawie), nieumys$ine
przestawienie jest wykluczone Ergonomiczne rozmiary
rekojesci, dostrojone do zakresu momentu obrotowego
Wszystkie narzedzia przechodzg indywidualne testy i sa
oznaczane numerem identyfikacyjnym, stuprocentowa
kontrola jakosci potwierdzona dowodem Sygnat klik po
osiggnieciu momentu obrotowego, wyraznie styszalny

i odczuwalnych, zadnych niepotrzebnych ruchéw
Koncéwki wymienne z wysokiej jakos$ci stali narzedziowej
odpornej na zuzycie Wszystkie narzedzia spetniajg
wymogi doktadnosci norm: EN ISO 6798, BS EN 26789,
ASME B107.14M Doktadnos¢ wyzwalania +/- 6%
zaprogramowanej wartosci skali

Typ DMS MANUELL 0,5-1,7 Wersja

Nr zam. 9918370000 Torque screwdriver
GTIN (EAN) 4032248388332

lloéé 18T
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