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Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Kabel wstepnie konfekcjonowany, PAC, Kabel
LiYCY, 8,7 £ 1 mm

Nr zam. 1349970030

Typ PAC-UNIV-D15M-D15F-3M

GTIN (EAN) 4032248193240

lloéé 1 szt.

Data sporzadzenia 12.07.2026 09:45:54 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 620g

Temperatury

Temperatura magazynowania -10...60 °C Temperatura eksploatacyjna -10..50

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351¢28¢190d

Dane elektryczne

Prad catkowity, max. 3A Dopuszczalne natezenie pradu na kazdg 1 A
Sciezke, max.

Napiecie znamionowe <60 Vdc =25 Vac rezystancja =80 mQ/m

napiecie robocze s60VDC=25VAC Pojemnos¢ zyta / zyty 300 pF/m

Pojemno$¢ zyta / ekran

300 pF/m

dane ogoélne

Dtugos¢ kabla 3m Dostosowane do Sygnaty analogowe
Materiat podstawowy PVC Kabel Kabel LiYCY
przytacze interfejs SUB-D MALE 15P liczba biegunéw, min. 15 biegunéw
Srednica zewnetrzna 8,7+ 1 mm interfejs SPS SUB-D FEMALE 15P
przekréj przewodu 0.25 mm?2

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237

ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20
ECLASS 15.0 27-24-22-20
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