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Ochronnik przeciwprzepigciowy typu lll

Kompaktowy ochronnik klasy Ill przeznaczony do ochrony
instalacji AC/DC zgodnie z IEC 61643-11:20120dpo-
wiedni do zabezpieczania ztagczekNalezy instalowac¢ go

w poblizu elementu wyposazenia, ktéry ma by¢ chronio-
nyMoze by¢ stosowany jako ochronnik jednoportowy w
przypadkach, gdy pragd nominalny jest wyzszy od 16 A

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ochronnik przeciwprzepigciowy, Niskie napigcie, z
zestykiem zdalnym, Jednofazowy

Nr zam. 1351650000

Typ VPU Il R 230V/6KV AC

GTIN (EAN) 4050118158496

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 71.5 mm Gtebokos¢ (cale) 2.815 inch
Wysokos$é 102 mm Wysokos¢ (cale) 4.0157 inch
Szeroko$é 18 mm Szeroko$¢ (cale) 0.7087 inch
Masa netto 77 g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40°C..70°C Temperatura eksploatacyjna -40°C..70°C
Wilgotnosé 5 - 95% wilgotnosci
wzglednej
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane znamionowe IEC / EN
Liczba biegunéw 2 Impuls kombinowany UOC 6 kV
Prad uptywu przy Un 30 uA Styk sygnalizacyjny 250V 10 A 1Nz
napiecie znamionowe (AC) 230V Prad znamionowy IN 16 A
Sie¢ niskiego napiecia Jednofazowy czestotliwos¢ sieci przy 250 Vmax 50...60Hz
Rodzaj napiecia AC czasowe przepiecie - TOV 438V
Zabezpieczenie bezpiecznikowe 16 A Czas reakcji / czas zataczania <100 ns
Zakres czestotliwosci, maks. 60 Hz Zakres czestotliwosci, min. 50 Hz
Normy IEC61643-11,EN klasa wymagan wg EN 61643-11 T3
61643-11
Klasa wymagan zgodnie z IEC Typ Il maksymalne napiecie state, Uc (AC) 300V
61643-11
Koordynacja energii (10 m) Typ I, Typ lll Poziom ochrony Up dla IN (L/N-PE) <1.8kV
Klasa pragdu zwarciowego ISCCR 1.5 kA Prad roztadowania (typ Ill) 3 kA
Whbudowane zabezpieczenie wstepne  Nie Pr?d przewodu ochronnego IPE 30 A

dane ogolne

Zielona dioda LED = OK,
Czerwona dioda LED =
ochronnik jest uszkodzony,
wymieni¢

Optyczny wskaznik pracy segment rozdziat energii

Wykonanie z zestykiem zdalnym Forma konstrukcyjna Obudowa instalacyjna; 1
TE, Insta IP20

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Barwny pomaranczowy

Stopien ochrony IP20 Szyna montazowa TS 356
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dane przytacza komunikacja bezprzewodowa

przekrdj przytacza przewodu, 0.2 mm?2 dtugos¢ zdejmowanej izolacji 5 mm

jednodrutowy, min.

rodzaj przytacza ztgcze srubowe przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2
jednodrutowy, maks.

moment dokrecajgcy maks. 0.5 Nm

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepieciowa Il Stopien zanieczyszczenia 2

Dane elektryczne

Rodzaj napiecia AC

Dane ogoélne

Liczba biegunéw 2 Stopien ochrony IP20

Barwny pomaranczowy

Dane przytaczeniowe

Dtugos$¢ odizolowania 7 mm Rodzaj przytacza ztgcze $rubowe

Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 7 mm Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.4 Nm

pomiarowego

Moment obrotowy dociagajgcy, maks. 0.5 Nm Zakres zaciskow przytgcza pomiarowego 2.5 mm?2

Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?

Przekréj przytacza przewodu, 0.13 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2

jednodrutowy, min. jednodrutowy, max.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm?2

przewdd wielodrutowy, min. drutu, maks.

przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2 przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2

cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),

min. maks.

Maks. przekroj przytacza, przewod 0.5 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 2.5 mm?2

wielodrutowy, min. wielodrutowy, maks.

Gwarancja

Czasokres 5 lat

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000942 ETIM 9.0 EC000942

ETIM 10.0 EC000942 ECLASS 14.0 27-17-12-03

ECLASS 15.0 27-17-12-03

Karty specyfikacji przetargowych

Dtuga specyfikacja

Ochronnik
przeciwprzepieciowy
zgodnie z wymaganiami
klasy Il okreslonymi

w IEC 61643-11,
EN61643-11:2013.
Ochronnik jest
stosowany do ochrony
przeciwprzepieciowej
oraz do zastosowan

Krotka specyfikacja

Ochronnik klasy Ill z Uoc:
6 kV do stosowania w
sieciach zasilajacych
230 V. Poziom ochrony
< 1,8 kV. Z sygnalizacja,
typ: Weidmdiller VPU
IR 230 V/6 kV Nr

zam. 1351650000 lub
odpowiednik
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okreslonych w IEC
61643-12. Ochronnik jest
instalowany w poblizu
sprzetu wymagajgcego
ochrony, w dostepnej

w standardowej szafce
instalacyjnej / rozdzielnicy.
Ochronnik VPU Il R
230V jest uziemiony
miedzy przewodem

fazy a przewodem
neutralnym. Z elementem
separacji termicznej na
warystorze. Jesli nie

jest juz zapewniona

zadna ochrona, kolor
kontrolki LED zmienia

sig z zielonego na
czerwony. Status funkcyjny
elementu jest réwniez
wys$wietlany przez
bezpotencjatowy zestyk
sygnalizacyjny (zestyk NZ).
Napiecie znamionowe:
230 V AC/DC In/max
(8/20 ps): 3 kA poziom
ochrony < 1,8 kV prad
obcigzenia ll: 16 A wyjscie
telekomunikacyjne:

zestyk NZ: 250 V/0,5
A48V DC/0,1 A Typ:
Weidmdiller VPU Il R 230
V Nr zam. 1351650000
lub odpowiednik
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Symbol taczenia

[

Schematic circuit diagram
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Akcesoria

Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Phillips

Wkretak do $rub z rowkiem krzyzowym z izolacjg VDE,
Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764 /2-PH, uchwyt
zgodny z ISO 8764-PH, rekoje$¢ SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIK PHO X 60 Wersja

Nr zam. 2749880000 Whkretak, Szeroko$¢ koncoéwki (B): 0 mm, 60 mm, Grubo$¢ koncodwki
GTIN (EAN) 4050118897081 (A): O

llos¢ 18T
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