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Podobny do przedstawionego na ilustracji

Interfejsy z wejsciem cyfrowym wyposazone w przekaz-
nik stuzg do zapewniania separacji miedzy czujnikami
zainstalowanymi na obiekcie a kartg i/lub do dostosowy-
wania takich elementéw do napiecia wymaganego przez
system DCS. Interfejsy cechuja sie tez dodatkowymi zale-
tami, przektadajgcymi sie na liczne korzysci:
Nadmiarowo$é: w celu zapewnienia redundancji
interfejsy sg wyposazone w 2 ztgcza 50-biegunowe
(AKB).Wiele z interfejséw aktywuje przekaznik, gdy war-
to$¢ napiecia z jednego ze zrédet zasilania spadnie poni-
zej okoto 12 V.Karty mozna montowac przy uzyciu ztgcza
sprezynowego lub srubowego.Czujniki mozna podtgczaé
na dwa sposoby: z zasilaniem doprowadzonym bezpo-
Srednio z karty lub bezposrednio z magistrali obiektowej.

Vnmsrum

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Interfejs, RS, 2 x AKB (50P), LM2NZF 5.08mm
Nr zam. 1384320000

Typ TBY-ADV 15 1-24-PS-2KB-Z

GTIN (EAN) 4050118185539

llogé 1 szt.

Data sporzgdzenia 18.12.2025 12:02:43 MEZ
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 95 mm Gtebokos¢ (cale) 3.7401 inch
Wysokos$é 131 mm Wysokos¢ (cale) 5.1575 inch
Szeroko$é 317 mm Szeroko$¢ (cale) 12.4803 inch
Masa netto 864.77 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40...85 °C Temperatura eksploatacyjna -25..70°C
Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c, 7a, 7cl

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4c2bf777-1c3a-4574-9dcf-a43fbd923cdb

Informacje ogodlne

wskaznik stanu LED na przekaznik zielony separacja na przekaznik Nie
bezpieczniki na kazdy przekaznik Tak Stycznik No

status LED napigcia zasilania zielony bezpiecznik zasilania TA

dane przyfacza

liczba biegundéw (strona sterownika)

Wityczka 50-biegunowa

zasilanie ztgcza

LMNZF 5.08mm

przytacze (strona obiektu) LM2NZF 5.08mm

Przytacze (strona sterowania)

2 x AKB (50P)

dane znamionowe

Zywotno$é mechaniczna 5 x 106 potaczen

dane znamionowe wejscie

napiecie wejéciowe 24V DC £ 10%

Prad wejsciowy

7 mA (bezpiecznik
witgczony) / 0,5 mA
(bezpiecznik wytaczony)

dane znamionowe wyjscie

Typ przekaznika RSS Materiat stykow AgNi platerowane ztotem
Maksymalny prad trwaty DC 10 mA minimalny prad styku 1T mA
minimalne napigcie stykow 1V
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wspotrzedne izolacji (EN50178)

znamionowe napigcie wejsciowe <50V DC znamionowe napigcie wyjsciowe =50V DC

kategoria przepieciowa wejscie/wyijscie Il kategoria przepieciowa wejscie/wyjscie I

Kategoria przepigciowa wyjscie/wyjscie Il stopien zabrudzenia 2

test napiecia impulsu 1.5 kV Napiecie probiercze izolacji AC 0.35 kV

odstep wejscie/wyijscie 255 mm

przytacze pole

Min. przekréj poprzeczny przewodu, AWG 24 rodzaj potaczenia ztacze sprezynowe

AWG

tulejka z kotnierzem z tworzywa 1.5 mm?2 elastyczny z tulejka, min. 0.25 mm?2

sztucznego, maks.

elastyczny z tulejka, maks. 1.5 mm?2 elastyczny, maks. HO5(07) V-K 1.5 mm?2

elastyczny, min. HO5(07) V-K 0.2 mm? staty, maks. HO5(07) V-U 2.5 mm?

staty, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 dtugo$¢ zdejmowanej izolaciji 7.5 mm

obszar zacisku, maks. 2.5 mm? obszar zacisku, min. 0.13 mm?2

Maks. przekréj poprzeczny przewodu, AWG 14

AWG

przylacze zasilania

rodzaj potgczenia ztgcze sprezynowe obszar zaciskowy, min. 0.13 mm?2

obszar zaciskowy, maks. 2.5 mm? sztywny, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2

sztywny, maks. HO5(07) V-U 2.5 mm? elastyczny, min. HO5(07) V-K 0.2 mm2

elastyczny, maks. HO5(07) V-K 1.5 mm?2 elastyczny z tulejkg, maks. 1.5 mm?2

elastyczny z tulejka, min. 0.25 mm?2 tulejka z kotnierzem z tworzywa 1.5 mm?2

sztucznego, maks.

Przekréj poprzeczny przewodu, min. AWG 14 Przekréj poprzeczny przewodu, maks. AWG 24
WG

dtugos¢ zdejmowanej izolacji 7.5 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780

ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52

ECLASS 15.0 27-14-11-52
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