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RoH'S/

COMPLIANT

Cyfrowe interfejsy sg wyposazone w 50-biegunowe ztg-
cza (KS) oraz cechujg sie tez dodatkowymi zaletami, prze-
ktadajgcymi sie na liczne korzysci:

Nadmiarowo$¢: w celu zapewnienia redundancji inter-
fejsy sa wyposazone w 2 ztgcza 50-biegunowe (AKB).
Wiele z interfejsdw aktywuje przekaznik, gdy wartos¢
napiecia z jednego ze zrédet zasilania spadnie ponizej
okoto 12 V. Karty mozna montowac przy uzyciu ztgcza
sprezynowego lub srubowego. Zintegrowanych zostato
kilka funkcji: odtaczniki, bezpieczniki z sygnalizacjg stanu,
kontrolki LED przekaznika oraz stanu.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Interfejs, RS, 2 x AKB (50P), LP2N 5.08mm
Nr zam. 1384350000

Typ TBY-ADV 15 1-PS-L-2KB-S

GTIN (EAN) 4050118185553

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 85 mm Gtebokos¢ (cale) 3.3464 inch
Wysokos$é 109 mm Wysokos¢ (cale) 4.2913 inch
Szeroko$é 190 mm Szeroko$¢ (cale) 7.4803 inch
Masa netto 6279

Temperatury

Temperatura magazynowania -40...85 °C Temperatura eksploatacyjna -25..70°C
Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c, 7cl

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 129f70cd-a122-4009-92ba-8bd2209bc45b

Informacje ogodlne

wskaznik stanu LED na kanat zielony separacja na kanat Nie

rodzaj punktu kontrolnego Nie Stycznik No
zabezpieczenie przez kanat Nie status LED napigcia zasilania zielony
bezpiecznik zasilania 2A

dane przyftacza

liczba biegundéw (strona sterownika) Wityczka 50-biegunowa zasilanie ztgcza LP 5.08mm
przytacze (strona obiektu) LP2N 5.08mm Przytacze (strona sterowania) 2 x AKB (50P)
dane znamionowe

napiecie robocze 24V DC prad maksymalny na kanat TA
catkowity prad znamionowy 2A

wspoétrzedne izolacji (EN50178)

napiecie znamionowe <b50VAC kategoria przepiecia 1]

stopien zabrudzenia 2 test napiecia impulsu 0.8 kV
Napiecie probiercze izolacji AC 0.35 kV

przytacze pole

Min. przekroj poprzeczny przewodu, AWG 26
AWG

rodzaj potaczenia

ztgcze srubowe

tulejka z kotnierzem z tworzywa 2.5 mm?2
sztucznego, maks.

elastyczny z tulejka, min.

0.5 mm?2
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elastyczny z tulejka, maks. 2.5 mm?2 elastyczny, maks. HO5(07) V-K 4 mm?2

elastyczny, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 staty, maks. HO5(07) V-U 6 mm?2

staty, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2 dtugos¢ zdejmowanej izolaciji 6 mm

moment dokrecajgcy, maks. 0.6 Nm moment dokrecajacy, min. 0.5 Nm

obszar zacisku, maks. 6 mm? obszar zacisku, min. 0.13 mm?2

Maks. przekréj poprzeczny przewodu, AWG 12

AWG

przytlacze zasilania

rodzaj potgczenia ztgcze $rubowe obszar zaciskowy, min. 0.13 mm?2

obszar zaciskowy, maks. 6 mm? sztywny, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2

sztywny, maks. HO5(07) V-U 6 mm? elastyczny, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2

elastyczny, maks. HO5(07) V-K 4 mm?2 elastyczny z tulejkg, maks. 2.5 mm?2

elastyczny z tulejka, min. 2.5 mm?2 tulejka z kotnierzem z tworzywa 0.5 mm?2
sztucznego, maks.

Przekréj poprzeczny przewodu, min. AWG 12 Przekréj poprzeczny przewodu, maks.  AWG 26

AWG AWG

moment dokrecajgcy, min. 0.5 Nm moment dokrecajgcy, maks. 0.6 Nm

dtugos¢ zdejmowanej izolacji 6 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780

ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52

ECLASS 15.0 27-14-11-52
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