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\/compum

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Adapter, RJ45, M12, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
11801 2010), IP67, gniazdo M12 na gniazdo
RJ45

Nr zam. 1400620000

Typ IE-AD-M12XRJ45-180

GTIN (EAN) 4050118202526

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
[H us

LISTED
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E316369
Wymiary i masa
Grubo$¢ $cianki, min. 0.9 mm Grubo$¢ $cianki, maks. 3 mm
Masa netto 40.48¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -25°C...85°C

Temperatura uktadania

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)
REACH SVHC
SCIP

6¢

Lead 7439-92-1

67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych

Liczba biegunéw 8 kodowanie Kodowanie X

Powierzchnia styku poztacany Podstawowy materiat obudowy odlew ci$nieniowy
cynkowy

Opor izolacji 100 MQ Kategoria Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)

Materiat stykow stop miedzi Napiecie znamionowe 50V

Stopien ochrony IP67 Cykle wpinania 2100 (M12), 750 (RJ45)

Dane ogdlne

Liczba biegunéw 8 ztgcze 1 RJ45

Przytacze 2 M12 Opis artykutu Adapter, prosty

Sktad gniazdo M 12 na gniazdo Podstawowy materiat obudowy odlew ci$nieniowy
RJ45 cynkowy
Kategoria Cat.6A / Class EA (ISO/ Sciezka potaczenia M12
IEC 11801 2010)
Materiat stykdw stop miedzi Powierzchnia styku poztacany
Ekranowanie 360° styk ekranowany Stopien ochrony IP67

Cykle wpinania

=100 (M12), 750 (RJ45)

Normy

Norma dot. tagcznikéw wtykowych

IEC 61076-2-109, IEC
60603-7-51
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Wiasciwosci elektryczne

Opor izolacji 100 MQ Napiecie znamionowe 50V

Ogolne dane techniczne

Liczba biegunéw 8 kodowanie Kodowanie X

Sciezka potaczenia M12 Powierzchnia styku poztacany

Podstawowy materiat obudowy odlew ci$nieniowy Opor izolacji 100 MQ
cynkowy

Materiat stykdw stop miedzi Napiecie znamionowe 50V

Stopien ochrony IP67 Cykle wpinania 2100 (M12), 750 (RJ45)

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000313 ETIM 9.0 EC000313

ETIM 10.0 EC000313 ECLASS 14.0 27-44-03-20

ECLASS 15.0 27-44-03-20
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Rysunek wymiarowy
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min. 0.9 (0.35)
max. 4 (0.157)

M16 x 1.5

16.5 (0.65)

Wyciecie montazowe

Cut out

016.1+0.1
(0.634+0.004)

.

14.1+0.1 (0.555+0.004)

min. 0.9 (0.035)
max. 4 (0.157)

Data sporzadzenia 11.12.2025 10:56:52 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 4



Karta katalogowa

IE-AD-M12XRJ45-180

Okablowanie

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

2 1 i ] 20G
3 ] r 3 GN-WH
8 ' : 4BU
6 I : I J 8 BN

em—— L

Data sporzadzenia 11.12.2025 10:56:52 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa

IE-AD-M12XRJ45-180

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Screwty® narzedzie do dtawnic kablowych

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Doskonate narzedzie w kazdym z mozliwych zastosowan.
Screwty® jest idealnyym narzedziem wielofunkcyjnym do
pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajow
kabli czujikow i elementéw wykonawczych. Nawet
trudnodostepne wtyki okragte stajg sie osiggalne dzieki
uzyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokreca i odkreca
ztagcza, bez konieczno$ci uzycia duzej sity. Wkretak
Screwty® jest rozwigzaniem unikatowym, a zarazem
globalnym, poniewaz pasuje do wiekszosci kabli i wtykéw
innych dostawcow (ponad 90 %). Screwty® sktada sie

z rekojesci z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzigki temu
mozna go uzywac do wszystkich rozmiarow: ztgczy
wtykowych okragtych M12 i M8, adaptowalnych wtykéw
i gniazd M12F i M8F, a takze wtykoéw i gniazd M23.

Typ SCREWTY SET Wersja

Nr zam. 1910000000 Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors

GTIN (EAN) 4032248436842
llog¢ 18T

Screwty® narzedzie do dtawnic kablowych, z regulacja momentu obrotowego

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Doskonate narzedzie w kazdym z mozliwych zastosowan.
Screwty® jest idealnyym narzedziem wielofunkcyjnym do
pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajow
kabli czujikow i elementow wykonawczych. Nawet
trudnodostepne wtyki okragte stajg sie osiggalne dzieki
uzyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokreca i odkreca
ztgcza, bez koniecznosci uzycia duzej sity. Wkretak
Screwty® jest rozwigzaniem unikatowym, a zarazem
globalnym, poniewaz pasuje do wiekszosci kabli i wtykéw
innych dostawcoéw (ponad 90 %). Screwty® sktada sie

z rekojesci z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzieki temu
mozna go uzywac¢ do wszystkich rozmiaréw: ztgczy
wtykowych okragtych M12 i M8, adaptowalnych wtykéw
i gniazd M12F i M8F, a takze wtykéw i gniazd M23.

Typ SCREWTY SET -DM Wersja

Nr zam. 1920000000 Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors

GTIN (EAN) 4032248436859
lloé¢ 18T
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Screwty® narzedzie do dtawnic kablowych
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Ogdlne dane zamoéwieniowe

Doskonate narzedzie w kazdym z mozliwych zastosowan.
Screwty® jest idealnyym narzedziem wielofunkcyjnym do
pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajow
kabli czujikow i elementéw wykonawczych. Nawet
trudnodostepne wtyki okragte stajg sie osiggalne dzieki
uzyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokreca i odkreca
ztagcza, bez konieczno$ci uzycia duzej sity. Wkretak
Screwty® jest rozwigzaniem unikatowym, a zarazem
globalnym, poniewaz pasuje do wiekszosci kabli i wtykéw
innych dostawcow (ponad 90 %). Screwty® sktada sie

z rekojesci z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzigki temu
mozna go uzywac do wszystkich rozmiarow: ztgczy
wtykowych okragtych M12 i M8, adaptowalnych wtykéw
i gniazd M12F i M8F, a takze wtykoéw i gniazd M23.

Typ SCREWTY-M12 F Wersja

Nr zam. 1900020000 Cable gland tool for M12 connectors
GTIN (EAN) 4032248375851

lloéé 18T

Screwty® narzedzie do dtawnic kablowych, z regulacja momentu obrotowego
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Ogoblne dane zamoéwieniowe

Doskonate narzedzie w kazdym z mozliwych zastosowan.
Screwty® jest idealnyym narzedziem wielofunkcyjnym do
pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajow
kabli czujikow i elementow wykonawczych. Nawet
trudnodostepne wtyki okragte stajg sie osiggalne dzieki
uzyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokreca i odkreca
ztgcza, bez koniecznosci uzycia duzej sity. Wkretak
Screwty® jest rozwigzaniem unikatowym, a zarazem
globalnym, poniewaz pasuje do wiekszosci kabli i wtykéw
innych dostawcoéw (ponad 90 %). Screwty® sktada sie

z rekojesci z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzieki temu
mozna go uzywac¢ do wszystkich rozmiaréw: ztgczy
wtykowych okragtych M12 i M8, adaptowalnych wtykéw
i gniazd M12F i M8F, a takze wtykéw i gniazd M23.

Typ SCREWTY-M12 F-DM Wersja

Nr zam. 1900021000 Cable gland tool for M12 connectors
GTIN (EAN) 4032248436828

llos¢ 18T
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