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Zdjecie produktu

Dzieki szerokiej gamie przytaczy ekranu KLBU mozna uzy-
ska¢ elastyczne i samoregulujgce styki ekranowe oraz
zapewni¢ bezbtedna obstuge maszyn.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Patak zaciskowy, Patgk zaciskowy do przytacza
ekranu, PA 66 GF 30

Nr zam. 1403070000

Typ KLBUE 3-8 RC TS27

GTIN (EAN) 4050118204780

llos¢ 1 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 50 mm Gtebokos¢ (cale) 1.9685 inch
Wysokos$é 67.5 mm Wysokos¢ (cale) 2.6575 inch
Szeroko$é 35 mm Szeroko$¢ (cale) 1.378 inch
Masa netto 61.19¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..55 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-25 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 105 °C
maks.
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6fc8563f-82a2-46¢cf-b3da-0e2c7ddd4382
Informacje ogélne
Wskazowka montazowa montaz bezposredni Szyna montazowa TS 27
dalsze dane techniczne
Wskazéwka montazowa montaz bezposredni wersja przetestowana pod katem Nie
eksplozji
rodzaj montazu weciskany
dane tworzywa
Materiat podstawowy PA 66 GF 30 Barwny czarny, srebrno-szary
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 8 mm? Napiecie znamionowe 230V
parametry systemu
Wykonanie do przytacza niezbedna ptyta zamykajaca Nie
ekranowanego, Z
rezystorem
Szyna montazowa TS 27
przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)
Dtugos$¢ odizolowania 22 mm Rodzaj przytgcza Ztgcze sprezynowe
liczba przytaczen 1 Srednica kabla, maks. 8 mm
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Srednica kabla, min. 3 mm Maks. przekroj przytacza, przewod 8 mm?
wielodrutowy, maks.

Maks. przekréj przytacza, przewod 3 mm?2

wielodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002020 ETIM 9.0 EC002020

ETIM 10.0 EC002020 ECLASS 14.0 27-25-01-20

ECLASS 15.0 27-25-01-20
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Stal

Ogobine dane zamoéwieniowe

Stalowe szyny DIN sg najpopularniejszym rozwigzaniem
na rynku. Sposréd metalowych szyn DIN cechujg sie
najnizsza ochrong przed zwarciami, podobna do stali
nierdzewne;j.

Typ TS 27X12.5M/ST/F.ZN Wersja

Nr zam. 1802690000 Szyna zaciskowa, szyny nosne, Stal, ocynkowany, Szeroko$é¢: 2000
GTIN (EAN) 4032248257201 mm, Wysoko$¢: 27 mm, Gteboko$é: 12.5 mm

llos¢ 10M

Neutralny podklejany

Ogobine dane zamoéwieniowe

SM MultiCard jest oznacznikiem do etykietowania
urzadzen sterujgcych i sygnalizacyjnych. Szyldy wtyka

sie w oprawki lub przykleja przy naniesionej fabrycznie
tasmy samoprzylepnej. Indywidualne szyldy mozna
tworzy¢ przy uzyciu drukarki PrintJet PRO lub ploterow
MCP Plus i MCP Basic lub systemdéw znakowania
Plotter.Uzytkownicy moga szybko wykonywacé szyldy
dostosowane do indywidualnych potrzeb.Nie ma
potrzeby magazynowania drogich, standardowych
szyldéw.Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarka
PrintJet jako zamiennik grawerowaniaPrzy szczegdlnie
wysokich wymaganiach polecamy folie ochronng

ETO SM.Uchwyty mozna stosowac¢ do przyciskéw o
$rednicy 22 mm lub 30 mm, firm Siemens, ABB, Moeller
i TélémecaniqueDo nadruku na zamoéwienie: Prosimy o
przestanie pliku z oprogramowaniem etykietujagcym M-
Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z
naszymi specyfikacjami etykietowania.

Typ SM 27/8 K MC NE WS Wersja

Nr zam. 1812630000 SwitchMark, Oznaczniki urzadzen, 8 x 27 mm, biaty

GTIN (EAN) 4032248296033
llosé 80 ST
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Wspornik montazowy

P Oferujemy szeroka game wspornikéw montazowych

-y y do tatwej obstugi i uzupetnienia produktéw. Dzieki

asortymentowi siegajgcemu od réznych narzedzi do gilz
izolacyjnych i réznych $rub, nasze komponenty sa do
siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym utatwiajg
montaz zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami

m bezpieczenstwa.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ BTWZ KLBUE Wersja

Nr zam. 1742630000 Narzedzia, Narzedzie do naciskania
GTIN (EAN) 4008190980764

llos¢ 18T

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak do $rub rowkowych z koncéwka okragta, SD
DIN 5265, 1ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, 1ISO
2380/1, koncowka Chrom Top, rekojesé SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDS 0.6X3.56X100 Wersja

Nr zam. 9008330000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056286

llos¢ 18T
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