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Wersja Ztacze wtykowe Y, 7/8", Rozdzielacz zasilania
Nr zam. 1413940000

Typ SAI-Y-7/8 5P

GTIN (EAN) 4050118214772
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 7549

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest

6¢

znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych

Liczba biegunéw 5 kodowanie brak
Powierzchnia styku Au (ztoto) Podstawowy materiat obudowy PUR

Opor izolacji 1010 Q Napiecie znamionowe 400V
Znamionowe natezenie pradu 5.6 A Stopien ochrony IP67, P68
Cykle wpinania =100 Stopien zanieczyszczenia 3

Przytacze ekranu Nie Materiat pierscienia gwintowanego mosigdz, niklowany
Zakres temperatury obudowy -25..+80 °C

Dane przytacza

Wyjscie wielokrotne - tgcznik wtykowy Kotek 7/8" Wyjscie pojedyncze 1 - tgcznik wtykowy Gniazdo 7/8"
Wyyjscie pojedyncze 2 - facznik wtykowy Gniazdo 7/8" Moment dokrecajacy 7/8": 1.5 Nm
Dane ogolne

Liczba biegunéw 5 kodowanie brak

Sciezka potaczenia 7/8" Materiat stykdéw gniazdo CuZn
Materiat stykow pret CuZn Powierzchnia styku Au (ztoto)
Podstawowy materiat obudowy PUR Opor izolacji 1010 Q
Napiecie znamionowe 400V Znamionowe natezenie pragdu 56 A
rozmiar klucza 24 mm Stopien ochrony IP67, P68
Cykle wpinania =100 Stopien zanieczyszczenia 3

ztacze 1 7/8" Przytacze 2 Sruba
Przytacze ekranu Nie Zakres temperatury obudowy -25..+80 °C
Zewnetrzna $rednica przewodu -

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002925 ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925 ECLASS 14.0 27-44-01-06
ECLASS 15.0 27-44-01-06
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Rysunki
Rysunek wymiarowy Schemat biegunow
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