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Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 1415940000

Typ INLAY CC-M 70/48
GTIN (EAN) 4050118217247
llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 24.03.2026 01:11:03 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki
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INLAY CC-M 70/48 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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Germany
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Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 120 mm Gtebokos¢ (cale) 4.7244 inch
Wysokos$é 8 mm Wysokos¢ (cale) 0.315 inch
Szeroko$é 76 mm Szeroko$¢ (cale) 2.9921 inch
Masa netto 659

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogolne

Wykonanie Uchwyt na 3 oznaczniki Szeroko$¢ 76 mm
zakres temperatur roboczych, maks. 130°C zakres temperatur roboczych, min. -55°C
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001675 ETIM 9.0 EC001675
ETIM 10.0 EC001675 ECLASS 14.0 19-14-90-90
ECLASS 15.0 19-14-90-90
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Przykiad zastosowania
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