Karta katalogowa

BHZ 5.00/04/90LH BK/GGY

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjecie produktu

Optymalne ramy dla funkcji i innowac;ji:

technologia przytgczeniowa dla modutowej obudowy
CH20M oferuje wiele zalet, ktéore moga zwiekszy¢ wydaj-
nos¢ projektow. Dzieki naszym ztgczkom szeregowym do
PCB i ztaczom korzystasz z elastycznej i niezawodnej tech-
nologii fgczeniowej.

Dzieki zautomatyzowanym procesom produkcyjnym,
takim jak lutowanie THT i THR, oraz opakowaniu rolko-
wym mozemy zagwarantowac wysoka jakos$¢ i precyzje.
Zapewnia to szybka i nieskomplikowang integracje z Pani-
stwa systemami.

Ponadto oferujemy szeroka game kolorystyczna, a takze
rézne opcje kodowania i druku w celu dostosowania obu-
doéw. Dzieki temu majg Panstwo pewno$é, ze produkty sg
nie tylko funkcjonalne, ale takze atrakcyjne wizualnie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.00 mm,
Liczba biegunéw: 4, 90°, Przytacze z jarzmem,
BHZ 5.00/04/90LH SN BK/GGY BX cod. 02,
skrzynia

Nr zam. 1421750000

Typ BHZ 5.00/04/90LH BK/GGY

GTIN (EAN) 4050118225518

llos$¢ 78 szt.

parametry produktu IEC: 400V /10A /0.2-2.5 mm?
UL: 300V / 10 A/ AWG 26 - AWG 12

skrzynia

opakowanie
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Dane techniczne
Dopuszczenia
- “
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 30.6 mm Gtebokos¢ (cale) 1.2047 inch
Wysokos$é 14.5 mm Wysokos¢ (cale) 0.5709 inch
Szeroko$é 22.1mm Szeroko$¢ (cale) 0.8701 inch
Dtugosc¢ 0 mm Masa netto 8.93¢
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Parametry systemu
Rodzina produktow Obudowy OMNIMATE - Rodzaj przytacza Przytacze pola
seria CH20M
Metoda wykonywania ztgcz Przytacze z jarzmem Raster w mm (P) 5.00 mm
Raster w calach (P) 0.197 " Kierunek odejscia przewodu 90°
Liczba biegunéw 4 L1 in mm 15.00 mm
L1 w calach 0.591" Liczba rzedow 1
liczba rzeddéw z biegunami 1 Przekréj pomiarowy 2.5 mm?2
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN zabezpieczony przed zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN IP 20 w stanie
VDE 57 106 dotknigciem dtonig VDE 0470 wetknigtym/ IP 10 w
stanie niewetknigtym
Stopien ochrony IP20 element kodowany Tak
Dtugos$é¢ odizolowania 8 mm Moment dokrecania dla kotnierza 0.4 Nm
Srubowego, min.
Moment dokrecania dla kotnierza 0.6 Nm Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.4 Nm
$rubowego, maks.
Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0.6 Nm $ruba dociskowa M 2,5
koncéwka wkretaka 0,6 x3,5 koncowka wkretaka norma DIN 5264
Cykle wpinania 25
Dane materiatowe
Materiat izolacyjny PA 66 GF 30 Barwny grafitowy szary
Tabela koloréw (podobny) RAL 7024 grupa materiatéw izolacyjnych |
Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTI) 600 < CTI Moisture Level (MSL)
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat stykow CuSn
Powierzchnia styku cynowana Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70°C Temperatura pracy, min. -40 °C
Temperatura pracy, max. 120°C Zakres temperatur montaz, min. -25°C
Zakres temperatur montaz, max. 120°C
Przewody pasujace do ztacza
Zakres zaciskania, min. 0.13 mm? Zakres zaciskania, maks. 3.31 mm?
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14
maks.
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jednodrutowe, min. HO5(07) V-U 0.2 mm? jednodrutowe, maks. HO5(07) V-U 2.5 mm?

Wielodrutowe, min. HO7V-R 0.2 mm? wielodrutowe, maks. HO7V-R 2 mm?2

cienkodrutowe, min. HO5(07) V-K 0.2 mm? cienkodrutowe, maks. HO5(07) V-K 2.5 mm?

z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, min. 0.25 mm?2 z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, 2.5 mm?2
maks.

z tulejkg zaciskowa, DIN 46228 pt 1, 0.25 mm?2 z koncoéwka kablowg wg DIN 46 228/1, 2.5 mm?2

min. maks.

Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 ax 2,8 mm x 2,4 mm; 3,0 mm
b; o

Tekst referencyjny Zewnetrzna $rednica
kotnierza wykonanego

z tworzywa sztucznego
nie powinna by¢ wieksza
niz podziatka (P), Dtugos$é
tulejek nalezy dobraé¢
zaleznie od produktu i
napiecia znamionowego.

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normg IEC 60664-1, IEC 61984

Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 10 A
(Tu=20°C)

Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 9 A napiecie znamionowe przy kat. 400V
(Tu=40°C) przepieé/stopniu zanieczyszczenia ll/2
napiecie znamionowe przy kat. 320V napiecie znamionowe przy kat. 250V

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

znamionowe napigcie udarowe przy kat. 4 kV
przepie¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2

znamionowe napigcie udarowe przy kat. 4 kV
przepiecé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

znamionowe napigcie udarowe przy kat. 4 kV
przepieé¢/stopniu zanieczyszczenia l1l/3

Odstep izolacyjny po izolacji, min. 3.2 mm

Odstep izolacyjny powietrzny, min. 3 mm

Dane znamionowe wg CSA

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300 V

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 50V

B / CSA) C/ CSA)

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300 V Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 10 A

D / CSA) CSA)

Pragd znamionowy (grupa uzytkowa C/ 10 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D/ 10 A

CSA) CSA)

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 12
maks.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) CURUS Nr certyfikatu (cURus) E60693

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V

Napigcie znamionowe (grupa uzytkowa 50V

B / UL 1059) C /UL 1059)
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300 V Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 10 A
D /UL 1059) UL 1059)
Prad znamionowy (grupa uzytkowa C/ 10 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D/ 10 A
UL 1059) UL 1059)
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 12
maks.
Odniesienie do wartosci znamionowych W specyfikacji podano
warto$ci minimalne,
szczegoty - patrz
certyfikat.
Dane materiatowe
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat izolacyjny PA 66 GF 30

grupa materiatéw izolacyjnych |

Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTI) 600 = CTI
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Dane ogodlne

Barwny

grafitowy szary Stopien ochrony IP20

Tabela koloréw (podobny)

RAL 7024

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodnos$é: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-6 10. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktow.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Zdjecie produktu

Zdjecie produktu

Rzeczywisty wyglad moze réznié sie od
przedstawionego na ilustracji., Przyktad
zastosowania

Krzywa obciagzalnosci pradowej

.5.00/../90 - SHL-SMT 5.00/..G

CH20M22-PCB x 16 pole
1.5 mm? (HO7V-K2.5 / IEC 60947-7-1)

20 30 40 50 60 70 80 90 100
ambient temp
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Krzywa obciazalnosci pradowej

.5.00/../90 - SHL-SMT 5.00/..G

iy CH20M22-Housings x 16 pole

1.5 mm? (HO7V-K2.5 / IEC 60947-7-1)

20 30 40 50 60 70 8 90 100 _
ambient temg

Data sporzadzenia 22.12.2025 05:14:21 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa

BHZ 5.00/04/90LH BK/GGY

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

druk specjalny

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 6.6/20 BHZ 5.00 SDR Wersja
Nr zam. 1221520000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 20 mm, PA 66, Barwny: wedtug zyczenia
GTIN (EAN) 4050118005066 klienta, wtykowy
llos¢ 40 ST
neutralna
ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard

Ogobine dane zamoéwieniowe

przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04 Wersja
Nr zam. 1082540000

GTIN (EAN) 4032248845439

llogé 200 ST

ESG, Oznaczniki urzadzen x 20 mm, PA 66, Barwny: biaty, wtykowy
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