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TM-l jest uznanym i certyfikowanym oznacznikiem do
zastosowan inzynierii ruchu. Oferta obejmuje rézne dtu-
gosci znacznikdéw, umozliwiajacych wykonywanie indy-
widualnych etykiet z dtugimi ciggami znakéw. tatwe
oddzielanie i montaz dzieki polu oznaczenia projektu.
Wczesniejszy montaz tulejek oraz pdzniejsze wktadanie
znacznikdw zapewnia doskonatg uniwersalnosé.
Specjalny kontur TM-| utatwia wyposazanie oraz zapew-
nia mocne osadzenie. Sg kompatybilne z licznymi, dostep-
nymi w handlu tulejami. Dzigki formatowi MultiCard
mozna szybko i wygodnie drukowac szyldy przy uzyciu
drukarki PrintJet CONNECT, plotera lub flamastra STl.ta-
twe oddzielanie i montaz dzieki polu oznaczenia projek-
tu.Uznany i certyfikowany oznacznik do zastosowan inzy-
nierii ruchuWczeéniejszy montaz tulejek oraz pdzniejsze
wktadanie znacznikdéw zapewnia doskonatg uniwersal-
nos$¢.Nie nadaje sie do opisywania atramentem P-Ink lub
flamastrem STI na tulejach CLI T.Do nadruku na zamoé-
wienie: Prosimy o przestanie pliku z oprogramowaniem
etykietujgcym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez
instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowa-
nia.
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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja TM-l, Oznaczniki wktadane, 1.7 - 79 mm, 23 x 4
mm, z6tty

Nr zam. 1428490000

Typ TMH 23 MC NE GE

GTIN (EAN) 4050118232868

llos¢ 400 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 2 mm Gtebokos¢ (cale) 0.0787 inch
Wysokos$é 23 mm Wysokos¢ (cale) 0.9055 inch
Szeroko$é 4 mm Szeroko$¢ (cale) 0.1575 inch
Masa netto 0.23¢g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Slad weglowy produktu Kotyska do bramy 0.002 kg CO2 eq.

Dane ogdlne

Kolor materiatu wg kodu rezystancji 4

llo$¢ na arkusz 80

Rodzaj nadruku neutralna

Szeroko$¢ 4 mm

Klasa palnosci wg UL 94 V-2

zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C

zakres temperatur roboczych, min. -40 °C

Barwny 26ty

Halogenki Nie

Materiat podstawowy poliamid 66

Nadrukowane znaki neutralna

Liczba oznacznikéw w opakowaniu forma dostawy MultiCard

Zalecane branze Transport, Maszyny

Kompatybilna drukarka PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Liczba oznacznikéw w kombinacji 1 MultiCard = Insert markers

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

Markery przewodow i kabli

Halogenki Nie Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 79 mm
Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 1.7 mm Zewnetrzna $rednica przewodu 1.7-79 mm
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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