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Podobny do przedstawionego na ilustracji

Cokoty przekaznika (RSM) ze wspdlnym zaciskiem dodat-
nim lub ujemnym do podtaczania do sterownika progra-
mowalnego lub kontroleréw innego typu. Interfejsy skta-
daja sie z grup 4, 8 lub 16 przekaznikéw RCL (12,7 mm)
lub RSS (6,1 mm). Potaczenie z kontrolerem mozna utwo-
rzy¢ przy uzyciu ztgczy wtykowych lub przy uzyciu okablo-
wania bezposredniego z wtykami IEC 60603-13. Szeroki
wybor opcji: 1 lub 2 zestyki przetagczne z przekaznikami
16/8/6 A Napiecia od 5 do 230 V Ztgcze $rubowe, spre-
zynowe lub PUSH IN Kompatybilne z przekaznikami pét-
przewodnikowymi Weidmiiller Przekazniki zapewniaja
separacje galwaniczng miedzy wejsciem/wyjsciem, a
takze sgsiadujgcymi zestykami przekaznikéw. Dzieki temu
mozna bezpiecznie stosowac rézne napiecia w kontrole-
rach oraz elementach magistrali obiektowe;j.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Interfejs, RSM, ztacze $rubowe
Nr zam. 1448450000

Typ RSM-16 24VvDC TINO+C S
GTIN (EAN) 4050118252590

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 62 mm Gtebokos¢ (cale) 2.4409 inch
Wysokos$é 87 mm Wysokos¢ (cale) 3.4252 inch
Szeroko$é 250 mm Szeroko$¢ (cale) 9.8425 inch
Masa netto 398.82¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40...60 °C Temperatura eksploatacyjna -25..50 °C
Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a, 7cl

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 4,4"isopropylidenediphenol 80-05-7

SCIP 66e752f3-a24f-4fef-89c4-f29f52d01390

Dane znamionowe UL

Prad znamionowy IN 16.7 A Temperatura pracy UL, min. 0°C
Temperatura pracy UL, maks. 50°C Napiecie znamionowe DC UN (zasilanie) 24 V

Prad znamionowy (zasilanie) TA Napiecie znamionowe DC UN (wejscie) 24 V
Napiecie znamionowe AC UN (wyjscie) 250V Prad znamionowy Imaks. (wyjscie) 6A
Informacje ogédlne

wskaznik stanu LED na przekaznik zielony bezpieczniki na kazdy przekaznik Nie

status LED napiegcia zasilania 26Mty bezpiecznik zasilania Nie

dane przylacza

liczba biegunéw (strona sterownika) Wityczka 20-biegunowa przytacze (strona obiektu) LL 5.08 mm
Przytacze (strona sterowania) LL 5,08 mm, Ztacze
wtykowe zgodne
z|IEC60603-13 /
DIN41651, 20-wtykowe
dane znamionowe
Zywotno$é mechaniczna 3 x 107 potaczen
dane znamionowe wejscie
napiecie wejéciowe 24V DC £ 10% Prad wejsciowy 16.7 mA

Data sporzadzenia 03.01.2026 06:25:06 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa

RSM-16 24VDC INO+C S

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

dane znamionowe wyjscie

Typ przekaznika RCL typ wyjscia Potential-free contact
Materiat stykow AgNi 90/10 Napigcie znamionowe <250V AC
Maksymalny prad trwaty AC 6 A minimalny prad styku 0.1A
minimalne napigcie stykow 5V

wspotrzedne izolacji (EN50178)

stopien zabrudzenia 2 test napiecia impulsu 6 kV
Napiecie probiercze izolacji AC 1.2 kV

wspotrzedne izolacji (EN50178)

znamionowe napiecie wejsciowe <b0VAC znamionowe napigecie wyjsciowe 250V AC
kategoria przepieciowa wejscie/wyjscie lll Kategoria przepigciowa wyjscie/wyjscie Il

stopien zabrudzenia 2 test napiecia impulsu 6 kV
Napiecie probiercze izolacji AC 1.2 kV odstep wejscie/wyjscie 2 5.5 mm

przytacze pole

Min. przekréj poprzeczny przewodu, AWG 26
AWG

rodzaj potgczenia

ztgcze $rubowe

tulejka z kotnierzem z tworzywa 2.5 mm?2 elastyczny z tulejkg, min. 0.5 mm?2
sztucznego, maks.

elastyczny z tulejka, maks. 2.5 mm?2 elastyczny, maks. HO5(07) V-K 4 mm?2
elastyczny, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 staty, maks. HO5(07) V-U 6 mm?2
staty, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2 dtugos¢ zdejmowanej izolaciji 6 mm
moment dokrecajgcy, maks. 0.6 Nm moment dokrecajgcy, min. 0.5 Nm
obszar zacisku, maks. 6 mm? obszar zacisku, min. 0.5 mm?2
Maks. przekrdj poprzeczny przewodu, AWG 12

AWG

przylacze zasilania

obszar zaciskowy, min. 0.13 mm?2 obszar zaciskowy, maks. 6 mm?2
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52
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Rysunki
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