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Nowa smukta linia M8 marki Weidmidiller. Ta rodzina
produktéw charakteryzuje sie mozliwos$cig oznaczania
wszystkich gniazd. Nawet poczwdrny rozdzielacz z 8-bie-
gunowym M12 posiada przy wszystkich gniazdach M8
wystarczajgce duze oznaczniki. Poza tym ten rozdzielacz
jest krétszy niz wiele dostepnych w handlu typéw M8.
Bardzo waski, krétki i ptaski rozdzielacz M8. Rodzina jest
dostarczana w wersjach od 4 do 12 gniazd M8, 3- badz
4-biegunowych. Na zyczenie klienta mozliwe jest takze
mieszane wyposazenie M8. Linia M8 jest wyposazona w
otwory poprzeczne.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja z odejsciem M 12, Kodowanie A, 12-biegunowe,
M8, 30V, , LED: Nie, czujnik bezdotykowy LED:
Nie, Typ okablowania: 1:1

Nr zam. 1449400000

Typ SAI-04L-VP12-3A-MO8L-1:1
GTIN (EAN) 4050118253696

lloéé 2 szt.
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Atesty

ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto

58.08 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

-25-80°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane przytacza

odejscie rozdzielcze

z odejsciem M 12,
Kodowanie A, 12-

biegunowe
Dane elektryczne
Napiecie znamionowe, min. 0V Napiecie znamionowe, maks. 30V
Maks. pojemno$¢ pojedynczego gniazda 2 A prad catkowity 6 A
prad na sygnat TA separacja potencjatow dostepna Nie
Dane materiatowe
Materiat O-ringa FKM Podstawowy materiat obudowy PBT

materiat rozdzielczy

tworzywo sztuczne kolor obudowy

czarny (podobny do RAL
9005)

Gniazdo $rubowe CuZn, niklowany Materiat stykdw CuZn
Powierzchnia styku poztacany Materiat podstawy stykéw PBT (UL 94 VO)
Dane ogédlne techniczne

Stopien ochrony IP68 Liczba gniazd stykowych 4

Sciezka potaczenia M8 Stopien zanieczyszczenia 3

Metoda wypalania V-0 LED Nie

czujnik bezdotykowy LED Nie

Dane techniczne kabla

Przydatnos¢ do tancucha ciagowego Nie

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC003558 ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558 ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11
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Schemat biegunéw
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Ogdlne dane zamoéwieniowe

MultiFit to system znacznikdéw firmy Weidmiiller
stosowany do zaciskéw innych producentéw. Podobnie
jak Weidmdiller Dekafix, oznaczniki z rodziny MultiFit sg
dostepne z gotowym, standardowym nadrukiem.

Przed pierwszym zastosowaniem oznacznikéw MultiFit
zaleca sig przetestowanie wzorcowych oznacznikéw na
stosowanych ztagczach.

Jeden oznacznik, odpowiedni do zaciskow réznych
producentéw. Gotowe do uzycia oznaczniki ze
standardowymi nadrukami Puste oznaczniki przeznaczone
do zadruku za pomocg drukarek PrintJet CONNECT
lub systeméw typu PlotterDostawa indywidualnie
opisanych oznacznikéw, zgodnie z danymi CAE lub
specyfikacjami dostarczonymi przez klientaJeden
system oznaczania do wszystkich zastosowanDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ MFF 10/6 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1856780000 MultiFit, Znakowanie zaciskow, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248400881 Festo, biaty

llosé 600 ST
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