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FrontCom® Vario fgczy wiele funkcji w jednej ramce.
Uktad tatwy w montazu, mozliwos$¢ szerokiego wyboru
sposréd modutéw danych, sygnatéw i zasilania. Oprocz
wyjatkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario ofe-
ruje liczne parametry produktowe zapewniajace, iz Pan-
stwa prace projektowe i wykonawcze bedg bezpieczne
i szybkie, a zarazem przyszto$ciowe. Co wigcej system
FrontCom® Vario charakteryzuje sie atrakcyjng konstruk-
cjg obudowy, zapewniajgca takze najwyzszg odpornosé
na uderzenia oraz w petni odpowiadajgca wymaganiom
stopnia ochrony IP65.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja FrontCom, Pojedyncza rama, Pokrywa z tworzywa
sztucznego, Blokada pokretta sterowania

Nr zam. 1450510000

Typ |IE-FC-SFP-KNOB

GTIN (EAN) 4050118255454

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty o
4, o
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 27.5 mm Gtebokos¢ (cale) 1.0827 inch
Wysokos$é 134 mm Wysokos¢ (cale) 5.2756 inch
Szeroko$é 67 mm Szeroko$¢ (cale) 2.6378 inch
Grubo$¢ $cianki, min. T mm Grubo$¢ $cianki, maks. 5 mm
Masa netto 322.53¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40°C..70°C

Temperatura uktadania

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogoélne

Rodzaj produktu

Materiat ramy

Pojedyncza rama,
Pokrywa z tworzywa
sztucznego, Blokada
pokretta sterowania

odlew ci$nieniowy

Stopien ochrony

Materiat wieka

IP65, w stanie zamknietym

Poliweglan (PC)

cynkowy
Standardy ogdlne
Nr certyfikatu (DNV) TAA000022B
Klasyfikacje
ETIM 8.0 ECO001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 ECO01031 ECLASS 14.0 27-18-28-92
ECLASS 15.0 27-18-28-92

Data sporzadzenia 10.01.2026 10:48:04 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Weidmiiller 3

lE-Fc-SFP-KNOB Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
o www.weidmueller.com
Rysunki
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Akcesoria do FrontCom Vario

<+

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ |E-FC-PWPC Wersja

Nr zam. 1450820000 FrontCom, Zabezpieczone przed dotknigciem, Pojedyncza rama
GTIN (EAN) 4050118255584

llos¢ 18T

Neutralny podklejany

SM MultiCard jest oznacznikiem do etykietowania
urzadzen sterujgcych i sygnalizacyjnych. Szyldy wtyka

sie w oprawki lub przykleja przy naniesionej fabrycznie
tasmy samoprzylepnej. Indywidualne szyldy mozna
tworzy¢ przy uzyciu drukarki PrintJet PRO lub ploterow
MCP Plus i MCP Basic lub systemdéw znakowania
Plotter.Uzytkownicy moga szybko wykonywacé szyldy
dostosowane do indywidualnych potrzeb.Nie ma
potrzeby magazynowania drogich, standardowych
szyldéw.Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarka
PrintJet jako zamiennik grawerowaniaPrzy szczegdlnie
wysokich wymaganiach polecamy folie ochronng

ETO SM.Uchwyty mozna stosowac¢ do przyciskéw o
$rednicy 22 mm lub 30 mm, firm Siemens, ABB, Moeller
i TélémecaniqueDo nadruku na zamoéwienie: Prosimy o
przestanie pliku z oprogramowaniem etykietujagcym M-
Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z
naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SM 27/18 KMC NE WS Wersja

Nr zam. 1707270000 SwitchMark, Oznaczniki urzadzen, 18 x 27 mm, biaty
GTIN (EAN) 4008190925116

llos¢ 80 ST

Typ SM 27/18 K MC NE SI Wersja

Nr zam. 1713760000 SwitchMark, Oznaczniki urzadzen, 18 x 27 mm, srebrny
GTIN (EAN) 4008190331177

llosé 80 ST

Typ SM 27/18 K MC NE GR Wersja

Nr zam. 1073340000 SwitchMark, Oznaczniki urzadzen, 18 x 27 mm, szary
GTIN (EAN) 4032248831425

llos¢ 80 ST
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neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 7/20 SIRIUS MC NEWS  Wersja

Nr zam. 1736181044 ESG, Oznaczniki urzadzen x 20 mm, PA 66, Barwny: biaty, wtykowy

GTIN (EAN) 4008190985950
llos¢ 200 ST

Wkretaki z koncowka ptaska

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wkretak do $rub rowkowych z koncéwka okragta, SD

DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, koncowka Chrom Top, rekojes¢ SoftFinish

Typ SDS 0.4X2.5X75 Wersja

Nr zam. 9009030000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248266944

llos¢ 18T
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Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Pozidriv

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wkretak do $rub z rowkiem krzyzowym, Typ Pozidriv,
SDK PZ DIN 5262, ISO 8764 /2-PZ, uchwyt zgodny z ISO
8764-PZ, koncowka Chrom Top, rekojesé SoftFinish

Typ SDK PZ1 Wersja

Nr zam. 9008530000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056521

llos¢ 18T

Prostokatny stempel rozdzielajacy do FrontCom

Ogobine dane zamoéwieniowe

Do wykonywania wycie¢ w szafach rozdzielczych
znakomicie nadajq sie narzedzia do wykrawania otworéw
marki Weidmiuiller.

dtawnice kablowe PGdtawnice kablowe Mspecjalne
dtawnice kablowe

Typ KOK 52 X 91 Wersja

Nr zam. 2008410000 Sheet holes
GTIN (EAN) 4050118394177

llos¢ 18T

Narzedzie

e Zawoér nadcisnieniowy zabezpieczajacy przed
przecigzeniem

¢ Gtowica cylindra pod katem 90°

* Gtowice katowa mozna obrécié¢ o 360°.

* Ergonomiczna rekoje$¢ automatycznie wraca do pozycji
wyjs$ciowej.

¢ Dzieki rozdzieleniu na trzy cze$ci, odpady nie
zakleszczajg sie.

* Praska hydrauliczna wykonana z wytrzymatego
aluminium (lzejsza o ok. 40%)

¢ Stosowanie do blach ze stali nierdzewnej znacznie
skraca zywotnosc¢.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ |E-KO-HAT Wersja

Nr zam. 1966810000 Sheet holes
GTIN (EAN) 4032248659630

llosé 18T
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