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FrontCom® Vario fgczy wiele funkcji w jednej ramce.
Uktad tatwy w montazu, mozliwos$¢ szerokiego wyboru
sposréd modutéw danych, sygnatéw i zasilania. Oprocz
wyjatkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario ofe-
ruje liczne parametry produktowe zapewniajace, iz Pan-
stwa prace projektowe i wykonawcze bedg bezpieczne
i szybkie, a zarazem przyszto$ciowe. Co wigcej system
FrontCom® Vario charakteryzuje sie atrakcyjng konstruk-
cjg obudowy, zapewniajgca takze najwyzszg odpornosé
na uderzenia oraz w petni odpowiadajgca wymaganiom
stopnia ochrony IP65.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja FrontCom, Ptytka wktadki, nieekranowane
Nr zam. 1450650000

Typ IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25

GTIN (EAN) 4050118255348

llos¢ 1 szt.

Data sporzgdzenia 10.01.2026 10:47:16 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1450650000
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Dopuszczenia
Atesty g
sp i A
w s
T
Bm us
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E223801
Wymiary i masa
Wysokos$é 23 mm Wysokos¢ (cale) 0.9055 inch
Szeroko$é 51.5 mm Szeroko$¢ (cale) 2.0276 inch
Dtugosc¢ 90.5 mm Dtugos¢ (cale) 3.563 inch
Masa netto 13.6¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40°C..70°C

Temperatura uktadania

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7177
Wikitadki

Wktadka, sygnatowa, SUB-D, 25-

biegunowy

Whktadka, danych

Wktadka sygnatowa SUB-D 9-
biegunowa / VGA / HDMI

Dane ogolne

Rodzaj produktu

Ptytka wktadki,
nieekranowane

Materiat

Poliweglan (PC)

Standardy ogdlne

Nr certyfikatu (cURus) E223801 Nr certyfikatu (DNV) TAA000022B
Nr certyfikatu (CSA) 2000039-80039714

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000456 ETIM 9.0 EC000456
ETIM 10.0 EC000456 ECLASS 14.0 27-18-28-92
ECLASS 15.0 27-18-28-92

Data sporzadzenia 10.01.2026 10:47:16 MEZ
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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Ogobine dane zamoéwieniowe

Wityki RJ45 dla ztagczy wtykowych w wersji1 /4 /5 /
14, HDC i skrzynek potaczeniowych IE-OM...; IE-OP...; IE-

CC...

Typ |E-BI-RJ45-FJ-A Wersja

Nr zam. 1962850000 Whktadka z gniazdem RJ45, Ztagcze do dolnej czg$ci obudowy,
GTIN (EAN) 4032248645053 TIA-568A

llog¢ 10 ST

Typ |E-BI-RJ45-FJ-B Wersja

Nr zam. 1963840000 Whktadka z gniazdem RJ45, Ztacze do dolnej czes$ci obudowy,
GTIN (EAN) 4032248651894 TIA-668B

lloéé 10 ST

Typ |IE-BI-RJ45-FJ-P Wersja

Nr zam. 1963830000 Whktadka z gniazdem RJ45, Ztagcze do dolnej czes$ci obudowy,
GTIN (EAN) 4032248646159 PROFINET

llosé 10 ST

Typ |E-BI-RJ45-C Wersja

Nr zam. 1962840000 Wktadka z gniazdem RJ45, wktadka kotnierzowa ztacze roztagczne
GTIN (EAN) 4032248645046

llosé 10 ST

usB

Ogobline dane zamoéwieniowe

Wityki USB dla FrontCom®

Typ |IE-BI-USB-AB Wersja

Nr zam. 1131380000 Whktad USB, wktadka kotnierzowa, Typ AB
GTIN (EAN) 4032248911844

llos¢ 18T

Typ IE-BI-USB-3.0-A Wersja

Nr zam. 1487920000 Whktad USB, wktadka kotnierzowa, Typ A
GTIN (EAN) 4050118298208

lloé¢

18T

Data sporzadzenia 10.01.2026 10:47:16 MEZ
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Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

IE-BI-USB-A
1019570000
4032248731602
18T

Wersja

Whktad USB, wktadka kotnierzowa, Typ A

Signal - D-SUB

Ogoblne dane zamoéwieniowe

FrontCom® Vario tgczy wiele funkcji w jednej ramce.
Uktad tatwy w montazu, mozliwo$¢ szerokiego wyboru
spos$rod modutéw danych, sygnatéw i zasilania. Oprécz
wyjatkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario
oferuje liczne parametry produktowe zapewniajgce,

iz Panstwa prace projektowe i wykonawcze bedg
bezpieczne i szybkie, a zarazem przysztosciowe. Co wiecej
system FrontCom® Vario charakteryzuje sie atrakcyjng
konstrukcja obudowy, zapewniajacg takze najwyzszg
odpornos$¢ na uderzenia oraz w petni odpowiadajaca
wymaganiom stopnia ochrony IPG5.

Typ |E-FCI-D9-FF Wersja

Nr zam. 1450840000 FrontCom, Wktadka sygnatowa SUB-D, 9-biegunowa, Gniazdo/
GTIN (EAN) 4050118255737 gniazdo

llos¢ 18T

Typ |IE-FCI-D9-FM Wersja

Nr zam. 1450850000 FrontCom, Wktadka sygnatowa SUB-D, 9-biegunowa, wtyk, Ztacze
GTIN (EAN) 4050118255713 zenskie

llos¢ 18T

Typ |E-FCI-D9-FS Wersja

Nr zam. 1450870000 FrontCom, Wktadka sygnatowa SUB-D, 9-biegunowa, Ztacze zenskie /
GTIN (EAN) 4050118255393 potaczenie lutowane

llosé 18T

Typ |E-FCI-D25-FF Wersja

Nr zam. 1450880000 FrontCom, Wktadka sygnatowa SUB-D, 25-biegunowa, Gniazdo/
GTIN (EAN) 4050118255645 gniazdo

llos¢ 18T

Typ |E-FCI-D25-FM Wersja

Nr zam. 1450890000 FrontCom, Wktadka sygnatowa SUB-D, 25-biegunowa, Gniazdo /
GTIN (EAN) 4050118255652 wtyk

llosé 18T

Typ |E-FCI-D25-FS Wersja

Nr zam. 1450900000 FrontCom, Wktadka sygnatowa SUB-D, 25-biegunowa, Ztacze
GTIN (EAN) 4050118255560 zenskie / potaczenie lutowane

lloé¢

18T

Data sporzgdzenia 10.01.2026 10:47:16 MEZ
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neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 7/20 SIRIUS MC NEWS  Wersja

Nr zam. 1736181044 ESG, Oznaczniki urzadzen x 20 mm, PA 66, Barwny: biaty, wtykowy

GTIN (EAN) 4008190985950
llos¢ 200 ST

Akcesoria do FrontCom Vario

<+

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ |E-FC-PWPC Wersja

Nr zam. 1450820000 FrontCom, Zabezpieczone przed dotknigciem, Pojedyncza rama

GTIN (EAN) 4050118255584
llog¢ 18T

Data sporzgdzenia 10.01.2026 10:47:16 MEZ
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Akcesoria

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak do $rub rowkowych z kornicowka okragta, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, koncowka Chrom Top, rekojesé SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDS 0.4X2.5X75 Wersja

Nr zam. 9009030000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248266944

llos¢ 18T

Data sporzadzenia 10.01.2026 10:47:16 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/9009030000

