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FrontCom® Vario fgczy wiele funkcji w jednej ramce.
Uktad tatwy w montazu, mozliwos$¢ szerokiego wyboru
sposréd modutéw danych, sygnatéw i zasilania. Oprocz
wyjatkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario ofe-
ruje liczne parametry produktowe zapewniajace, iz Pan-
stwa prace projektowe i wykonawcze bedg bezpieczne
i szybkie, a zarazem przyszto$ciowe. Co wigcej system
FrontCom® Vario charakteryzuje sie atrakcyjng konstruk-
cjg obudowy, zapewniajgca takze najwyzszg odpornosé
na uderzenia oraz w petni odpowiadajgca wymaganiom
stopnia ochrony IP65.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja FrontCom, Wktadka sygnatowa SUB-D, 25-biegu-
nowa, Gniazdo/gniazdo

Nr zam. 1450880000

Typ |IE-FCI-D25-FF

GTIN (EAN) 4050118255645

llosé 1 szt.
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Dane techniczne

Dopuszczenia
Atesty -

| DNV

N
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E497345
Wymiary i masa
Wysokos$é 17.6 mm Wysokos¢ (cale) 0.6929 inch
Szeroko$é 12.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4921 inch
Dtugosc¢ 53.1 mm Dtugos¢ (cale) 2.0905 inch
Masa netto 159
Temperatury
Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -55 °C...105 °C
Temperatura uktadania
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad 1abec6
Dane techniczne
Liczba biegunéw 25 Powierzchnia styku poztacany
Rezystancja stykowa =20 mQ Wytrzymato$¢ napieciowa styk / styk 1 kV efekt. / 1 min.
Podstawowy materiat obudowy SPCC Opor izolacji 1000 MQ at 500V DC
Materiat elementu izolacyjnego Tworzywo PBT zbrojone Powierzchnia obudowy cynowane

wtéknem szklanym UL 94
V-0
Obcigzalnos¢ 3A
Dane ogdlne
Stopien ochrony IP20 Typ wktadki Wktadka sygnatowa SUB-
D, 25-biegunowa

Standardy ogélne
Nr certyfikatu (DNV) TAA000022B Nr certyfikatu (UR) E497345
Wiasciwosci elektryczne
Rezystancja stykowa =20 mQ Wytrzymato$¢ napieciowa styk / styk 1 kV efekt. / 1 min.
Opor izolacji 1000 MQ at 500V DC
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Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-18-28-92
ECLASS 15.0 27-18-28-92
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Rysunki
Rysunek wymiarowy Rysunek wymiarowy
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