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Zdjecie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji
Krétszy czas wykonywania okablowania i mniejsza prze-
strzeh okablowania
W celu skrocenia czasu wykonywania okablowania, mie-
dzy systemem sterowania a poziomem interfejsu stosuje
sie wstepnie zmontowane kable, ktére po prostu podta-
cza sie do adaptera TERMSERIES. Umozliwia to istotne
skrécenie czasu wykonywania szafy sterowniczej. Uniwer-
salny ksztatt tego adaptera po zastosowaniu z produktami
TERMSERIES o identycznych konturach pozwala na praw-
dziwa oszczednos$¢ miejsca.
Skrécony czas okablowania dzieki zastosowaniu koncep-
cji plug-and-play i wstepnie uzbrojonych kabliMozliwos$¢
zastosowania do strony wejsSciowej i wyjSciowej urza-
dzenn TERMSERIESPrzystosowany do sterowania plusem
i minusemDuza oszczedno$é przestrzeni instalacji dzieki
petnemu dostosowaniu do innych produktéw serii TER-
MSERIES

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja

TERMSERIES, Adapter, Wtyk 10-biegunowy wg
DIN EN 60603-13, dtuga dzwignia blokady, Liczba
$ciezek sygnatowych: 8, Napigcie znamionowe
DC: 24V, Prad znamionowy (na $ciezke sygna-
towa): 126 mA

Nr zam.

1463540000

Typ

TIALF10

GTIN (EAN)

4050118323559

llos¢

1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty ety UK

€ A =

LISTED .

ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197
Wymiary i masa
Gtebokosé 62 mm Gtebokos¢ (cale) 2.4409 inch
Wysoko$é 43 mm Wysokos¢ (cale) 1.6929 inch
Szeroko$c¢ 102 mm Szeroko$¢ (cale) 4.0157 inch
Masa netto 74.15 g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura otoczenia -40 °C...60 °C
Temperatura eksploatacyjna Wilgotnosé 5...95% (w

pomieszczeniu), Tu =40
°C, bez kondensacji

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

Zgodne, z wytgczeniem

7cl

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Zasilanie

Napiecie zasilania

24V DC 20 %

Wskaznik statusu

Zielona dioda LED

Sygnaty
Napiecie znamionowe DC 24V Napiecie state, maks. 30V
Prad znamionowy (na $ciezke 125 mA Prad (na $ciezke sygnatowa), maks. TA
sygnatowq)
taczny prad wszystkich sygnatéw, maks. 1 A Liczba $ciezek sygnatowych 8
Dane ogdlne
Barwny czarny
Komponent o klasie palnosci UL94 Komponent Obudowa

Klasa palnosci UL94 V-0
Koordynacja izolacji
Napiecie znamionowe 32V Stopien zanieczyszczenia 2
Kategoria przepigciowa I} udarowe napigcie wytrzymywane 1,5 kV

Stopien ochrony

IP20 po zamontowaniu
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Dalsze szczegé6ty aprobat / norm

Nr certyfikatu (DNV) TAAOOOO1ES Nr certyfikatu (cULus) E141197
Dane podtaczeniowe (zasilanie)
Metoda wykonywania ztgcz PUSH IN Liczba zaciskow 4 (+,+,—-)
Min. znamionowy zakres zaciskania 0.13 mm?2 Maks. znamionowy zakres zaciskania 1.5 mm?2
przytacza przytacza maks.
Wielko$¢ koncéwki (zasilanie) 0,6 x 3,6 mm
Dane przytacza (sygnat)
Typ wtyczki Wityk 10-biegunowy wg

DIN EN 60603-13, dtuga

dzwignia blokady
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52
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Rysunki
Schemat potaczen Przyktad zastosowania

Function of potential switch

24V DC
_ +

N
= o9 o7 o5 &3 ol
o100 o8| o6| o4 o2

The potential switch, located between contact rows of
TERMSERIES adapter, is used to switch the potential of the
lower contact row to “+" or “-" potential of supply voltage.

+
-— emm——O

-+ em O
-— e amm
- emm O
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Przyktad zastosowania Przyktad zastosowania

Installation note for adapter on input

potential switch of
TERMSERIES adapter:

Figure 1a

e-E=g

Figure 1h

Figure 1a: Using adapter with positive-switching logic: switch potential switch at

adapter to “-" position, installation recommended on inpul (A1/A2).

Figure 1h: Using adapter with negative-switching logic: switch potential switch

at adapter to “+" position, must be installed on input (A1/A2).
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Rysunki
Rysunek wymiarowany Rysunek wymiarowany

Mounting adapter on input
of TERMSERIES socket

I
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019mm 11 228mm “
— — —
max. 112 mm 300mm .
suggested
mounting area
Mounting of the adapter on the input
side of the TERMSERIES socket
Rysunek wymiarowany Pozostate

Mounting adapter on output
of TERMSERIES socket
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. 30.0mm max. 112 mm \
suggested

mounting area

Mounting of the adapter on the output Front view
side of the TERMSERIES socket
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Pozostate

Top view
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Type code TERMSERIES accessories

Xéﬂ_ |

N OO

TXS/TXZ
Supply

[ [

TERMSERIIES’J

Interface
Cross
Partition plate
na.

Adapter
Connection
PUSH IN

F10
F20
155 SUBD

Srew
Tension

Large

R3.2
6.4/2
6.4/10
6.4/51
12.8/26

(for 12.8 mm sockets)
All shapes
Supply terminal

Kody typéw

Orange
Blue
Red
Black

Flat connector 10-poles
Flat connector 20-pales
15 pole Sub-D connector
3.2 mm width

6.4 mm grid 2-poles

6.4 mm grid 10-poles
6.4 mm grid 51-poles
12.8 mm grid 26-poles
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Akcesoria
neutralna
—— Oznaczniki WS idealnie pasuja do ztaczek z serii W.
1 [T1T] Dzieki kompatybilnosci systemowej, szyldy WS mozna
TIIILIIIIL tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
! powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
' \ \ dtugich ciggéw znakoéw, lecz rowniez na rozbicie opisu na
TTII — kilka linijek.
HERN! ‘ Oznaczniki WS idealnie nadaja sie do etykiet z dtugimi,
\ [11] J indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony

format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WS 10/6 MC M NE GE Wersja

Nr zam. 1917430000 WS, Znakowanie zaciskow, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248551637 Weidmueller, Allen-Bradley, zotty

llos¢ 600 ST

Typ WS 10/6 MC M NE GN Wersja

Nr zam. 1917420000 WS, Znakowanie zaciskow, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248551620 Weidmueller, Allen-Bradley, zielony

llos¢ 600 ST

Typ WS 10/6 M MC NE WS Wersja

Nr zam. 1818400000 WS, Znakowanie zaciskdéw, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248310876 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

lloéé 600 ST

Typ WS 10/6 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1828450000 WS, Znakowanie zaciskéw, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248350513 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llosé 600 ST

Typ WS 12/6 MC NE BL Wersja

Nr zam. 1773551693 WS, Znakowanie zaciskéw, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248143269 Weidmueller, Allen-Bradley, niebieski

llosé 600 ST

Typ WS 12/6 MC NE GE Wersja

Nr zam. 1773551687 WS, Znakowanie zaciskéw, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248141937 Weidmueller, Allen-Bradley, zétty

llos¢ 600 ST

Typ WS 12/6 MC NE RT Wersja

Nr zam. 1773551686 WS, Znakowanie zaciskdéw, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248141920 Weidmueller, Allen-Bradley, czerwony

llosé 600 ST

Typ WS 12/6 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609900000 WS, Znakowanie zaciskdéw, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4008190203467 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llos¢ 600 ST
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WS 12/6

WS/ DEK
W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajace sig z
- dwdch komponentéw. Twarda cze$¢ dolna znacznika
i { pewnie osigda na ztgczu i bezpieczr_ﬂe zamyka siQ_ dzieki
i zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten
u specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie
' paskéw pozwalajgce skompensowac nieznaczne
rozrzuty rozstawoéw/odstepow, ktére majg tendencje
do kumulowania sig, szczegolnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$¢ zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisdw.
Panstwa korzysci dzieki MultiMark
¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskow
Weidmdiiller
¢ Mocny chwyt i trwaty nadruk
» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu
* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu
¢ Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é
* Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta
Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WS 12/6 MM WS Wersja

Nr zam. 2007200000 WS, Znakowanie zaciskéw, 12 x 6 mm, Weidmueller, biaty
GTIN (EAN) 4050118391886

lloé¢ 600 ST
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