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RoHS

\/campumn

Panstwa urzgdzenia peryferyjne wymagajg zasilania o
duzej mocy. Nowe ztgcze wtykowe M 12 pozwala na bez-
problemowe doprowadzenie zasilania 250V / 2 A. Kom-
paktowe ztgcza wtykowe M 12 z kodowaniem A-, K-, L-,

S oraz T sg przeznaczone do przesytania napiecia maks.
630V ACIlub 60V DCipradu 12 A.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Wtyk montazowy, M 12, ztagcze zenskie, proste,
Gwint montazowy: M 16 x 1,5, Liczba biegunéw:
4, Dtugos¢ przewodu plecionego / kabla: 0.2 m,
Mocowanie z przodu

Nr zam. 1467960000

Typ SAIE-M12B-4-T-0.2U-M16
GTIN (EAN) 4050118273465

llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 15.11.2025 06:40:04 MEZ
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Dopuszczenia

- “
ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E307231
Wymiary i masa

Masa netto 2495¢g

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

bd63baef-8092-4596-90c7-bb4daa22710b

Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych

Liczba biegunéw 4 kodowanie T-coded

Powierzchnia styku poztacany Podstawowy materiat obudowy odlew ci$nieniowy
cynkowy

Napiecie znamionowe 63V Znamionowe natezenie pradu 12A

Stopien ochrony IP67, po wkreceniu Cykle wpinania = 100

Prad znamionowy 12A Zakres temperatury obudowy -40 .. +85°C

Specyfikacje techniczne kabla

Funkcja PE Nie Przekréj przewodu (druk/online) AWG 16

Dtugos$é przewodu plecionego / kabla 0.2 m Przekréj rdzenia AWG AWG 16

Kodowanie kolorami brazowy, biaty, niebieski, Liczba biegunéw 4

czarny

Normy

Norma dot. tfgcznikéw wtykowych IEC61076-2-111

Dane ogdlne

Liczba biegunéw 4 kodowanie T-coded

Sciezka potaczenia M12 Powierzchnia styku poztacany

Podstawowy materiat obudowy

odlew ci$nieniowy
cynkowy

rodzaj montazu

Mocowanie z przodu

Napiecie znamionowe 63V Znamionowe natezenie pradu 12A
Stopien ochrony IP67, po wkreceniu Cykle wpinania = 100

Prad znamionowy 12A Przekréj przewodu (druk/online) AWG 16
ztacze 1 M12 Przytacze 2 Flying wires
Dtugos$é przewodu plecionego / kabla 0.2 m Gwint montazowy M16x 1,5
Zakres temperatury obudowy -40 ... +85°C Zewnetrzna $rednica przewodu -
Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002635 ETIM 7.0 EC003570
ETIM 8.0 EC003570 ETIM 9.0 EC003570
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ETIM 10.0 EC003570 ECLASS 9.0 27-44-01-03

ECLASS 9.1 27-44-01-03 ECLASS 10.0 27-44-01-03

ECLASS 11.0 27-44-01-03 ECLASS 12.0 27-44-01-03

ECLASS 13.0 27-44-01-03 ECLASS 14.0 27-44-01-03

ECLASS 15.0 27-44-01-03

Data sporzadzenia 15.11.2025 06:40:04 MEZ
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Schemat biegunow
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