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Obudowa ochronna wykonana jako odlew cisnieniowy ze
stopu aluminium odpornego na wode morska.

Obudowy z tej serii wyrézniaja sie wysokim stopniem
wodoszczelnosci i pytoszczelnosci, a takze szczegdlnie
duzg odpornoscig na uderzenia.

Specjalistyczna, dwustopniowa powtoka zapewnia wielo-
letnig niezawodnosé.

Wszystkie $ruby, styki zaprasowywane oraz inne ele-
menty zewnetrzne sg wykonane ze stali nierdzewnej
odpornej na korozje.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja obudowa HDC, wieko
Nr zam. 1473470000

Typ HDC HP ABGH COVER
GTIN (EAN) 4050118279917
llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 10.01.2026 12:20:16 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Szeroko$é 41.3 mm Szeroko$¢ (cale) 1.626 inch
Srednica 55 mm Masa netto 1219
Temperatury

Temperatura graniczna -40°C..120°C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

wersja obudowy Pokrywa Klasa palnosci wg UL 94 V-0

Barwny czarny (podobny do RAL Powierzchnia lakier proszkowy
9005)

Typ wieko Typoszereg HighPower

bez halogenu false Stopien ochrony IP68 po zablokowaniu

wymiary

Szeroko$¢ 41.3 mm

Informacje ogélne

Barwny czarny (podobny do RAL Powierzchnia lakier proszkowy
9005)
Typ wieko tworzywo obudowy Odlew ci$nieniowy
aluminiowy
Typoszereg HighPower Materiat uszczelki EPDM

Wazna informacja

Informacje produktowe W zaleznosci od zaplanowanego sposobu obstugi generowane wewnetrznie napiecia moga
naktada¢ sie na warto$¢ napiecia roboczego, skutkujac pojawieniem sie wartosci szczytowych
odpowiadajgcych takim natozeniom. Nalezy upewni¢ sig, ze te wartosci szczytowe napiecia nie
przekraczajg warto$ci napiecia znamionowego. W przypadku zastosowan wykraczajacych poza

niniejszg specyfikacje prosimy o kontakt.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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