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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Oprécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie zastoso-
wan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki, kompensa-
tory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak
nakretki zabezpieczajgce, pierscienie uszczelniajagce, pod-
ktadki ptaskie i pierscienie uziemiajace.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja KSPMH (wtyk zaslepiajacy Klippon, typ MH),
Korek, proste, M 16, 16 mm, mosiadz

Nr zam. 1477740000

Typ KSPMH M16 BSC

GTIN (EAN) 4050118285697

llosé 20 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokos$é 21.5 mm Wysokos¢ (cale) 0.8465 inch

Dtugosc¢ 20.5 mm Dtugosc (cale) 0.8071 inch

Srednica 16 mm Grubo$¢ $cianki, min. 0.5 mm

Gruboé¢ $cianki, maks. 15 mm Masa netto 36.08 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -60 °C...200 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytaczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 8dccbb23-3a47-4¢75-bd2c-bcb 18becee86

Informacje ogédlne

Pierscien uszczelniajacy o przekroju Silikon moment dokrecajacy 5 Nm

okragtym

Silikon Tak $rednica zewnetrzna 21.5 mm

zakres temperatur roboczych, maks. 200 °C zakres temperatur roboczych, min. -60 °C

Halogenki bezhalogenowy Normy EN 60079-31, EN
60079-0, EN 60079-1, EN
60079-7

udarnosé 7 J wersja ATEX Stopien ochrony IP66, IP68 (100 m / 168
h)

Materiat podstawowy mosigdz Srednica pierscienia uszczelniajgcego 16.00 mm

gwint (zewnetrzny) M 16 dtugos¢ gwintu 16 mm

gtebokos¢ wody 100 m Wskazowka: stopien ochrony * Wszystkie zaslepki

metryczne maja gwint

o skoku 1,5 mm. ¢ Przy
zastosowaniach Ex nR,
zaslepka KSPMH musi by¢
wyposazona w dodatkowa
uszczelke. « W celu
zapewnienia okreslonej
kategorii ochronne IP,
otwor przelotowy musi by¢
zgodny z postanowieniami
EN 50262 Tabela

1 oraz powinien
umozliwia¢ odpowiednie
zamocowanie zaslepki.

* Do kazdej zaslepki jest
dotagczona instrukcja, ktorg
trzeba przeczyta¢ przed
rozpoczeciem montazu.
Zaslepki trzeba instalowac
zgodnie z instrukcja.

* Przy instalowaniu
zaslepek KSPMH trzeba
zachowac¢ minimalnag
liczbe obrotow gwintu
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zgodnie z normg EN/IEC
60079-1, rozdziat 5.3.

* Przy zastosowaniach
zgodnych z wymaganiami
NEC / CEC, zaslepka musi
by¢ wkrecona w gwint
wewnetrzny przytacza na
przynajmniej 8 petnych
zwojéw. * Gdy zaslepki
KSPMH sg wktadane do
niemetalowych przytaczy
Ex e, to muszg zostaé
podtaczone do obwodu
uziemienia instalacji.

Stopien ochrony (UL)

Type 4X

Numery certyfikatéw przepustu kablowego

Oznaczenie

Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex
tb IIC Db

Nr certyfikatu przepustu kablowego

(ATEX)

SIRA 09ATEX1320X or
CML 19ATEX1089X

Nr certyfikatu przepustu kablowego IECEx SIR 09.0131X or DEF |Warunki zatwierdzenia ATEX, IECEX
(IECEx) IECEx CML 19.0022X

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000451 ETIM 7.0 EC000451
ETIM 8.0 EC000451 ETIM 9.0 EC000451
ETIM 10.0 EC000451 ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-35 ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25 ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05 ECLASS 14.0 27-14-08-05
ECLASS 15.0 27-14-08-05
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Akcesoria

Nakretki zabezpieczajace mosiezne, surowe

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie

uziemiajgce.
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ SKMU M16 MS SC Wersja
Nr zam. 0930640001 SKMU MS (nakretka kontrujaca z mosiadzu), Nakretka kontrujagca, M
GTIN (EAN) 4032248976065 16, 4 mm, mosiadz
llos¢ 50 ST

Uszczelka ptaska, nylonowa - KSWN

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
o akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie

uziemiajgce.
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ KSWN M16 Wersja
Nr zam. 1076630000 KSWN (uszczelka ptaska - nylon), Pierscien uszczelniajacy, M 16, nylon
GTIN (EAN) 4032248838677 6
llos¢ 25 ST
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