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Asortyment zasilaczy PROmax to zréoznicowane rozwigza-
nia do zastosowan w automatyce o wysokich wymaga-
niach.

Nasze wydajne i trwate zasilacze impulsowe PROmax
zostaty zaprojektowane z mysla o spetnieniu szczegdlnie
wysokich wymagan. Zasilacze PROmax sg odporne na
ciggte przecigzenie do 20% oraz krotkotrwate przeciag-
zenia do 300% przy wysokich temperaturach wewnagtrz
szafy sterownicze;j.

Duza zdolno$¢ od podnoszenia napigcia oraz petna moc
sg utrzymywane w szerokim zakresie temperatur. Nasze
zasilacze impulsowe mogg by¢ stosowane na catym $wie-
cie, a ze wzgledu na matg szeroko$¢ nadaja sie takze do
zastosowan w zamknietych przestrzeniach.

Stosujgc je wraz z naszymi zasilaczami bezprzerwowymi
DC, modutami diodowymi, czy modutami CAP, mozna
zbudowaé rozwigzanie doktadnie dostosowane do indy-
widualnych potrzeb.
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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Power supply, switch-mode power supply unit, 48
\Y

Nr zam. 1478250000

Typ PRO MAX 480W 48V 10A

GTIN (EAN) 4050118286069

lloé¢ 1 szt.
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ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E255651

Nr certyfikatu (cULus) E258476

Nr certyfikatu (cULusEX) E470829

Wpymiary i masa

Gtebokosé 150 mm Gtebokos¢ (cale) 5.9055 inch
Wysokos$é 130 mm Wysokos¢ (cale) 5.1181 inch
Szeroko$é 90 mm Szeroko$¢ (cale) 3.5433 inch
Masa netto 2000 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40°C..85 °C Temperatura eksploatacyjna -25°C..70°C
Wilgotnos$¢ przy temperaturze pracy 5...95 % bez obroszenia Rozruch 2-40°C

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wyfaczeniem

Wytgczenie RoHS (w przypadkach, 7a, 7cl

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86¢8-3558¢c716666d

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E255651

Wejscie

Technika przytaczeniowa ztgcze $rubowe

Zakres napie¢ zasilania AC 85..277 VAC

Zalecane zabezpieczenie wstepne

16 A, char. B, bezpiecznik instalacyjny, 10 A, char. bezpiecznika C

Zakres czestotliwosci AC 45..65 Hz

Znamionowe napiecie wejSciowe 100..240V AC

Ochrona przeciwprzepieciowa wejscie warystor

Bezpiecznik wejsciowy (wewnetrzny)  Tak

Zakres napigecia wejsciowego DC 80..370V DC

Poczatkowy prad rozruchowy max. 156 A

Pobér mocy w zaleznos$ci od napiecia Rodzaj napiecia AC

wejsciowego Napigcie wejsciowe 230V
Pobér pradu 2.3A
Rodzaj napiecia DC
Napiecie wejsciowe 120V
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Pobér pradu 48 A
Znamionowy pobdr mocy 516.1 VA
Wyjscie
Moc wyjsciowa 480 W Technika przytaczeniowa ztacze Srubowe

Znamionowe napigcie wyjsciowe

48V DC* 1% Tetnienia resztkowe, wartosci szczytowe <60 mVss @ UNenn, Full

wigczenia Load
Mozliwo$¢ taczenia rownolegtego tak, maks. 5 Napigcie wyj$ciowe, max. 56 V
Napiecie wyjéciowe, min. 30V Napiecie wyjsciowe, uwaga (ustawiane
potencjometrem)
Znamionowe natezenie pradu na T10A@60°C Ochrona przed napieciem zwrotnym Tak

wyijsciu przy Uznam.

Ciaggty prad wyjscia przy UZnamionowe

12A@45°C,75A@

70°C
Informacje ogédlne
Czas podtrzymywania zasilania przy min. 20 ms
Iznam.
Sprawnos¢ 93%
Stopien ochrony IP20

Kategoria przepigciowa
Wskaznik pracy

Czerwona/zielona dioda LED i przekaznik (221,6 V DC zielona dioda LED, przekaznik zatgczony/
<20,6 czerwona dioda LED, przekaznik wytaczony)

Potozenie montazowe, wskazdéwka
montazowa

Poziomo na szynie montazowej TS35. 50 mm swobodnej przestrzeni na gérze i na dole w celu
zapewnienia obiegu powietrza. Mozna zamontowac obok siebie bez odstepu pomiedzy modutami.

Wersja obudowy

metal, odporna na korozje

Ochrona przeciw napigciom zwrotnym 58...65V DC

z obcigzenia

Ograniczenie pradu >120 % IN

Derating >60°C / 75% przy 70°C

Wspodtczynnik mocy Typowy wspdtczynnik mocy 0.9
Napigcie wejéciowe 230V
Temperatura otoczenia 25°C
Moc wyjéciowa 480 W

Prad uptynnosciowy doziemny, maks. 3.5 mA

Moc tracona, bieg jatowy 4.8 W

Ochrona przed zwarciem Tak

Moc tracona, obcigzenie znamionowe 36.1 W

Robocza wysoko$¢ nad poziomem
morza

3000 m, 3000-6000 m obnizenie wartos$ci znamionowych, przy 6000 m 75% obciazenia

PA52_4 EMV / udar / wibracja

Wytrzymato$¢ udarowa IEC 60068-2-27 30 g we wszystkich

Emisja zaktécen zgodnie z wymaganiamiKlasa B

kierunkach EN 55032

Badanie odpornosci na zaktdcenia
wedtug

EN 55024, EN 55032,
IEC61000-3-2.-3,
IEC61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8.-11

Odpornos$é¢ na wibracje IEC 60068-2-6 2,3 g

Koordynacja izolacji

Kategoria przepigciowa

I} Stopien zanieczyszczenia 2

Stopien ochrony

I, z przytaczem PE Napiecie izolacji wejscie / wyjscie 4 kV

Izolacja wyjscie napigciowe / uziemienie3.5 kV

Izolacja wyjscie napieciowe / uziemienie0.5 kV

Data sporzgdzenia 26.02.2026 08:54:11 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa

PRO MAX 480W 48V 10A

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bezpieczenstwo elektryczne (stosowane normy)

Elektryczne wyposazenie maszyn

wedtug EN60204 Napiecie bezpieczne

SELV, zgodnie z norma IEC
60950-1, PELV zgodnie

z EN 60204-1, SELV
zgodnie z EN 62368-1

Transformatory ochronne do zasilaczy
impulsowych

Zgodnie z EN 61558-2-16

Dane podtaczeniowe (wejscie)

Technika przytaczeniowa ztacze $rubowe Liczba zaciskéw 3 dlaL/N/PE

koncéwka wkretaka 0.8x4,0,PZ1 Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 10 AWG
kemil , max.

Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 26 AWG Przekrdéj przytacza przewodu, elastyczny ,4 mm?2

kemil , min. max.

Przekréj przytacza przewodu, elastyczny ,0.22 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 6 mm?2
min. max.

Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 0.18 mm?2 Moment dokrecajacy, min. 0.5 Nm
min.

Moment dokrecajacy, maks. 0.6 Nm

Dane podtaczeniowe (wyjscie)

Technika przytaczeniowa

ztgcze Srubowe Liczba zaciskdw

8 (++—,11,13,14)

Przekréj przytacza przewodu, AWG/
kemil , max.

10 AWG
kemil , min.

Przekroj przytacza przewodu, AWG/

26 AWG

Przekréj przytacza przewodu, elastyczny ,
max.

4 mm?2
min.

Przekréj przytacza przewodu, elastyczny ,0.22 mm?2

Przekréj przytacza przewodu, stywny, 6 mm?2 Przekrdj przytacza przewodu, sztywny, 0.18 mm?2
max. min.
Moment dokrecajacy, min. 0.5 Nm Koncéwka wkretaka 0,8x4,0,PZ1
Moment dokrecajacy, maks. 0.6 Nm
Sygnatowy
Wskaznik pracy Czerwona/zielona styk bezpotencjatowy Tak

dioda LED i przekaznik

(221,6 V DC zielona

dioda LED, przekaznik

zatgczony/ 20,6

czerwona dioda LED,

przekaznik wytgczony)
obciazenie styku ( styk zwierny) max.30VDC/ 1A
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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Krzywa obciazalnosci pradowej
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Pay attention to polarity of DC connection

Krzywa obciazalnosci pradowej
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Akcesoria

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenistwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskrosnie, oksydowana.

D

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Wersja

Nr zam. 2749610000 Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koricdwki (B): 3.5 mm, Dtugosé
GTIN (EAN) 4050118896350 koncowki: 100 mm, Grubos$¢ koricowki (A): 0.6 mm

llos¢ 18T

Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Pozidrive

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenistwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskros$nie, oksydowana.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SDIK SLIM PZ1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749670000 Whkretak, Szerokos$¢ koncowki (B): 1 mm, 80 mm, Grubos$¢ koncowki
GTIN (EAN) 4050118896411 (A1

llos¢ 18T

Trzymacz

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmidiller
wprowadzit do programu koncéwki katowe. Dostepne
sg wersje ze srubg i bezsrubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

N
g
N
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Ogdlne dane zamowieniowe

Typ WEW 35/1 VO GF SW Wersja

Nr zam. 1478990000 Wspornik koncowy, czarny, TS 35, V-0, Wemid, Szeroko$¢: 12 mm,
GTIN (EAN) 4050118286892 130°C

llos¢ 50 ST
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Typ WEW 35/2 VO GF SW Wersja

Nr zam. 1479000000 Wspornik koncowy, czarny, TS 35, V-0, Wemid, Szeroko$¢: 8 mm,
GTIN (EAN) 4050118286779 130°C

llogé 50 ST
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