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Zdjecie produktu

Roll/

COMPLIANT

Podobny do przedstawionego na ilustraciji
Ztacze zenskie ze ztgczem zaciskanym umozliwia racjo-
nalne wstepne konfekcjonowanie wigzek kablowych i
gwarantuja znaczng oszczedno$é kosztow. BLAC jest tez
dostepny takze z zaciosem (B) do wygodnego zatrzaski-
wania blokéw mocujgcych. Elementy sg dostarczane w
opakowaniu kartonowym.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm,
Liczba biegunow: 10, 180°, Przytacze zagniatane,
Przekrdj przewodu (przytacze znamionowe), maks.:
2.5 mm?2, skrzynia

Nr zam. 1478360000
Typ BLAC 10R OR
GTIN (EAN) 4008190104566
llos¢ 50 szt.
parametry produktu IEC: 500V /20 A
UL: 300V / 10 A/ AWG 26 - AWG 14
opakowanie skrzynia
Status dostawy W przysztosci ten artykut nie bedzie juz dostepny.

Ostatnia data zamoéwienia 2024-09-30T00:00:00+02:00
Data sporzadzenia 26.10.2026 11:10:36 MEZ
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Dopuszczenia
Atesty
18
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693
Wymiary i masa
Gtebokosé 24.5 mm Gtebokos¢ (cale) 0.9646 inch
Wysoko$é 11.6 mm Wysokos¢ (cale) 0.4567 inch
Szeroko$c¢ 50.8 mm Szeroko$¢ (cale) 2 inch
Masa netto 5.84¢g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktow

OMNIMATE Signal - seria
BLA/SLA 5.08

Rodzaj przytacza

Przytacze pola

Metoda wykonywania ztgcz Przytacze zagniatane Raster w mm (P) 5.08 mm
Raster w calach (P) 0.200" Kierunek odejscia przewodu 180°
Liczba biegunéw 10 L1 in mm 45.72 mm
L1 w calach 1.800" Liczba rzedow 1

liczba rzedéw z biegunami 1 Przekréj pomiarowy 2.5 mm?

zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN
VDE 57 106

zabezpieczony przed
dotknieciem palcami

zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN
VDE 0470

IP 20 w stanie
wetknietym/ IP 10 w
stanie niewetknigtym

element kodowany Tak Dtugos¢ odizolowania 5 mm
Cykle wpinania 25

Dane materiatowe

Materiat izolacyjny PBT GF Barwny pomaranczowy
Tabela koloréw (podobny) RAL 2000 grupa materiatéw izolacyjnych lla
Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTIl) =200 Moisture Level (MSL)

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat stykdw Stop Cu
Struktura warstwowa wtyku 4..8 ym Sn hot-dip tinned Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70°C Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 120°C Zakres temperatur montaz, min. -25°C
Zakres temperatur montaz, max. 120°C

Przewody pasujace do ztacza

Przekréj przewodu (przytacze 0.22 mm?2 Przekréj przewodu (przytacze 2.5 mm?2
znamionowe), min. znamionowe), maks.

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14

maks.

Tekst referencyjny

Zewnetrzna $rednica
kotnierza wykonanego

z tworzywa sztucznego
nie powinna by¢ wieksza

Data sporzgdzenia 26.10.2026 11:10:36 MEZ
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niz podziatka (P), Dtugos$é

tulejek nalezy dobrac¢
zaleznie od produktu i

napiecia znamionowego.

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z norma

IEC 60664-1, IEC 61984

Prad znamionowy przy minimalnej 20A
liczbie stykow (Tu = 20°C)

Prad znamionowy, maks. liczba 125 A Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 17.5 A
biegunéw (Tu=20°C) (Tu=40°C)
Prad znamionowy przy maksymalnej 11TA Napiecie znamionowe dla klasy napiecia 500 V

liczbie stykéw (Tu = 40 °C)

udarowego (stopien zanieczyszczenia

11/2)

Napiecie znamionowe dla klasy napigcia 320 V
udarowego (stopien zanieczyszczenia

I1/2)

Napiecie znamionowe dla klasy napigcia 250 V
udarowego (stopien zanieczyszczenia

11l/3)

Znamionowe napiecie impulsowe dla 4 kV
klasy napiecia udarowego (stopien
zanieczyszczenia Il/2)

Znamionowe napiecie impulsowe dla 4 kV
klasy napiecia udarowego (stopien
zanieczyszczenia lll/2)

Znamionowe napiecie impulsowe dla 4 kV odporno$¢ na zwarcia 3x1sz120A
klasy napiecia udarowego (stopien
zanieczyszczenia lll/3)
Dane znamionowe wg CSA
Instytut (CSA) CSA Nr certyfikatu (CSA) 12400-158
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300 V
B/ CSA) D / CSA)
Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 10 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D / 10 A
CSA) CSA)
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 14
maks.
Odniesienie do wartosci znamionowych W specyfikacji podano
warto$ci minimalne,
szczegoty - patrz
certyfikat.
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (UR) UR Nr certyfikatu (UR) E60693
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300 V Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300 V
B / UL 1059) D /UL 1059)
Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 10 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D/ 10 A
UL 1059) UL 1059)
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 14
maks.
Odniesienie do wartosci znamionowych W specyfikacji podano
wartos$ci minimalne,
szczegoty - patrz
certyfikat.
Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugos¢ VPE 162.00 mm
Szeroko$¢ VPE 94.00 mm Wysoko$¢é VPE 83.00 mm

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodnos¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowe;j
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lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-6 10. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktéw.

Uwagi * Additional variants on request
* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
* Rated cross-section depends on crimp contact used.
* P on drawing = pitch
* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
¢ In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load
¢ Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02

Data sporzadzenia 26.10.2026 11:10:36 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa

BLAC 10R OR

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunek wymiarowany

[re]
-
\asl

—

24 .6
0.9738"

16,2

0.638"

Data sporzadzenia 26.10.2026 11:10:36 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa

BLAC 10R OR

Akcesoria

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Elementy kodujace

Ogobline dane zamoéwieniowe

taczy tylko to, co faczy¢ trzeba: wtasciwe ztgcze na
wiasciwym miejscu.

Elementy kodujace i urzadzenia blokujace wyraznie
przypisujg elementy tagczace podczas procesu produkcji i
obstugi

Elementy kodujace i urzagdzenia blokujgce sg wktadane
przed montazem lub podczas fazy konfekcjonowania
kabli. Alternatywa oferowana przez Weidmiuiller:
wystarczy przeprowadzi¢ indywidualng konfiguracje w
internetowym konfiguratorze wariantéw i otrzyma sie
kodowany element.

Nieprawidtowy montaz na ptytce drukowanej i
nieprawidtowe podtgczenie elementdw tgczacych nie jest
juz mozliwe.

Zaleta: nie trzeba szukac¢ btedéw podczas produkcji a
uzytkownikowi nie groza btedy podczas montazu.

Typ SLA KO Wersja

Nr zam. 1323560000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujacy, biaty, Liczba
GTIN (EAN) 4008190428389 biegunéw: 1

llos¢ 100 ST

Data sporzadzenia 26.10.2026 11:10:36 MEZ
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SLA 90

Ogobine dane zamoéwieniowe

Stabilne pod wzgledem wymiaru, kagtowe, kodowane,
ztacze meskie ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed
btednym podtaczeniem z rodziny wtykéw Unimate Range.
Dostepne w wykonaniu z otwartym lub zamknigtym
bokiem. W wariancie zamknigetym bloki mocujace

mozna osadzac¢ na zatrzask. Dtugo$¢ pindw lutowniczych
3.2 mm jest zoptymalizowana pod katem lutowania
selektywnego. Dostawa w kartonie.

Typ SLA 10/90 3.2SN OR BX Wersja

Nr zam. 1238860000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie
GTIN (EAN) 4008190016777 lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 10, 90°, Dtugos$¢ kotka
llos$é 50 ST lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomaranczowy, skrzynia
SLA 90B

Ogobine dane zamoéwieniowe

Stabilne pod wzgledem wymiaru, katowe, kodowane,
ztacze meskie ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed
btednym podtaczeniem z rodziny wtykéw Unimate Range.
Dostepne w wykonaniu z otwartym lub zamknigtym
bokiem. W wariancie zamknigetym bloki mocujace

mozna osadza¢ na zatrzask. Dtugo$¢ pinéw lutowniczych
3.2 mm jest zoptymalizowana pod katem lutowania
selektywnego. Dostawa w kartonie.

Typ SLA 10/90B 3.2SN OR BX Wersja

Nr zam. 1241860000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, ogony jaskoétek do blokéw
GTIN (EAN) 4008190089856 mocujgcych, Pofaczenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
llosé 50 ST 10, 90°, Dtugo$¢ kotka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana,

pomaranczowy, skrzynia

SLA 180B

Stabilne pod wzgledem wymiaru, proste, kodowane,
ztgcze meskie ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed
btednym podtaczeniem z rodziny wtykéw Unimate Range.
Dostepne w wykonaniu z otwartym lub zamknigetym
bokiem. W wariancie zamknietym bloki mocujgce

mozna osadzaé na zatrzask. Dtugos$é pinéw lutowniczych
3.2 mm jest zoptymalizowana pod katem lutowania
selektywnego. Dostawa w kartonie.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SLA 10/180B 3.2SN OR BX Wersja

Nr zam. 1243360000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, ogony jaskotek do blokow

GTIN (EAN) 4008190005832 mocujacych, Potaczenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

llos¢ 50 ST 10, 180°, Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana,
pomaranczowy, skrzynia

SLA 90

Ogobine dane zamoéwieniowe

Stabilne pod wzgledem wymiaru, kagtowe, kodowane,
ztgcze meskie ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed
btednym podtaczeniem z rodziny wtykéw Unimate Range.
Dostepne w wykonaniu z otwartym lub zamknigtym
bokiem. W wariancie zamknigtym bloki mocujace

mozna osadzaé na zatrzask. Dtugos$¢ pinéw lutowniczych
3.2 mm jest zoptymalizowana pod katem lutowania
selektywnego. Dostawa w kartonie.

Typ SLA 10/90 4.5SN BK BX Wersja

Nr zam. 1347610000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie
GTIN (EAN) 4008190065119 lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 10, 90°, Dtugo$¢ kotka
lloé¢ 50 ST lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia

Typ SLA 10/90 4.5SN OR BX Wersja

Nr zam. 1347660000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie
GTIN (EAN) 4008190112691 lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 10, 90°, Dtugo$¢ kotka
llos¢ 50 ST lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, pomaranczowy, skrzynia
SLA 90B

Ogobline dane zamoéwieniowe

Stabilne pod wzgledem wymiaru, kagtowe, kodowane,
ztgcze meskie ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed
btednym podtaczeniem z rodziny wtykéw Unimate Range.
Dostepne w wykonaniu z otwartym lub zamknigetym
bokiem. W wariancie zamknietym bloki mocujgce

mozna osadzaé na zatrzask. Dtugos$¢ pinéw lutowniczych
3.2 mm jest zoptymalizowana pod katem lutowania
selektywnego. Dostawa w kartonie.

Typ SLA 10/90B 4.5SN OR BX
Nr zam. 1352260000

GTIN (EAN) 4008190071936

llogé 50 ST

Wersja

Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, ogony jaskoétek do blokow
mocujacych, Pofgczenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
10, 90°, Dtugo$¢ kotka lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana,

pomaranczowy, skrzynia
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SLA 180B

Ogobine dane zamoéwieniowe

Stabilne pod wzgledem wymiaru, proste, kodowane,
ztacze meskie ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed
btednym podtaczeniem z rodziny wtykéw Unimate Range.
Dostepne w wykonaniu z otwartym lub zamknigtym
bokiem. W wariancie zamknigetym bloki mocujace

mozna osadzac¢ na zatrzask. Dtugo$¢ pindw lutowniczych
3.2 mm jest zoptymalizowana pod katem lutowania
selektywnego. Dostawa w kartonie.

Typ SLA 10/180B 4.5SN OR BX Wersja

Nr zam. 1354560000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, ogony jaskoétek do blokéw
GTIN (EAN) 4008190177294 mocujacych, Pofaczenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
llos$é 50 ST 10, 180°, Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 4.5 mm, cynowana,

pomaranczowy, skrzynia

SLAD 90B

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Stabilne pod wzgledem wymiaru, kagtowe, kodowane,
dwupoziomowe ztgcze meskie ze zintegrowanym
zabezpieczeniem przed btednym podtgczeniem z rodziny
wtykéw Unimate Range. Dostepne w wykonaniu

z otwartym lub zamknietym bokiem. W wariancie
zamknietym bloki mocujgce mozna osadzaé na
zatrzask. Dtugos$é pindéw lutowniczych 3,2 mm jest
zoptymalizowana pod katem lutowania selektywnego.
Dostawa w kartonie.

Typ SLAD 20/90B 3.2SN OR Wersja

Nr zam. 1389160000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, ogony jaskotek do blokdéw
GTIN (EAN) 4008190086824 mocujgcych, Pofaczenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
llos$é 20 ST 20, 90°, Dtugos¢ kotka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana,

pomaranczowy, skrzynia

SLAD 180B

Stabilne pod wzgledem wymiaru, proste, kodowane,
dwupoziomowe ztgcze meskie ze zintegrowanym
zabezpieczeniem przed btednym podtaczeniem z rodziny
wtykéw Unimate Range. Dostepne w wykonaniu

z otwartym lub zamknietym bokiem. W wariancie
zamknietym bloki mocujgce mozna osadzaé na
zatrzask. Dtugos$é pindéw lutowniczych 3,2 mm jest
zoptymalizowana pod kagtem lutowania selektywnego.
Dostawa w kartonie.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SLAD 20/180B 3.2SN OR Wersja

Nr zam. 1393360000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, ogony jaskotek do blokow

GTIN (EAN) 4008190126018 mocujacych, Potaczenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

llosé 20 ST 20, 180°, Dtugosc kotka lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana,
pomaranczowy, skrzynia

SLASTB

Ogobine dane zamoéwieniowe

Ztacze meskie ze srubowym przytgczem przewoddéw do
luznych ztaczek. Do tego ztagcza meskiego w technice
Srubowej sg dostepne stopki zatrzaskowe do montazu
na szynie nos$nej i bloki mocujgce. SLAS majg miejsce na
opis i mogg by¢ kodowane. Dostawa w kartonie.

Typ SLAS 10B SN OR Wersja

Nr zam. 1571850000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk meski, 5.08 mm, Liczba biegundw:
GTIN (EAN) 4008190129422 10, 180°, Przytacze z jarzmem, Przekrdj przewodu (przytacze

llosé 30ST znamionowe), maks.: 1.5 mm?2, skrzynia

SLAS B z RF15

Ogobine dane zamoéwieniowe

Rodzina produktéw Unimate Range oferuje wyjgtkowe
zabezpieczenie przed btedem podtgczenia w rastrze 5,08
mm.

Przytacze srubowe, TOP i zagniatane Wysoka stabilnos¢
wymiaru i temperatury uzytkowania dzieki PBT ze
wzmochnieniem z wtdkna szklanego

Typ SLAS 10B RF15 SN OR Wersja

Nr zam. 1845930000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk meski, 5.08 mm, Liczba biegundw:
GTIN (EAN) 4032248361953 10, 180°, Przytacze z jarzmem, Przekrdj przewodu (przytacze

llosé 20 ST znamionowe), maks.: 1.5 mm?2, skrzynia

Data sporzadzenia 26.10.2026 11:10:36 MEZ
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SLA 180

Ogobine dane zamoéwieniowe

Stabilne pod wzgledem wymiaru, proste, kodowane,
ztacze meskie ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed
btednym podtaczeniem z rodziny wtykéw Unimate Range.
Dostepne w wykonaniu z otwartym lub zamknigtym
bokiem. W wariancie zamknigetym bloki mocujace

mozna osadzac¢ na zatrzask. Dtugo$¢ pindw lutowniczych
3.2 mm jest zoptymalizowana pod katem lutowania
selektywnego. Dostawa w kartonie.

Typ SLA 10/180 3.2SN OR BX Wersja

Nr zam. 1240360000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie
GTIN (EAN) 4008190094478 lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 10, 180°, Dtugo$¢ kotka
llos$é 50 ST lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomaranczowy, skrzynia

Typ SLA 10/180 4.5SN OR BX Wersja

Nr zam. 1349960000 Ztgcze wtykowe do druku, Listwa meska, otwarty z boku, Potagczenie
GTIN (EAN) 4008190010232 lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 10, 180°, Dtugos¢ kotka
llos¢ 50 ST lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, pomaranczowy, skrzynia
SLAD 90

Ogobine dane zamoéwieniowe

Stabilne pod wzgledem wymiaru, kagtowe, kodowane,
dwupoziomowe ztgcze meskie ze zintegrowanym
zabezpieczeniem przed btednym podtaczeniem z rodziny
wtykéw Unimate Range. Dostepne w wykonaniu

z otwartym lub zamknietym bokiem. W wariancie
zamknietym bloki mocujgce mozna osadza¢ na
zatrzask. Dtugos$é pinéw lutowniczych 3,2 mm jest
zoptymalizowana pod katem lutowania selektywnego.
Dostawa w kartonie.

Typ SLAD 20/90 3.2SN OR Wersja

Nr zam. 1373060000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie
GTIN (EAN) 4008190038892 lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegundéw: 20, 90°, Dtugo$¢ kotka
lloé¢ 20 ST lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomaranczowy, skrzynia
SLAD 180

Stabilne pod wzgledem wymiaru, proste, kodowane,
dwupoziomowe ztgcze meskie ze zintegrowanym
zabezpieczeniem przed btednym podtaczeniem z rodziny
wtykéw Unimate Range. Dostepne w wykonaniu

z otwartym lub zamknietym bokiem. W wariancie
zamknietym bloki mocujgce mozna osadzaé na
zatrzask. Dtugos$é pindéw lutowniczych 3,2 mm jest
zoptymalizowana pod katem lutowania selektywnego.
Dostawa w kartonie.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SLAD 20/180 3.2SN OR Wersja

Nr zam. 1375160000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie
GTIN (EAN) 4008190093761 lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 20, 180°, Dtugos$¢ kotka
llos¢ 20 ST lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomaranczowy, skrzynia
SLAD 90

Stabilne pod wzgledem wymiaru, katowe, kodowane,
dwupoziomowe ztgcze meskie ze zintegrowanym
zabezpieczeniem przed btednym podtgczeniem z rodziny
wtykéw Unimate Range. Dostepne w wykonaniu

z otwartym lub zamknietym bokiem. W wariancie
zamknietym bloki mocujgce mozna osadzaé na
zatrzask. Dtugo$¢ pinéw lutowniczych 3,2 mm jest
zoptymalizowana pod katem lutowania selektywnego.
Dostawa w kartonie.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SLAD 20/90 4.5SN OR Wersja

Nr zam. 1386160000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie
GTIN (EAN) 4008190165864 lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 20, 90°, Dtugos$¢ kotka
llosé 20 ST lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, pomaranczowy, skrzynia
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