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Oproécz ztgczy do pracy w trudnych warunkach, rodzina
RockStar® obejmuje akcesoria do efektywnego, funkcjo-
nalnego i bezpiecznego okablowania systemu, np. sys-
temy kodowania, strzemiona ostonowe, ptyty ostonowe
oraz zapasowe uszczelki.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja PE extension

Nr zam. 1480940000
Typ HDC MF CA16 PE
GTIN (EAN) 4050118289657
llos¢ 10 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 749¢g
Temperatury

Temperatura graniczna -40°C...125°C

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytgczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4216eba0-c4d3-44e1-a2dd-cda9b4aa8d 16

Dane ogolne

Typ Ztgcze meskie Materiat podstawowy metal
Klasyfikacje

ETIM 8.0 ECO000796 ETIM 9.0 EC000796
ETIM 10.0 ECO000796 ECLASS 14.0 27-44-02-04
ECLASS 15.0 27-44-02-04

Data sporzadzenia 03.01.2026 11:19:51 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa Weidmiiller i
HDC MF CA16 PE Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Akcesoria www.weidmueller.com

... do koncéwek kablowych

Narzedzia do zaciskania do kornicowek kablowych, ztgcz
oraz koncowek tulejkowych, z wymiennymi wktadkami
bardzo szybka obrébka dzieki wspomaganiu
hydraulicznemuduzy zakres przekrojéw obrabianych
przewodoéw, maks. 300 mmz2gtowica do szybkiego
zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie
ci$nienia oraz monitorowanie przy uzyciu czujnika
ci$nieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie
procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli
zaciskania oraz komunikatéw o btedach w wewnetrznej
pamieciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatow
o btedach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze
wskaznikiem natadowania: 18 V, 2 Ah

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Typ ES EPG/HPG 60 HEX 16 Wersja

Nr zam. 2505170000 Whktad narzedzia do zaciskania, 16mm?, Zacisk sze$ciokatny
GTIN (EAN) 4050118519549

llosé 18T

Narzedzia

Narzedzia do zaciskania do koricowek kablowych, ztgcz
oraz koncowek tulejkowych, z wymiennymi wktadkami
bardzo szybka obrébka dzieki wspomaganiu
hydraulicznemu duzy zakres przekrojéw obrabianych
przewodoéw, maks. 400 mm2 gtowica do szybkiego
zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie
ci$nienia oraz monitorowanie przy uzyciu czujnika
ci$nienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu
zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania
oraz komunikatéw o btedach w wewnetrznej pamieci
Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatéw o
btedach poprzez port USB

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ HPG 60 Wersja

Nr zam. 2453820000 6mm?2, 300mm?2, Zacisk sze$ciokatny, Zagniatanie WM, Zacisk z
GTIN (EAN) 4050118468427 karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne

lloé¢ 18T
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