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Zdjecie produktu

Anteny i akcesoria antenowe (kable koncentryczne i
mocowania)

Najnowoczesniejsze anteny Rozwiagzania sprawdzone w
branzy Wytrzymata konstrukcja (ochrona do IP67) Do
stosowania na zewnatrz i w pomieszczeniach Obstuga
najnowszych technologii Obstuga do Wi-Fi 6 i Wi-Fi 6E
(2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Obstuga do 5G (NR) (700 MHz -
3,8 GHz) Wsparcie dla innych technologii (np. Bluetooth,
GNSS itp.) Odpowiednie kable koncentryczne o réznych
dtugosciach Odpowiednie mocowania montazu na stu-
pach i $cianach

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Kabel antenowy, Ztacze 1:, N meski, Ztacze 2:, Zta-
cze meskie SMA, Dtugosé¢: 4 m

Nr zam. 1491190000

Typ |IE-CC-NM-SMAM-4M

GTIN (EAN) 4050118300734

llosé 1 szt.

Vnmsrum

Data sporzgdzenia 27.11.2025 08:44:21 MEZ
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Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Dtugosc¢ 4 m Dtugosc (cale) 157.4803 inch
Masa netto 186 g
Temperatury
Temperatura magazynowania -70°C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Dane techniczne
Rodzaj przytacza Ztacze 1:, N meski, Ztagcze

2:, Ztacze meskie SMA
Wiasciwosci elektryczne kabli
Ttumienno$¢ dla 800 MHz ok. 0,31 dB/m Ttumiennos$¢ dla 2000 MHz ok. 0,5 dB/m
Impedancja falowa 50 Q
Wiasciwosci mechaniczne i materiatowe kabli
Odpornos$¢ na promienie UV Tak $rednica ptaszcza 4.95 mm
tworzywo ptaszcza polietylen Promien giecia, min., powtarzany 50,8 mm
Promien giecia, min., jednorazowy 12,7 mm
Warunki srodowiskowe
Temperatura pracy, max. 85 °C Temperatura pracy, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 85 °C Temperatura magazynowania, min. -70°C
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC001682 ETIM 7.0 EC001682
ETIM 8.0 EC001682 ETIM 9.0 EC001682
ETIM 10.0 EC001682 ECLASS 9.0 27-06-03-10
ECLASS 9.1 27-06-03-10 ECLASS 10.0 27-06-03-10
ECLASS 11.0 27-06-03-10 ECLASS 12.0 27-06-03-10
ECLASS 13.0 27-06-03-10 ECLASS 14.0 27-06-03-10
ECLASS 15.0 27-06-03-10
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Zdjecie produktu Zdjecie produktu

Connection 1: SMA male Connection 2: N-type male
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