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Izolowane ztgcze kablowe z PCW lub PC/PAKonstrukcje
konwencjonalneNielutowaneZe stozkowym kanatem do
wprowadzania, za wyjatkiem wspodlnego przytacza

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja koncéwka kablowa,lzolowana ztaczka do przewo-
doéw,6 mm2,4 mm2 - 6 mm?2,zo6tty

Nr zam. 1491480000

Typ VPLI/4,0-6,0

GTIN (EAN) 4050118301359

llos¢ 100 szt.

b’

COMPLIANT
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 1.39¢

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

taczniki

Przekréj przytacza przewodu, maks. 6 mm? Przekréj przytacza przewodu, min. 4 mm?2
Przekrdéj przytacza przewodu 6 mm? izolacja petna izolacja
Materiat/tworzywo sztuczne PA Dtugosc 1 (11) 21.2 mm
Kolor identyfikacyjny 206ty Srednica wewnetrzna trzonu (d 1) 3.6 mm
Dtugosc 2 (12) 7 mm Srednica wewnetrzna kotnierza (d4) 5.4 mm
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001059 ETIM 9.0 EC001059
ETIM 10.0 ECO01059 ECLASS 14.0 27-40-02-12
ECLASS 15.0 27-40-02-12
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Akcesoria

Crimping tools

Praski do tacznikéw izolowanych

koncéwek kablowych, meskich koncowek kablowych,
facznikéw réwnolegtych i szeregowych oraz wtykowych
Wymuszona blokada gwarantuje wysoka jako$é
zacisku Mozliwo$é odblokowania przy ewentualnym
btedzie w obstudze Ogranicznik zapewnia doktadne
pozycjonowanie stykow Przetestowane wg DIN EN

60352 T.2
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ CTI 6 Wersja
Nr zam. 9006120000 Narzedzie do zaciskania, Narzedzie do zaciskania terminali, 0.5mm?2,
GTIN (EAN) 4008190044527 6mm?, Zaciskanie owalne, Zagniatanie podwdjne
llos¢ 18T
Typ CTI6G Wersja
Nr zam. 9202850000 Narzedzie do zaciskania, Narzedzie do obrébki izolowanych ztgczek
GTIN (EAN) 4032248517855 kablowych, 0.5mmz2, 6mm?2, Zaciskanie owalne, Zagniatanie
llos¢ 1ST réwnolegte

Data sporzadzenia 20.12.2025 02:21:47 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 4


https://eshop.weidmueller.com/p/9006120000
https://eshop.weidmueller.com/p/9202850000

