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Izolowane ztgcze kablowe z PCW lub PC/PAKonstrukcje
konwencjonalneNielutowaneZe stozkowym kanatem do
wprowadzania, za wyjatkiem wspodlnego przytacza

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja koncéwka kablowa,lzolowana ztaczka do przewo-
dow,10 mm?2,10 mm2 - 10 mm?2

Nr zam. 1492470000

Typ KQl-M10/-10

GTIN (EAN) 4050118302233

llos¢ 50 szt.

Data sporzadzenia 22.11.2025 03:56:04 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 49

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

taczniki

Przekréj przytacza przewodu, maks. 10 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, min. 10 mm?2
Przekréj przytacza przewodu 10 mm?2 izolacja dostepny
Materiat/tworzywo sztuczne PA Otwor M10

Kolor identyfikacyjny czerwony Srednica wewnetrzna trzonu (d 1) 4.5 mm
Srednica zewnetrzna trzonu (d3) 18 mm Dtugos$c¢ potaczenia (1) 29.5 mm
Srednica wewnetrzna kotnierza (d2) 10.5 mm Srednica wewnetrzna kotnierza (d4) 8 mm
Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001059 ETIM 7.0 EC001059
ETIM 8.0 EC001059 ETIM 9.0 EC001059
ETIM 10.0 EC001059 ECLASS 9.0 27-40-02-12
ECLASS 9.1 27-40-02-12 ECLASS 10.0 27-40-02-12
ECLASS 11.0 27-40-02-12 ECLASS 12.0 27-40-02-12
ECLASS 13.0 27-40-02-12 ECLASS 14.0 27-40-02-12
ECLASS 15.0 27-40-02-12
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Narzedzia

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Narzedzia do zaciskania do kornicowek kablowych, ztgcz
oraz koncowek tulejkowych, z wymiennymi wktadkami
bardzo szybka obrébka dzieki wspomaganiu
hydraulicznemuduzy zakres przekrojéw obrabianych
przewodoéw, maks. 300 mmz2gtowica do szybkiego
zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie
ci$nienia oraz monitorowanie przy uzyciu czujnika
ci$nieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie
procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli
zaciskania oraz komunikatéw o btedach w wewnetrznej
pamieciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatow
o btedach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze
wskaznikiem natadowania: 18 V, 2 Ah

Typ EPG 60 Wersja

Nr zam. 2453810000 narzedzia do zaprasowywania, Narzedzia, Narzedzie do zaciskania,
GTIN (EAN) 4050118468434 6mm?2, 300mm?2, Zacisk szes$ciokatny, Zagniatanie WM, Zacisk z
llos¢ 1ST karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne

Typ HPG 60 Wersja

Nr zam. 2453820000 6mm?2, 300mm?2, Zacisk szeséciokatny, Zagniatanie WM, Zacisk z
GTIN (EAN) 4050118468427 karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne

llogé 18T
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