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Stosowanie tgcznikdw izolowanych gwarantuje uzytkow-
nikom stata, dtugoterminowg jako$¢ potaczen elektrycz-
nych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych
koncoéwek kablowych oraz facznikéw Koncéwki kablowe
rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi
(Euroseries) Zaciskane koncowki kablowe zgodne z DIN
46235 Koncowki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
Pierscieniowe koncowki kablowe zgodne z DIN 46237
Konhcéwki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja koncéwka kablowa,4 mm?2 - 6 mm?
Nr zam. 1493980000

Typ KQN-M8/-6

GTIN (EAN) 4050118303674

llos¢ 100 szt.

Data sporzadzenia 02.01.2026 12:00:53 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1493980000
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 2.12g

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

taczniki

Przekroj przytgcza przewodu, maks. 6 mm? Przekrdj przytgcza przewodu, min. 4 mm?2
izolacja element niedostepny Otwor M8

Srednica wewnetrzna trzonu (d 1) 3.6 mm Srednica zewnetrzna trzonu (d3) 14 mm
Dtugos$¢ trzonu (a) 6 mm Dtugo$¢ potaczenia (1) 19 mm
Srednica wewnetrzna kotnierza (d2) 8.4 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001059 ETIM 9.0 EC001059
ETIM 10.0 EC001059 ECLASS 14.0 27-40-02-12
ECLASS 15.0 27-40-02-12
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Crimping tools

Ogobine dane zamoéwieniowe

Praski do nieizolowanych tgcznikéw

toczonych koncéwek kablowych, meskich koncowek
kablowych, tacznikéw réwnolegtych i szeregowych
Wymuszona blokada gwarantuje wysoka jako$é zacisku
Mozliwos$¢ odblokowania przy ewentualnym btedzie w
obstudze

Typ HTN 21 Wersja

Nr zam. 9014610000 Narzedzie do zaciskania, Narzedzie do zaciskania terminali, 0.5mm?2,
GTIN (EAN) 4008190152734 6mm?2, Zacisk z karbem

llos¢ 18T

Narzedzia

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Narzedzia do zaciskania do koncéwek kablowych, ztgcz
oraz koncowek tulejkowych, z wymiennymi wktadkami
bardzo szybka obrébka dzigki wspomaganiu
hydraulicznemuduzy zakres przekrojéw obrabianych
przewodoéw, maks. 300 mmz2gtowica do szybkiego
zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie
ci$nienia oraz monitorowanie przy uzyciu czujnika
ci$nieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie
procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli
zaciskania oraz komunikatéw o btedach w wewnetrznej
pamieciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatow
o btedach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze
wskaznikiem natadowania: 18 V, 2 Ah

Typ EPG 45 Wersja

Nr zam. 1500830000 Narzedzie do zaciskania, 6mm?2, 1560mm?, Zacisk sze$ciokatny,
GTIN (EAN) 4050118309317 Zagniatanie WM, Zacisk z karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie
llog¢ 18T owalne

Typ EPG 60 Wersja

Nr zam. 2453810000 narzedzia do zaprasowywania, Narzedzia, Narzedzie do zaciskania,
GTIN (EAN) 4050118468434 6mm?2, 300mm?2, Zacisk szes$ciokatny, Zagniatanie WM, Zacisk z
llos¢ 1ST karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne

Typ HPG 60 Wersja

Nr zam. 2453820000 6mm?2, 300mm?2, Zacisk szes$ciokatny, Zagniatanie WM, Zacisk z
GTIN (EAN) 4050118468427 karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne

llogé 18T
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