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Zdjecie produktu

Rolf/

\/camum

Skuteczna separacja — bezpieczna kontrola: Ogoélne dane zaméwieniowe
Element izolujgcy rozdziela obwody pradu bezposrednio
na punkcie zaciskowym i jest fatwy do modernizacji - Wersja Zacisk ptytki drukowanej, Akcesoria, przektadka,
jeden z najbardziej wszechstronnych i wydajnych syste- pomarariczowy, Liczba biegunéw: 1
, S . Nr zam. 1495460000

moéw druku na ztaczkach z rastrem 5 mm: seria LP firmy

o Typ LPA TR STI3.2 OR
Weidmiiller. GTIN (EAN) 4008190044688
Dopasowane do bezposredniej instalacji z tytu ztgczek. llogé 100 szt.
Zamkniete obudowg i bezpieczne w przypadku dotknigecia  parametry produktu IEC:500V /13 A

UL:

palcem2 w 1 - uchwyt oznacznika do oznaczania nume-
réw obwodéw i bezpiecznikéwZataczony profil do oznacz-
nikéw Dekafix

Bezpieczna konserwacja i szybkie sprawdzanie dzigki jed-
noznacznemu przyporzadkowaniu separatoréw do wiasci-
wego odgatezienia przewodu.

Bezpieczenstwo w kompaktowej formie - dla serwisanta i
komponentéw aplikaciji.

opakowanie skrzynia
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Dopuszczenia
Atesty

14
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693
Wymiary i masa
Masa netto 448¢g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Parametry systemu

montaz na ptytce drukowanej

Potaczenie lutowane THR

Raster w mm (P) 5.08 mm

Raster w calach (P)

0.200"

Liczba biegunéw 1

liczba rzedéw z biegunami

1

z mozliwosciag potgczenia szeregowego Tak
przez klienta

Liczba rzedow

1

maksymalnie urzedowane bieguny 24
w kazdym rzedzie

Dtugos¢ kotka lutowniczego (1) 3.2 mm Srednica otworu oczka lutowniczego (D) 1.3 mm

Tolerancja $rednicy otworu oczka +0,1T mm liczba kotkéw lutowanych na biegun 2

lutowniczego (D)

L1 w calach 0.200" zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN zabezpieczony przed
VDE 57 106 dotknieciem palcami

Stopien ochrony IP20 Rezystancja skro$na 3,00 mQ

Dane materiatowe

Materiat izolacyjny PA Barwny pomaranczowy

Tabela koloréw (podobny) RAL 2000 grupa materiatéw izolacyjnych |

Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTIl) =600 Moisture Level (MSL)

Klasa palnosci wg UL 94 V-2 Materiat stykdw Stop Cu

Powierzchnia styku cynowana Temperatura magazynowania, min. -40 °C

Temperatura magazynowania, max. 70°C Temperatura pracy, min. -50°C

Temperatura pracy, max. 100 °C Zakres temperatur montaz, min. -25°C

Zakres temperatur montaz, max. 100 °C

Przewody pasujace do ztacza

Tekst referencyjny

Dtugosé tulejek nalezy
dobra¢ zaleznie od
produktu i napiecia
znamionowego.,
Zewnetrzna $rednica
kotnierza wykonanego z
tworzywa sztucznego nie
powinna by¢ wieksza niz
podziatka (P)
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Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normg IEC 60664-1, IEC 61984

Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 13 A
(Tu=20°C)

napiecie znamionowe przy kat. 500V napiecie znamionowe przy kat. 250V
przepieé¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2 przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2
napiecie znamionowe przy kat. 250V znamionowe napiecie udarowe przy kat. 2 kV
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3 przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3
Dane znamionowe wg CSA
Instytut (CSA) CSA Nr certyfikatu (CSA) 12400-265
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300 V Prad znamionowy (grupa uzytkowa D/ 10 A
D / CSA) CSA)
Odniesienie do warto$ci znamionowych W specyfikacji podano
warto$ci minimalne,
szczegoty - patrz
certyfikat.
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (UR) UR Nr certyfikatu (UR) E60693
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V Prad znamionowy (grupa uzytkowa D / 10 A
D /UL 1059) UL 1059)
Odniesienie do wartosci znamionowych W specyfikacji podano
wartos$ci minimalne,
szczegoty — patrz
certyfikat.
Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugosé¢ VPE 162.00 mm
Szeroko$¢ VPE 109.00 mm Wysokos$¢ VPE 55.00 mm

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodnos¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami

miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-6 10. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktéw.

Uwagi * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943

ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-07

ECLASS 15.0 27-46-04-07
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