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Stosowanie tgcznikdw izolowanych gwarantuje uzytkow-
nikom stata, dtugoterminowg jako$¢ potaczen elektrycz-
nych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych
koncoéwek kablowych oraz facznikéw Koncéwki kablowe
rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi
(Euroseries) Zaciskane koncowki kablowe zgodne z DIN
46235 Koncowki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
Pierscieniowe koncowki kablowe zgodne z DIN 46237
Konhcéwki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja koncéwka kablowa,35 mm?2,35 mm?2 - 35 mm?2
Nr zam. 1495920000

Typ KWN-M8/-35 90

GTIN (EAN) 4050118305548

llos¢ 100 szt.

Data sporzadzenia 15.11.2025 01:26:21 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 19.58 g

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane techniczne

Wykonanie Seria Euro 90°

taczniki

Przekréj przytacza przewodu, maks. 35 mm2 Przekréj przytacza przewodu, min. 35 mm?2
Przekréj przytacza przewodu 35 mm? izolacja element niedostepny
Otwor M8 Kolor identyfikacyjny Brak
Srednica wewnetrzna trzonu (d 1) 8.5 mm Srednica zewnetrzna trzonu (d3) 12 mm
Dtugos¢ trzonu (a) 16 mm Dtugos$¢ potaczenia (I) 18.5 mm
Srednica wewnetrzna kotnierza (d2) 8.4 mm Szeroko$¢ kotnierza (b) 17 mm
Klasyfikacje

ETIM 6.0 ECO01051 ETIM 7.0 EC001051
ETIM 8.0 ECO01051 ETIM 9.0 EC001051
ETIM 10.0 EC001051 ECLASS 9.0 27-40-02-05
ECLASS 9.1 27-40-02-05 ECLASS 10.0 27-40-02-05
ECLASS 11.0 27-40-02-05 ECLASS 12.0 27-40-02-05
ECLASS 13.0 27-40-02-05 ECLASS 14.0 27-40-02-05
ECLASS 15.0 27-40-02-05
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Narzedzie do zaciskania koncéwek kablowych rurowych (EN 13600) oraz zagniatanych (DIN 46235)

Ogobine dane zamoéwieniowe

Narzedzia do zaciskania do koncowek kablowych
rurowych oraz zagniatanych z obracang matryca
Zintegrowana matryca do zagniatania roznych przekrojéw
Szesciokatne narzedzia do zaciskania do zagniatanych
koncowek kablowych Narzedzia do zaciskania WM-

Form do rurowych koncéwek kablowych szeroki zakres
przekrojéw obrabianych przewodéw, maks. 70 lub 120
mm?2

Typ PZRK 6/70 Wersja

Nr zam. 1500440000 6mm2, 70mm?, Zacisk szes$ciokatny
GTIN (EAN) 4050118309058

llog¢ 18T

Typ PZRK 10/120 Wersja

Nr zam. 1500450000 10mm?2, 120mm?, Zacisk szes$ciokagtny
GTIN (EAN) 4050118309065

lloéé 18T

Narzedzia

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Narzedzia do zaciskania do korncowek kablowych, ztgcz
oraz koncoéwek tulejkowych, z wymiennymi wktadkami
bardzo szybka obrébka dzieki wspomaganiu
hydraulicznemuduzy zakres przekrojéw obrabianych
przewodéw, maks. 300 mm2gtowica do szybkiego
zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie
ci$nienia oraz monitorowanie przy uzyciu czujnika
ci$nieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie
procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli
zaciskania oraz komunikatéw o btedach w wewnetrznej
pamieciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatow
o btedach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze
wskaznikiem natadowania: 18 V, 2 Ah

Typ EPG 45 Wersja

Nr zam. 1500830000 Narzedzie do zaciskania, Bmm2, 150mm?, Zacisk sze$ciokatny,

GTIN (EAN) 4050118309317 Zagniatanie WM, Zacisk z karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie
llos¢ 18T owalne

Data sporzgdzenia 15.11.2025 01:26:21 MEZ
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... do koncéwek kablowych rurowych (wg EN 13600)

Narzedzia do zaciskania do kornicowek kablowych, ztgcz
oraz koncowek tulejkowych, z wymiennymi wktadkami
bardzo szybka obrébka dzieki wspomaganiu
hydraulicznemuduzy zakres przekrojéw obrabianych

I I przewodoéw, maks. 300 mmz2gtowica do szybkiego

zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie
ci$nienia oraz monitorowanie przy uzyciu czujnika
ci$nieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie
procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli
zaciskania oraz komunikatéw o btedach w wewnetrznej
pamieciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatow
o btedach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze
wskaznikiem natadowania: 18 V, 2 Ah

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Typ ES EPG 45 WM 16/35 Wersja

Nr zam. 1500920000 35mm?, Zagniatanie WM
GTIN (EAN) 4050118309478

llosé 18T

... do zaciskanych koncowek kablowych rurowych (wg DIN 46235)

Narzedzia do zaciskania do koricowek kablowych, ztgcz
oraz koncowek tulejkowych, z wymiennymi wktadkami
bardzo szybka obrébka dzieki wspomaganiu
hydraulicznemuduzy zakres przekrojéw obrabianych
przewodoéw, maks. 300 mmz2gtowica do szybkiego
zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie
ci$nienia oraz monitorowanie przy uzyciu czujnika
ci$nieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie
procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli
zaciskania oraz komunikatéw o btedach w wewnetrznej
pamieciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatow
o btedach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze
wskaznikiem natadowania: 18 V, 2 Ah

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ ES EPG 45 HEX 16/35 Wersja

Nr zam. 1500950000 35mm?, Zacisk szesciokatny
GTIN (EAN) 4050118309492

llosé 18T

Data sporzadzenia 15.11.2025 01:26:21 MEZ
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Narzedzia

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Narzedzia do zaciskania do kornicowek kablowych, ztgcz
oraz koncowek tulejkowych, z wymiennymi wktadkami
bardzo szybka obrébka dzieki wspomaganiu
hydraulicznemuduzy zakres przekrojéw obrabianych
przewodoéw, maks. 300 mmz2gtowica do szybkiego
zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie
ci$nienia oraz monitorowanie przy uzyciu czujnika
ci$nieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie
procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli
zaciskania oraz komunikatéw o btedach w wewnetrznej
pamieciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatow
o btedach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze
wskaznikiem natadowania: 18 V, 2 Ah

Typ EPG 60 Wersja

Nr zam. 2453810000 narzedzia do zaprasowywania, Narzedzia, Narzedzie do zaciskania,
GTIN (EAN) 4050118468434 6mm?2, 300mm?2, Zacisk szes$ciokatny, Zagniatanie WM, Zacisk z
llos¢ 1ST karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne

... do koncéwek kablowych rurowych

7

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Narzedzia do zaciskania do koricowek kablowych, ztgcz
oraz koncowek tulejkowych, z wymiennymi wktadkami
bardzo szybka obrébka dzieki wspomaganiu
hydraulicznemuduzy zakres przekrojéw obrabianych
przewodoéw, maks. 300 mmz2gtowica do szybkiego
zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie
ci$nienia oraz monitorowanie przy uzyciu czujnika
ci$nieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie
procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli
zaciskania oraz komunikatéw o btedach w wewnetrznej
pamieciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatow
o btedach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze
wskaznikiem natadowania: 18 V, 2 Ah

Typ ES EPG/HPG 60 WM 35 Wersja

Nr zam. 2469570000 Whktad narzedzia do zaciskania, 35mm?2, Zagniatanie WM

GTIN (EAN) 4050118483826
llog¢ 18T
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Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/2453810000
https://eshop.weidmueller.com/p/2469570000

Karta katalogowa Weidmiiller i
KWN-M8/'35 20 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Akcesoria www.weidmueller.com

... do koncéwek kablowych

Narzedzia do zaciskania do kornicowek kablowych, ztgcz
oraz koncowek tulejkowych, z wymiennymi wktadkami
bardzo szybka obrébka dzieki wspomaganiu
hydraulicznemuduzy zakres przekrojéw obrabianych
przewodoéw, maks. 300 mmz2gtowica do szybkiego
zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie
ci$nienia oraz monitorowanie przy uzyciu czujnika
ci$nieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie
procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli
zaciskania oraz komunikatéw o btedach w wewnetrznej
pamieciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatow
o btedach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze
wskaznikiem natadowania: 18 V, 2 Ah

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Typ ES EPG/HPG 60 HEX 35 Wersja

Nr zam. 2505190000 Whktad narzedzia do zaciskania, 35mm?, Zacisk sze$ciokatny
GTIN (EAN) 4050118519587

llosé 18T

Narzedzia

Narzedzia do zaciskania do koricowek kablowych, ztgcz
oraz koncowek tulejkowych, z wymiennymi wktadkami
bardzo szybka obrébka dzieki wspomaganiu
hydraulicznemu duzy zakres przekrojéw obrabianych
przewodoéw, maks. 400 mm2 gtowica do szybkiego
zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie
ci$nienia oraz monitorowanie przy uzyciu czujnika
ci$nienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu
zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania
oraz komunikatéw o btedach w wewnetrznej pamieci
Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatéw o
btedach poprzez port USB

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ HPG 60 Wersja

Nr zam. 2453820000 6mm?2, 300mm?2, Zacisk sze$ciokatny, Zagniatanie WM, Zacisk z
GTIN (EAN) 4050118468427 karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne

lloé¢ 18T

Data sporzgdzenia 15.11.2025 01:26:21 MEZ
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... do koncéwek kablowych rurowych (wg EN 13600)

Narzedzia do zaciskania do kornicowek kablowych, ztgcz
oraz koncowek tulejkowych, z wymiennymi wktadkami
bardzo szybka obrébka dzieki wspomaganiu
hydraulicznemu duzy zakres przekrojéw obrabianych
przewodoéw, maks. 400 mm2 gtowica do szybkiego
zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie
ci$nienia oraz monitorowanie przy uzyciu czujnika
ci$nienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu
zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania
oraz komunikatéw o btedach w wewnetrznej pamieci
Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatéw o
btedach poprzez port USB

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Typ ES APG 80 WM 35 Wersja

Nr zam. 1502490000 35mm?2, Zagniatanie WM
GTIN (EAN) 4050118310597

lloéé 18T

... do zaciskanych koncéowek kablowych rurowych (wg DIN 46235)

—_— Narzedzia do zaciskania do koncéwek kablowych, ztacz
oraz koncowek tulejkowych, z wymiennymi wktadkami
bardzo szybka obrébka dzieki wspomaganiu
hydraulicznemu duzy zakres przekrojow obrabianych
przewodoéw, maks. 400 mm? gtowica do szybkiego
zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie
ci$nienia oraz monitorowanie przy uzyciu czujnika
ci$nienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu
zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania
oraz komunikatéw o btedach w wewnetrznej pamieci
Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatéw o
btedach poprzez port USB

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ ES APG 80 HEX 35 Wersja

Nr zam. 1502650000 35mm?2, Zacisk szesciokatny
GTIN (EAN) 4050118310696

llos¢ 18T
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