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Zdjecie produktu

RoHS

Vnm-um

Wszystko pod kontrola: Ogoélne dane zaméwieniowe
Wskaznik funkcji jest prosty w modernizacji i wyraznie
wskazuje stan przetgczania w punkcie zaciskowym - Wersja Zacisk ptytki drukowanej, Akcesoria, wskaznik
dostepny réwniez z duzymi formatami uchwytu oznacz- funkeji, czamy, Liczba biegunéw: 3
Nr zam. 1496060000

nika. Do jednego z najbardziej wszechstronnych i wydaj-

nych systeméw druku na ztgczkach w rastrze 5 mm: seria -IG-»'II"I)N (EAN) 2222?30062330
LP Weidmiuiller. lloéé 50 szt.

Uchwyt do standardowych diod LED 3 mmProsta instala- parametry produktu

cja z tytu ztaczek szeregowych SP.Rozszerzone mozliwosci opakowanie skrzynia

oznaczania dzieki opcjonalnym wspornikom oznaczenio-
wym (WS10/5 i WS12/5 patrz Oznaczenia)
Najprostszy, najbardziej niezawodny sposéb nadzoru
stanu przetgczania.

W skrécie: minimalny wysitek, maksymalna niezawod-
nos¢.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 0.53¢g

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Parametry systemu

Raster w mm (P) 5.08 mm Raster w calach (P) 0.200"
Liczba biegunéw 3 liczba rzedéw z biegunami 1
L1 w calach 0.200" Stopien ochrony IP20
Dane materiatowe
Materiat izolacyjny PA Barwny czarny
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 Moisture Level (MSL)
Materiat stykdw Stop Cu Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70°C Temperatura pracy, min. -50°C
Temperatura pracy, max. 100 °C Zakres temperatur montaz, min. -25°C
Zakres temperatur montaz, max. 100 °C
Przewody pasujace do ztacza
Tekst referencyjny Dtugosc¢ tulejek nalezy

dobra¢ zaleznie od

produktu i napiecia

znamionowego.,

Zewnetrzna $rednica

kotnierza wykonanego z

tworzywa sztucznego nie

powinna by¢ wieksza niz

podziatka (P)
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normg IEC 60664-1, IEC 61984
Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugos$¢ VPE 199.00 mm
Szeroko$¢ VPE 105.00 mm Wysokos$¢ VPE 17.00 mm

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodnos¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowe;j
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-6 10. Na zyczenie moga by¢

ocenione dalsze wymagania dotyczace produktéw.

Uwagi

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months
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Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002943 ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 9.0 27-44-04-92
ECLASS 9.1 27-44-04-92 ECLASS 10.0 27-44-04-92
ECLASS 11.0 27-46-04-04 ECLASS 12.0 27-46-04-04
ECLASS 13.0 27-46-04-04 ECLASS 14.0 27-46-04-04
ECLASS 15.0 27-46-04-04
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