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Niewielkich rozmiaréw komponenty HA nadajg sie do sto-
sowania wszedzie tam, gdzie jest niewiele miejsca.
Ptaszczyzna przytagczania przewodow zostata zaprojekto-
wana jako ztgcze Srubowe.

Liczba biegunéw: 3 - 4

Prad znamionowy: 16 A

Napiecie znamionowe 400 V

Napiecie znamionowe wg UL/CSA: 600 V

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja wktad HDC, Ztacze meskie, 400V, 16 A, Liczba
biegunow: 4, ztacze srubowe, Rozmiar instalacji: 1

Nr zam. 1498300000

Typ HDC HA 4 MS

GTIN (EAN) 4008190006471

llosé 1 szt.

Data sporzadzenia 02.12.2025 04:14:21 MEZ
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Dopuszczenia
Atesty gt
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ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E92202
Wymiary i masa
Gtebokosé 21 mm Gtebokos¢ (cale) 0.8268 inch
Wysoko$é 36.5 mm Wysokos¢ (cale) 1.437 inch
Szeroko$c¢ 21 mm Szeroko$¢ (cale) 0.8268 inch
Masa netto 209
Temperatury
Temperatura graniczna -40°C...125°C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

REACH SVHC

6¢

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

€98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Odporno$é¢ chemiczna

Substancja

Aceton

Odporno$¢ chemiczna

Odporny

Substancja Amoniak, wodnisty
Odporno$¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Benzyna

Odporno$¢ chemiczna Odporny

Substancja Benzen

Odporno$¢ chemiczna Odporny

Substancja Olej napedowy
Odporno$¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Kwas octowy, stezony
Odpornos$¢ chemiczna Odporny

Substancja Wodorotlenek potasu
Odpornos¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Metanol

Odporno$¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Olej silnikowy
Odpornos¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja tug rozcieniczony
Odpornos¢ chemiczna Odporny

Substancja Wodorofluoroweglowodory
Odpornos¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Zastosowanie na zewnatrz

Odporno$¢ chemiczna

Warunkowo odporny

Dane ogdlne

Liczba biegunéw
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Rodzaj przytacza

ztgcze Srubowe

Rozmiar instalaciji

1

Klasa palnosci wg UL 94 V-0
Rezystancja skro$na <2 mQ
Barwny bezowy
Opdr izolacji 1010 Q

Materiat izolacyjny

PC ze wzmocnieniem wtéknem szklanym (listowanie UL i kwalifikacja pasma)

grupa materiatéw izolacyjnych

Illa

Przekréj przytacza przewodu 2.5 mm?2
Powierzchnia srebro chromianowane
moment dokrecajgcy maks. zestyk 0.5 Nm

gtowny

Typ

Ztagcze meskie

Stopien zanieczyszczenia 3

Materiat podstawowy stop miedzi

Typoszereg HA

Napiecie pomiarowe (DIN EN 61984) 400V

Napiecie pomiarowe wedtug UL/CSA 600V AC/DC

Udarowe napiecie pomiarowe (DIN EN 4 kV

61984)

Pragd pomiarowy (DIN EN 6 1984) 16 A

Pragd znamionowy (UR) Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 14
Prad znamionowy 15 A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 16
Prad znamionowy 12A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 18
Prad znamionowy 8A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 20
Prad znamionowy 8A

Prad znamionowy (cUR) Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 14
Prad znamionowy 15 A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 16
Prad znamionowy 12 A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 18
Prad znamionowy 8A
Przekréj poprzeczny potaczenia AWG AWG 20
Prad znamionowy 8A

bez halogenu true

Produkt o niskiej dymotwodrczosci wg — Tak

DIN EN 45545-2

BG 1

wymiary

Szeroko$¢ 21 mm

Dane przytaczeniowe PE

Rodzaj przytacza PE ztgcze $rubowe rozmiar koncoéwki rowek (ztgcze PE) SD 0,6 x 3,5
Dtugos¢ odizolowania, przytacze PE 15 mm moment dokrecajgcy maks. ztacze PE -~ 0.5 Nm
Sruba mocujaca M 3 Przekréj pomiarowy 2.5 mm?
przekréj przewodu AWG (PE), min. AWG 20 przekréj przewodu AWG (PE), maks. AWG 14
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wersja

rozmiar koncowki rowek (ztagcze SD0,6x3,5 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14
Srubowe) maks.

Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 15 mm Rodzaj przytacza ztgcze $rubowe
pomiarowego

Rozmiar instalaciji 1 Rezystancja skro$na 2 mQ

$ruba dociskowa M 3 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 20
Przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2

jednodrutowy, max.

jednodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm? Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
drutu, maks. przewoéd wielodrutowy, min.
Przekréj przytacza przewodu, maks. 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, min. 0.5 mm?2
Powierzchnia srebro chromianowane moment dokrecajacy maks. zestyk 0.5 Nm
gtoéwny
Materiat podstawowy stop miedzi BG 1
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC000438 ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05 ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05 ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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Ogobine dane zamoéwieniowe

Wkretak do $rub rowkowych z izolacjg VDE, SDI DIN
7437,1S0 2380/2, naped zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, rekojesé¢ SoftFinish

Typ SDIS 0.5X3.0X100 Wersja

Nr zam. 9008380000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056347

llos¢ 18T

Typ SDS 0.5X3.0X80 Wersja

Nr zam. 9008320000 Wkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056262

llosé 18T

Typ SDIS 0.6X3.5X100 Wersja

Nr zam. 9008390000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056354

llos¢ 18T

Typ SDS 0.6X3.56X100 Wersja

Nr zam. 9008330000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056286

llos¢ 18T

Typ SDIS 0.8X4.0X100 Wersja

Nr zam. 9008400000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056361

lloé¢ 18T

Typ SDS 0.8X4.0X100 Wersja

Nr zam. 9008340000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056293

llos¢ 18T

Kombinowane narzedzie do skrecania i ciecia ,,Swifty® CS”

» =

Kombinowane narzedzie do cigcia i $ciagania izolacji
Swifty® CS i zestaw Swifty® CS do cigcia i $ciggania
izolacji bez zaciskania kabli miedzianych jednodrutowych
do 1,5 mmz2 i cienkodrutowych do 2,5 mm2.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SWIFTY CS SET Wersja

Nr zam. 9006060000 narzedzie do cigcia i wkrecania, Obcinaczki na jedng reke
GTIN (EAN) 4032248257638

llosé 18T

rozmiar 1

Niewielkich rozmiaréw komponenty HA nadajg sie do
stosowania wszedzie tam, gdzie jest niewiele miejsca.
Ptaszczyzna przytgczania przewodoéw zostata
zaprojektowana jako ztgcze srubowe.

Liczba biegunéw: 3 -4

Prad znamionowy: 16 A

Napigecie znamionowe 400 V

Napigcie znamionowe wg UL/CSA: 600 V

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ HDC HA 4 FS Wersja

Nr zam. 1498400000 wktad HDC, ztacze zeniskie, 400 V, 16 A, Liczba biegunéw: 4, ztacze
GTIN (EAN) 4008190178741 $rubowe, Rozmiar instalacji: 1

llosé 18T
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