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W celu spetnienia réznorodnych wymagan dotyczacych
opisywania, karty MetalliCards sg dostepne w wyko-
naniu z aluminium lub ze stali nierdzewnej. Znaczniki

z chromowanego aluminium sa niedroga alternatywa

do réznorodnych zastosowan. W szczegdélnosci spraw-
dzajg sie ze wzgledu na duzy kontrast wielobarwnego
druku.Karty MetalliCard ze stali nierdzewnej wyrdzniajg
sie duza odpornoscig na roznorodne czynniki, dlatego z
powodzeniem sg stosowane w przemystach chemicz-
nym i przetwoérczym. Ich formaty zaspokajaja petng game
potrzeb w dziedzinie identyfikatorow. Zaréwno w przy-
padku matych urzadzen, jak i tabliczek znamionowych,
gwarantujg wysokg jakos$¢ znakowania. Karty MetalliCard
mozna montowac¢ w optymalny sposéb. Karty Metalli-
Cards moga by¢ szeroko stosowane dzigki réznorodnym
mozliwo$ciom mocowania, takim jak: klejenie, nitowa-
nie, uchwyty lub szyny znacznikéw, a takze w potaczeniu
z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej. Specjalne
otwory w SFX-M pozwalajg na stosowanie stalowych
opasek kablowych.Do nadruku na zaméwienie: Prosimy
o przestanie pliku z oprogramowaniem etykietujgcym M-
Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z
naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja MetalliCard, Znaczniki kabli i przewoddw, 7 - 40
mm, 60 x 17 mm, srebrny

Nr zam. 1500270000

Typ SFX-M 17/60-6 ST

GTIN (EAN) 4050118309010

llos¢ 50 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 0.8 mm Gtebokos¢ (cale) 0.0315 inch
Wysokos$é 60 mm Wysokos¢ (cale) 2.3622 inch
Szeroko$é 17 mm Szeroko$¢ (cale) 0.6693 inch
Masa netto 3.98¢g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -55..130°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

llo$¢ na arkusz 50

Rodzaj nadruku neutralna

Wykonanie bezhalogenowy

Szeroko$¢ 17 mm

zakres temperatur roboczych, maks. 130°C

zakres temperatur roboczych, min. -55 °C

Barwny srebrny

Materiat podstawowy stal nierdzewna 1.4301

Nadrukowane znaki bez

Liczba oznacznikéw w opakowaniu forma dostawy MetalliCard

Wielko$¢ pola opisowego 17.2 x 40 mm

Zalecane branze Proces, Energia

Kompatybilna drukarka

Liczba oznacznikéw w kombinacji 1 MetalliCard = Conductor and cable markers

Zakres temperatury stosowania -55..130°C

Markery przewodow i kabli

Przekréj przytacza przewodu, maks. 500 mm?2 Przekrdj przytacza przewodu, min. 16 mm?2
Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 40 mm Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 7 mm
Przejscie opaski kablowej Ptaskie Zewnetrzna $rednica przewodu 7 -40 mm
Pasujgca opaska kablowa Tworzywo sztuczne Przekrdj przytacza przewodu 16 - 500 mm?2
Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Ogobline dane zamoéwieniowe

W celu spetnienia r6znorodnych wymagan dotyczacych
opisywania, karty MetalliCards sg dostepne w wykonaniu
z aluminium lub ze stali nierdzewnej. Znaczniki z
chromowanego aluminium sg niedrogg alternatywa do
ré6znorodnych zastosowan. W szczegolnosci sprawdzajg
sie ze wzgledu na duzy kontrast wielobarwnego
druku.Karty MetalliCard ze stali nierdzewnej wyrdzniajg
sie duza odpornoscig na réznorodne czynniki, dlatego

z powodzeniem sg stosowane w przemystach
chemicznym i przetwérczym. Ich formaty zaspokajajg
petng game potrzeb w dziedzinie identyfikatoréw.
Zaréwno w przypadku matych urzgdzen, jak i tabliczek
znamionowych, gwarantujg wysoka jako$¢é znakowania.
Karty MetalliCard mozna montowac w optymalny sposob.
Karty MetalliCards moga by¢ szeroko stosowane dzigki
réznorodnym mozliwo$ciom mocowania, takim jak:
klejenie, nitowanie, uchwyty lub szyny znacznikéw, a
takze w potagczeniu z opaskami zaciskowymi ze stali
nierdzewnej. Specjalne otwory w SFX-M pozwalajg

na stosowanie stalowych opasek kablowych.Do
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ INLAY SFX-M 17/60 Wersja
Nr zam. 1500330000

GTIN (EAN) 4050118308952

llosé 18T

Produkty dodatkowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ PRIMER CC-M Wersja
Nr zam. 2068020000

GTIN (EAN) 4050118416534

llos¢ 100 ST
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