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Narzedzia do zaciskania do korncowek kablowych, ztgcz
oraz koncowek tulejkowych, z wymiennymi wktadkami
bardzo szybka obrébka dzieki wspomaganiu hydraulicz-
nemu duzy zakres przekrojéw obrabianych przewodéw,
maks. 400 mm? gtowica do szybkiego zaciskania obra-
cana o 360° automatyczne ograniczenie ci$nienia oraz
monitorowanie przy uzyciu czujnika ci$nienia
Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaci-
skania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz
komunikatéw o btedach w wewnetrznej pamieci Odczy-
tywanie wszystkich cykli oraz komunikatéw o btedach
poprzez port USB

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja 120mm?, Zagniatanie trapezowe
Nr zam. 1502090000

Typ ES APG 80 AEH 120

GTIN (EAN) 4050118310146

llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 09.01.2026 06:56:07 MEZ
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Wymiary i masa

Masa netto 386 g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Opis styku

Srednica przewodu, maks. AWG 4/0 Srednica przewodu, min. AWG 4/0
obszar zacisku, maks. 120 mm?

Whktadki zaciskowe

Szeroko$¢ zagniecenia 24 mm Przekrdéj zacisku miedzianego 120
Szeroko$¢ zacisku w mm 24

dane narzedzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku Zagniatanie trapezowe

Przekroj koncowki kablowej znamionowy 120 mm?

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001282 EC001282
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90
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