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Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz
oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami
bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganiu hydraulicz-
nemuduży zakres przekrojów obrabianych przewodów,
maks. 300 mm²głowica do szybkiego zaciskania obra-
cana o 270°automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz
monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnieniaelektro-
niczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania-
Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komuni-
katów o błędach w wewnętrznej pamięciOdczytywanie
wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez
port USBAkumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem nała-
dowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

 
Nr zam. 1509370000
Typ LADEGERAET EPG
GTIN (EAN) 4050118318630
Ilość 1 szt.
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Dopuszczenia
 
ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Głębokość 178 mm Głębokość (cale) 7.0079 inch
Wysokość 78 mm Wysokość (cale) 3.0709 inch
Szerokość 150 mm Szerokość (cale) 5.9055 inch
Długość 178 mm Długość (cale) 7.0079 inch
Masa netto 512 g
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

Dane techniczne
 
Czas ładowania 0.5 h zakres napięcia 12 / 14.4 / 18 V
pobór mocy 90 W przyłącze elektryczne 100 - 240 V AC / 50/60

Hz
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC000359 ETIM 9.0 EC000359
ETIM 10.0 EC000359 ECLASS 14.0 21-05-29-01
ECLASS 15.0 21-05-29-01
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