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Zdjecie produktu

Konwertery z serii ACT20C opracowano specjalnie do
zastosowan wymagajgcych pracy ciggtej. Pozwalajg
one na ciggte monitorowanie informacji diagnostycz-
nych, dotyczacych urzadzenia i procesu (.monitorowanie
stanu”).

Kilka modutéw ACT20C tworzy stacje sktadajacy sie z
bramy ACT20C Ethernet, konwerteréw sygnatu ACT20C
kompatybilnych z siecig oraz zacisku terminatora magi-
strali ACT20C.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Przetwornik natezenia pradu, Wejscie : O...
40/50/60 A, Wyijscie : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Prze-
kaznik

Nr zam. 1510420000

Typ ACT20C-CMT-60-A0-RC-S

GTIN (EAN) 4050118319613

lloéé 1 szt.

\/cumrum

Data sporzadzenia 09.01.2026 05:45:35 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1510420000

Karta katalogowa

ACT20C-CMT-60-A0-RC-S

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dopuszczenia
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LISTED
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197

Wymiary i masa

Gtebokosé 113.6 mm Gtebokos¢ (cale) 4.4724 inch
Wysoko$é 117.2 mm Wysokos¢ (cale) 4.6142 inch
Szeroko$c¢ 22.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.8858 inch
Masa netto 154 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -25 °C...60 °C
Wilgotnosc¢ 5...95 % bez obroszenia

Prawdopodobienstwo usterki

SIL zgodnie z norma IEC 61508 Brak MTTF 130 a

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a, 7cl

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924
Wejscie

Czestotliwo$¢ wejsciowa AC: 15...700 Hz

wejsciowy zakres pomiarowy

konfigurowalne, O...
40/50/60 A AC (RMS) lub
DC

sygnat wejsciowy

Przewdéd pradowy w
otworze przelotowym,
Srednica 10,5 mm

Interfejs 1

Interfejs

tacznos¢ poprzez szyne
montazowa CH20M z
bramg (ACT20C-GTW-100-
MTCP-S)

Wyjscie

Prad impedancji obcigzenia

<600 Q
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Wyjscie (cyfrowe)

znamionowy prad zatgczajacy 6 A Napiecie faczeniowe AC, max. 250V

Typ Przekaznik, 1 zestyk
przetaczony, Alarmy
procesowe (4x) z histereza,
z opdznieniem alarmu
(konfigurowalnym) 0...180
s

Wyjscie (analogowe)

Typ (wyjscie analogowe) wyijscie napiecia i pradu Napiecie wyjsciowe regulowany, 0- 10V, 2...
(konfigurowane) 10V,0..5V,1.5V,-5...
+5V,-10..+10V
Napiecie na oporze obcigzenia 210 kQ Prad na oporze obcigzenia <600 Q
Prad wyjsciowy regulowany, 0...20 mA,

4..20 mA, -20..+20 mA

Wyjscie alarmowe

prad zataczajacy 5A

Informacje ogodlne

doktadnosé <0,75% FSR, <1,5% Napiecie zasilania z magistrali systemowej
FSR dla zakresu pomiaru
50/60 A AC

Czas odpowiedzi skokowej <300 ms Szyna montazowa TS 356

Wspotczynnik temperaturowy typ. 0.04 % / K, max. 0.09  Znamionowy pobdr mocy 3 VA
% /K

Konfiguracja Z oprogramowaniem Pobdér mocy, maks. 22W

FDT/DTM, poprzez brame
(ACT20C-GTW-100-
MTCP-S), Adresowanie
mikroprzetacznikami

Koordynacja izolacji

udarowe napigcie wytrzymywane 6.4 kV (1,2/50 ps) Normy EMV IEC 61326-1
napiecie probiercze 4 kV Kategoria przepigciowa 1}
Stopien zanieczyszczenia 2 Separacja galwaniczna 4-drogowy separator;,

miedzy wejsciem /
wyjsciem / zasilaniem /
przekaznikiem

napigcie nominalne 300V ACrms

Dane przytaczeniowe

Rodzaj przytacza ztacze srubowe Moment obrotowy dociagajgcy, min. 0.5 Nm

Moment obrotowy dociagajgcy, maks. 3.5 Nm Zakres zaciskéw przytgcza pomiarowego 1.5 mm2

Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 30 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14
maks.

Przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2

jednodrutowy, min. jednodrutowy, max.

Opis artykutu

Opis produktu Przetworniki pomiarowe pradu ACT20C-CMT-XX-A0-RC-S z serii ACT20C stuzg do pomiaru
pradéw przemiennych i statych o natezeniu do 60 A. Metoda pomiaru rzeczywistej wartosci
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skutecznej gwarantuje duzg doktadnos$¢ nawet w przypadku znieksztatconych przebiegéw pradu.
Urzadzenia sg wyposazone we wbudowane monitorowanie wartosci granicznej z regulacja progu
przetaczania, opdznienia i histerezy, a takze w wyjscie przekaznikowe.

Whasciwosci Pomiar rzeczywistej warto$ci skutecznej lub usrednianie arytmetyczne (AA)

oraz bezkontaktowy pomiar cegowyMonitorowanie warto$ci granicznej nadpragdowej lub
podpradowejWyijscie przekaznikowe z zestykiem zwiernym / rozwiernymNieograniczona regulacja
opoznienia wyzwalaniaKontrolki LED na panelu przednim do sygnalizowania statusu roboczego
oraz btedéw, a takze wyjscie sygnalizacyjne wg NE43, NE44, NE107Czterodrozna separacja
galwaniczna zapewniajaca bezpieczne odizolowanie wg IEC/EN 61010-2-201:2013

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002475 ETIM 9.0 EC002475
ETIM 10.0 EC002475 ECLASS 14.0 27-21-01-23
ECLASS 15.0 27-21-01-23
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Rysunek wymiarowy
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CH20M ZESTAW BUS

Ogodlne dane zamodéwieniowe

Zintegrowana magistrala szyny do modutowego systemu
obudéw elektroniki

Przy zasilaniu, fagczeniu i rozdzielaniu w aplikacjach
modutowych szyna no$na zastepuje pracochtonne
indywidualne okablowanie ciggtym i elastycznym
rozwigzaniem systemowym.

Magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana
ze standardowga szyng montazowa 35 mm. Proces
lutowania rozptywowego pozwala na catkowicie
automatycznag obrébke bloku stykowego magistrali
SMD podczas produkcji modutéw. Odporne, poztacane
powierzchnie stykowe trwale zapewniajg pewne
potaczenie przy wszystkich szerokos$ciach obudowy.
Skalowalno$¢ bez ograniczeh Zintegrowane
rozwigzanie tego ztgcza pokrywa petny zakres szerokosci
systemow: od waskich, 6-mm do duzych 67-mm
obudoéw.tatwe serwisowanie podczas instalacji tatwa
wymiana modutéw, takze w istniejgcym zespole
modutéw - bez negatywnego wptywu na moduty
sgsiadujgce.Uniwersalna integracja Bezprzerwowa
magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze
standardowg szyng montazowa 35 mm.Maksymalna
dostepnosé Pieé¢ w petni galwanizowanych, cze$ciowo
poztacanych stykdéw tukowych Twin stanowi pewne,
trwate potagczenie magistralg szyny nosnej. Kotnierze
lutownicze THR zapewniaja, ze przytagcza do obwodu
drukowanegdo sa stabilne.

Typ SET CH20M BUS 250MM TS ... Wersja

Nr zam. 1335140000 System magistrali szyny montazowej, Przyktadowy zestaw, Obudowy
GTIN (EAN) 4050118138375 OMNIMATE - seria CH20M, Szeroko$¢: 25.1 mm

llos¢ 18T

Typ SET CH20M BUS 250MM TS ... Wersja

Nr zam. 1335150000 System magistrali szyny montazowej, Przyktadowy zestaw, Obudowy
GTIN (EAN) 4050118138382 OMNIMATE - seria CH20M, Szeroko$é¢: 25.1 mm

llosé 18T

Przetworniki pomiarowe pradu kompatybilne z siecia ACT20C

Konwertery z serii ACT20C opracowano specjalnie do
zastosowan wymagajgcych pracy ciggtej. Pozwalajg one
na ciggte monitorowanie informacji diagnostycznych,
dotyczgcych urzgdzenia i procesu (,monitorowanie
stanu”).

Kilka modutéw ACT20C tworzy stacje sktadajaca

sie z bramy ACT20C Ethernet, konwerteréw sygnatu
ACT20C kompatybilnych z siecig oraz zacisku terminatora
magistrali ACT20C.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ ACT20C-LBT-10 Wersja

Nr zam. 1510340000 Zacisk terminatora magistrali do stacji ACT20C, Wejscie : O...
GTIN (EAN) 4050118319491 40/50/60 A, Wyijscie : Impuls

llosé 18T

neutralna

Ogdlne dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac¢ wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzgdzeh mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikdéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Wersja

Nr zam. 1912130000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 13.5 mm, PA 66, Barwny: transparentny,
GTIN (EAN) 4032248541164 wtykowy

llos¢ 5 ST

Typ ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04 Wersja

Nr zam. 1082540000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 20 mm, PA 66, Barwny: biaty, wtykowy

GTIN (EAN) 4032248845439
llos¢ 200 ST
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