Weidmiiller 3

ACTZOP-CMT'30'AO'RC'S Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

ACT20P: uniwersalne rozwigzanie
Precyzyjne i funkcjonalne konwertery sygnatéw Dzwignie
do zwalniania blokady utatwiajgce montaz/demontaz

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Przetwornik natgzenia pradu, Monitorowanie war-
tosci granicznej, Wejscie : 0...20/25/30 A, wyj-
$cie analogowe, wyjscie przekaznikowe, Przewod
pradowy w otworze przelotowym

Nr zam. 1510540000

Typ ACT20P-CMT-30-A0-RC-S
GTIN (EAN) 4050118319590

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty e,
€ c us L S |
h, r
LISTED -
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197
Wymiary i masa
Gtebokosé 113.6 mm Gtebokos¢ (cale) 4.4724 inch
Wysoko$é 119.2 mm Wysokos¢ (cale) 4.6929 inch
Szeroko$c¢ 22.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.8858 inch
Masa netto 158 ¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -25 °C...60 °C

Wilgotnosc¢

5...95 % bez obroszenia

Prawdopodobienstwo usterki

MTTF

158 a

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytgczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest

6¢c, 7a, 7cl

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924
Wejscie

Liczba wejs¢

1 Czestotliwo$¢ wejsciowa

AC: 15...700 Hz (true root
mean square)

wejsciowy zakres pomiarowy

konfigurowalne, O...
20/25/30 A AC (RMS) lub
DC, maks. prad szczytowy
10 X IWejscie (1 s),

Do pomiaru DC (AA):
wyswietlanie kierunku
przeptywu pradu na
wyjéciu (-/+ warto$é
analogowa)

sygnat wejsciowy

Przewéd pradowy w
otworze przelotowym

Zachowanie przecigzeniowe

Maks. prad szczytowy: 10
x wejsciedla 1s

Wyjscie

Typ

aktywne, podfgczone
sterowanie musi by¢
pasywne
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znamionowy prad zatgczajacy 6 A prad trwaty 2 X | Input
Liczba wyjs¢ cyfrowych 1 Napiecie faczeniowe AC, max. 250V
Napiecie taczeniowe DC, max. 24V Typ Przekaznik, 1 zestyk

przetaczony, normalna /
odwrécona regulacja

Funkcja alarmu

Prad przepieciowy,

Podpradowe, Ustawienie
progu alarmowego: 2...
105%, Histereza: 5% /
10%, Opdznienie alarmu:

0..10s

Wyjscie (analogowe)

funkcja transmisji

bezposrednie lub

Napiecie wyjsciowe

regulowany, 0- 10V, 2...

odwrécone 10V,0.5V,1.5V,-5..
+5V,-10..+10V
Napiecie na oporze obcigzenia = 10 kQ Liczba wyj$¢ analogowych 1
Prad na oporze obcigzenia <600 Q Prad wyjsciowy regulowany, 0...20 mA,

4..20 mA, -20...+20 mA

Informacje ogodlne

doktadnosé <0,75% FSR Stopien ochrony IP20

Napiecie zasilania 16,8 V..31,2V Czas odpowiedzi skokowej < 300 ms (RMS), = 60 ms
(AA)

Szyna montazowa TS 35 Wspétczynnik temperaturowy typ. 0.04 % / K, max. 0.09

% / K

Konfiguracja Mikroprzetacznik oraz Pobor mocy, maks. 22W
potencjometr

Pobdér mocy, typ. o9w

Koordynacja izolacji

udarowe napigcie wytrzymywane 6,4 kV (1,2/50 ps) Normy EMV EN 61326-1

napiecie probiercze

4 kV

Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia

2

Separacja galwaniczna

4-drogowy separator;,
miedzy wejéciem /
wyjsciem / zasilaniem /
przekaznikiem

Napiecie izolacji 4 kVeff / 1 min. napiecie nominalne 300 V ACrms
Dane przytaczeniowe
Rodzaj przytgcza ztacze srubowe Moment obrotowy dociagajgcy, min. 0.4 Nm

Moment obrotowy dociagajgcy, maks. 0.6 Nm Zakres zaciskéw przytgcza pomiarowego 1.5 mm?2
Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12

maks.

Opis artykutu

Opis produktu

Urzadzenia z serii ACT20P-CMT-XX-(AO)-RC-S stuzg do pomiaru pragdoéw przemiennych i statych o
natezeniu do 60 A. Zastosowana metoda pomiaru rzeczywistej wartosci skutecznej gwarantuje
duza doktadno$¢ nawet w przypadku znieksztatconych przebiegéw pradu. Urzadzenia sa
wyposazone w funkcje monitorowania wartosci granicznej z regulacja progu przetaczania,
opoznienia i histerezy, a takze w wyjscie przekaznikowe.
Whasciwosci Pomiar rzeczywistej wartos$ci skutecznej (True RMS) lub usrednianie arytmetyczne
(AA) oraz bezkontaktowy pomiar cegowy Monitorowanie warto$ci granicznej nadpradowej
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lub podpradowej Wyjscie przekaznikowe z zestykiem zwiernym / rozwiernym Regulowane
opoznienie wyzwalania do filtrowania pikow pragdowych Kontrolki LED na panelu przednim do
sygnalizowania statusu roboczego oraz bteddéw, a takze wyjscie sygnalizacyjne wg NE43, NE44,
NE107 Czterodrozna separacja galwaniczna zapewniajgca bezpieczne odizolowanie wg IEC/EN
61010-2-201

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002475 ETIM 7.0 EC002475
ETIM 8.0 EC002475 ETIM 9.0 EC002475
ETIM 10.0 EC002475 ECLASS 9.0 27-21-01-23
ECLASS 9.1 27-21-01-23 ECLASS 10.0 27-21-01-23
ECLASS 11.0 27-21-01-23 ECLASS 12.0 27-21-01-23
ECLASS 13.0 27-21-01-23 ECLASS 14.0 27-21-01-23
ECLASS 15.0 27-21-01-23
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Rysunek wymiarowy

118.11

. . Current High alarm
Input signal Cisea Output signals signal i N
Curent “aw Current, voltage

440 T

- N
B C Output 1, (Narm cetay) 4, (arm delay) Hime
410 . T

High alarm set point

~—
Ifor DC

Output signal Power supply Current Low alarm
Relay signal
+16.6..31.2VDC
024 540 «———
GND
023 = =530
w Tow alarm set point
022 520 : !
. Output 1, (Ko dlay) 1, (Al dolay) ine
1
021 510 T —-
3
0= Relay de-energized / LED yellow "OFF" 1 = Relay energized / LED yellow "ON"
g DIP-Swich Tool = brene
— pLALNG ey
e Curere measuig tersduce. Anscgue i, Lk ek montorng
Configuration CMT-20A0RC. -] ‘Screw 1510540000, PUSH IN 1510320000
DIP switch 52
Outputrange [1[2]3[4[5[6[7[8
0.10V
2.10V
V.
L5V
True RMS L] e
Arithmetic average (] S mA

u
..20 mA
Alarm delay time [1]2[3]4[s]6]7]8] 30420 mA
Te]
u. Alarm relay action |1]|2]3]4]|5(6]7|8
Ba [ Energized | |
Lo 0

szl rang) 1|2|3|4|5|e|7|a| Alarm hysteresis_[1]2[3[4[5[6[7[8
L]

5o [ [«

Yes =
o A —— 0
131a]5]
Gutput error action [1[2[3[4l5[e[7[s] [ Aty [I2[314TST6[7IE]
O] g
0

Transfer function |1]2[3[a[5]6]7]8|

Inverse

example for DIP switch setting (with ACT20 tool)

Data sporzadzenia 17.11.2025 07:00:32 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Weidmiiller 3

ACTZOP-CMT'30'AO'RC'S Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
Rysunki

Input signal ~-
Current

< Output signals

= SRS L Current, voltage

e —
Qutput 440
Supply 430 —
» +
20 ©
Input -
410 <« <«
| W ¥/
Qutput signal ‘::::: — Power supply
Relay =
024 540 < +16.8...31.2V DC
) Qutput A GND
0 23 = Supply = 530
022 520
\ co
021 510
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neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Wersja

Nr zam. 1912130000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 13.5 mm, PA 66, Barwny: transparentny,
GTIN (EAN) 4032248541164 wtykowy

llos¢ 5 ST

Typ ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04 Wersja

Nr zam. 1082540000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 20 mm, PA 66, Barwny: biaty, wtykowy

GTIN (EAN) 4032248845439
lloé¢ 200 ST
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