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Podobny do przedstawionego na ilustracji

Wstepnie zmontowane kable PAC zapewniajg potacze-
nie elektryczne oraz logiczne miedzy sterownikiem progra-
mowalnym a modutami przekaznikowymi TERMSERIES.
Kable te sktadajg sie z nastepujgcych elementow:

Ztgcze producenta sterownika programowalnego.Wielozy-
towy kabel LIYY o przekroju 0,14 mm?2.10-biegunowe zta-
cze kabla ptaskiego.

W celu zapewnienia funkcjonalnos$ci zgodnej z przezna-
czeniem, ciggtos$¢ oraz izolacja kabli sg sprawdzane auto-
matycznie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Kabel wstepnie konfekcjonowany, PAC, Kabel
LiYY, 0.25 mm?2

Nr zam. 1512270010

Typ PAC-YOKO-HE20-V2-1M

GTIN (EAN) 4032248306077

llos¢ 1 szt.

Data sporzgdzenia 01.12.2025 06:44:28 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 152 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -10...60 °C Temperatura eksploatacyjna -10..50 °C

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351¢c28¢190d

Dane elektryczne

Prad catkowity, max. 3A Test wysokiego napiecia 1KV/1s

Dopuszczalne natezenie pradu na kazdg 1 A Napigcie znamionowe <60 Vdc = 25 Vac

$ciezke, max.

rezystancja <80 mQ/m Pojemnos¢ zyta / zyty 300 pF/m

dane ogoélne

Dtugo$¢ kabla Tm Dostosowane do Sygnaty cyfrowe

Materiat podstawowy PVC Kabel Kabel LiYY

przytacze interfejs 2X tACZNIK KABLA liczba biegunéw, min. 20 biegunéw
PLASKIEGO HE10 20P

Srednica zewnetrzna 8,6 £ 1 mm interfejs SPS HE1050P

przekréj przewodu 0.25 mm?2

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000237 ETIM 7.0 EC000237

ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237

ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 9.0 27-24-22-20

ECLASS 9.1 27-24-22-20 ECLASS 10.0 27-24-22-20

ECLASS 11.0 27-24-22-20 ECLASS 12.0 27-24-22-20

ECLASS 13.0 27-24-22-20 ECLASS 14.0 27-24-22-20

ECLASS 15.0 27-24-22-20
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