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Termokurczliwa tuleja moze by¢ zadrukowywana po 2
stronach i stosowana do znakowania i izolowania przewo-
dow i kabli. Elastyczny, termokurczliwy materiat umozliwia
mocne, idealne dopasowanie do przewodu, a tym samym
oszczedza miejsce.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Znaczniki kabli i przewoddw, 9.5 - 19.1 mm, zétty
Nr zam. 1513220000

Typ HSS-HF 9.5-19.1 EL Y30M

GTIN (EAN) 4050118321029

llos¢ 1 szt.

Vt:oupum

Data sporzadzenia 19.12.2025 07:53:06 MEZ
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Germany
O www.weidmueller.com
Dane techniczne
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 1.5 mm Gtebokos¢ (cale) 0.0591 inch
Szeroko$é 30.9 mm Szeroko$¢ (cale) 1.2165 inch
Dtugosc¢ 30000 mm Dtugosc (cale) 1181.1inch
Masa netto 1040.16 g
Temperatury
Zakres temperatury stosowania -55...105 °C
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane ogdlne
Rodzaj nadruku neutralna Szeroko$¢ 30.9 mm
zakres temperatur roboczych, maks. 105 °C zakres temperatur roboczych, min. -55°C
Barwny 26tty Halogenki Nie
Dtugosé¢ 30000 mm Materiat podstawowy poliolefin
Nadrukowane znaki bez Kompatybilna drukarka THM MULTIMARK, THM
MULTIMARK PLUS
Zakres temperatury stosowania -565...105 °C llo$¢ na rolke 1
Markery przewodoéw i kabli
Halogenki Nie Przekréj przytacza przewodu, maks. 70 mm?2
Przekrdéj przytacza przewodu, min. 16 mm?2 Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 19.1 mm
Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 9.5 mm Kurczliwosé 2:1
Zalecana temperatura obkurczania 90 °C Zewnetrzna $rednica przewodu 9.5-19.1T mm
Przekréj przytacza przewodu 16 - 70 mm?2
Wazna informacja
Informacje produktowe Konieczne zastosowanie zewnetrznego uchwytu rolki 1302920000
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Tasmy kolorowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dzieki technice termotransferowej, drukarki te zapewniaja
doskonatg jako$¢ nadrukéw. Rézne materiaty i tatwy w
obstudze, dziatajgcy w srodowisku Windows system
zadruku pozwalajg na optymalne wykonywanie
oznakowan.

Typ RIBBON HSS HF EL 40/300... Wersja
Nr zam. 1426210000 Ink ribbon
GTIN (EAN) 4050118228823

llos¢ 18T

THM MULTIMARK

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dzieki technice termotransferowej, drukarki te zapewniaja
doskonatg jako$¢ nadrukéw. Rézne materiaty i tatwy w
obstudze, dziatajgcy w srodowisku Windows system
zadruku pozwalajg na optymalne wykonywanie
oznakowan.

Typ THM MMP EXT.RH Wersja
Nr zam. 1302920000

GTIN (EAN) 4050118102307

llos¢ 18T

Typ MULTIMARK ROLLER 115 Wersja
Nr zam. 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

llosé 18T

Typ MULTIMARK ROLLER 30 Wersja
Nr zam. 1357430000

GTIN (EAN) 4050118160253

llos¢ 18T
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THM MULTIMARK PLUS

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dzieki technice termotransferowej, drukarki te zapewniaja
doskonatg jako$¢ nadrukéw. Rézne materiaty i tatwy w
obstudze, dziatajgcy w srodowisku Windows system
zadruku pozwalajg na optymalne wykonywanie
oznakowan.

Typ MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Wersja
Nr zam. 2672590000

GTIN (EAN) 4050118708097

lloé¢ 18T
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