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Ztgcza fotowoltaiczne WM4 C

jeden styk zaprasowywany do kabli 4 mm2 oraz 6
mmZ2Certyfikat TUV zgodnie z najnowszym wydaniem
normy IEC 62852.Znamionowa obcigzalno$¢ pradowa
35A

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Fotowoltaika, Ztacze wtykowe, female
Nr zam. 1530630000

Typ BUGH BOX WM4 C BT

GTIN (EAN) 4050118335453

llos¢ 100 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
-@- Type
TUV  Approved

ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Masa netto bbg
Temperatury
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-40 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 85 °C

maks.
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane techniczne
$rednica kabla zewnetrzna, maks. 7 mm $rednica kabla zewnetrzna, min. 5.5 mm
Typ kabla 2 Pfg1169/08.07, EN Dopuszczenia TUV Rheinland (IEC

50618:2014 62852)

Przekréj przytacza przewodu, maks. 6 mm?2 Przekroéj przytacza przewodu, min. 4 mm?2
Stopien ochrony IP65, IP67, IP2x otwarta Stopien zanieczyszczenia 2
napiecie nominalne 1500 V DC (IEC) gwint (zewnetrzny) M 12
Prad znamionowy 35 A
Gwarancja
Czasokres 2 lata
Wazna informacja
Informacje produktowe Zestyki trzeba zamawiac¢ oddzielnie.
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002928 ETIM 9.0 EC002928
ETIM 10.0 EC002928 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92

Data sporzadzenia 22.12.2025 06:18:33 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa

BUGH BOX WM4 C BT

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

... do wtykowych ztaczy fotowoltaicznych

Ogobine dane zamoéwieniowe

Po odizolowaniu koncéwka przewodu moze zostac
zagnieciona z odpowiednim terminalem lun tulejka
na zyte. Zagniatanie jest pewnym sposobem taczenia
przewodu z terminalem i w duzym stopniu wyparto
metode lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie
jednolitego, nieroztacznego potaczenia pomigdzy
przewodem i elementem ztacza. Potgczenie mozna
uzyska¢ wytacznie dzieki precyzyjnym narzedziom
wysokiej jakosci. W rezultacie uzyskuje sie potgczenie
pewne i niezawodne pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym. Weidmuiller oferuje szerokg game
produktéw w zakresie narzedzi do zagniatania.
Zintegrowane blokady z mozliwoscig odryglowania
zapewniajg optymalng jako$¢ obrébki. Potagczenia
zaciskowe, ktére uzyskuje sie za pomoca narzedzi
Weidmdiller sg zgodne z miedzynarodowymi normami i
przepisami.

Typ CTF PV WM4 Wersja

Nr zam. 1222870000 Fotowoltaika, Narzedzie do zaciskania terminali fotowoltaicznych,
GTIN (EAN) 4050118006254 mechaniczny, bez wymienialnych wktadéw

llos¢ 18T

Akcesoria

* W

Ogobine dane zamoéwieniowe

Ostona przeciwpytowa ,Dustcap VSSO” chroni ztgcza
fotowoltaiczne firmy Weidmdiiller oraz ztgcza typu 4 przed
whnikaniem pytu i brudu.

.SafetyClip” chroni ztgcza fotowoltaiczne firmy
Weidmdiller przed przypadkowym otwarciem i moze by¢
odblokowany tylko przy uzyciu specjalnego narzedzia
uniwersalnego.

Typ VSSO WM4 C Wersja

Nr zam. 1254870000 Fotowoltaika, Ptaska konstrukcja
GTIN (EAN) 4050118047479

llosé 100 ST
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Narzedzia

Ogobine dane zamoéwieniowe

Do przewodoéw cienkodrutowych i masywnych ze
specjalnymi materiatami izolacyjnymi Wysoka jako$é
zdejmowania izolacji do zastosowania przemystowego
(spetnia wymagania lotnictwa) Specjalnie formowane
noze umozliwiajg zdejmowanie specjalnych izolacji z
przewodoéw Dtugos¢ zdejmowanej izolacji ustawiana
ogranicznikiem Wysoka elastyczno$¢ dzieki wymiennym
zespotom zdejmowania izolacji Wysoka doktadno$é
powtarzalnosci wyniku zdejmowania izolacji Przewod
bez uszkodzen Wysoka stabilno$¢ daje dtugg zywotnos$¢ i
wysokg niezawodnos$é Zintegrowana funkcja cigcia

Typ MULTI-STRIPAX PV Wersja

Nr zam. 1190490000 Fotowoltaika, Ztgcze wtykowe
GTIN (EAN) 4032248973262

llos¢ 18T

styki zenskie

Ogobline dane zamoéwieniowe

Ztgcza fotowoltaiczne WM4 C
jeden styk zaprasowywany do kabli 4 mm? oraz 6
mm?Z2Certyfikat TUV zgodnie z najnowszym wydaniem

normy IEC 62852.Znamionowa obcigzalno$¢ pradowa
35 A

Typ BUKO WM4 C BT Wersja

Nr zam. 1530670000 Fotowoltaika, Ztacze wtykowe, ztgcze zenskie
GTIN (EAN) 4050118335477

llosé 100 ST

Typ BUKO WM4 C RL Wersja

Nr zam. 1530770000 Fotowoltaika, Ztacze wtykowe, ztacze zenskie
GTIN (EAN) 4050118335491

llos¢ 4500 ST
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