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Przektadnik prgdowy z wyj$ciem analogowym

Prosta konwersja ., duzych” pradéw (100-500 A, AC) na
wartosci analogowe bez posrednich krokéw. Odpowiedni
dla urzadzen podrzednych, np. do wykrywania wartosci
granicznych.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Prad pierwotny: 500 A, Wyjscie : 0(4)-20 mA,
0(2)-10V, Obciazenie wtorne: 1 VA

Nr zam. 1532050000

Typ CMA-3151-500-A0-24DC-05

GTIN (EAN) 4050118337167

llosé 1 szt.

Producent MBS AG
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 71 mm Gtebokos¢ (cale) 2.7953 inch

Wysokos$é 117.8 mm Wysokos¢ (cale) 4.6378 inch

Szeroko$é 80 mm Szeroko$¢ (cale) 3.1496 inch

Masa netto 240g

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -20°C...60°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Wejscie napiecia pomiarowego

Zakres czestotliwosci, maks. 60 Hz Zakres czestotliwosci, min. 40 Hz

Wiasciwosci elektryczne

klasa doktadnosci 0.5 Nominalny stosunek zwojow 10 kKA/V

Prad wtoérny 0..0.02 A Wspétczynnik przenoszenia 1:600

Obciazenie wtoérne 1VA Prad pierwotny 500 A

Wymiary przewodow pod napieciem

Przewodnik okragty 28.00 mm Szyna 30x 10 mm

Wiasciwosci techniczne

Stopien ochrony IP20 Klasa izolacji E

Doktadno$¢ pomiaru Klasa 2 Cieplny prad znamionowy ciagty Icieplny 1,5 x lwarto$¢
znamionowa

Czestotliwo$¢ znamionowa 50 Hz

Wyjscie

Napiecie wyjsciowe, uwaga

0-10V,2..10V (z
napigeciem pomocniczym
DC 24 V)

Prad wyjsciowy

0..20mA, 4..20mA (z
napieciem pomocniczym
DC 24 V)

Koordynacja izolacji

napiecie probiercze 4 kV Separacja galwaniczna miedzy wejsciem /
wyjsciem

klasa doktadnosci 0,5

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002048 ETIM 7.0 EC002048

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048
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ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 9.0 27-21-09-02
ECLASS 9.1 27-21-09-02 ECLASS 10.0 27-21-09-02
ECLASS 11.0 27-21-09-02 ECLASS 12.0 27-21-09-02
ECLASS 13.0 27-21-09-02 ECLASS 14.0 27-21-09-02
ECLASS 15.0 27-21-09-02
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Schemat potaczen elektrycznych

Schemat potaczen elektrycznych

Data sporzadzenia 26.11.2025 07:32:07 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 4



