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Dzieki zastosowaniu interfejsow Weidmiiller w szafach
sterowniczych mozna fatwo i przejrzyscie podtgczaé czuj-
niki/elementy wykonawcze kart DCS Yokogawa. Jednymi
z najwazniejszych celdw instalatoréw jest wyeliminowa-
nie pomytek przy podtaczaniu przewoddw, oszczednosé
miejsca w szafach sterowniczych oraz skrécenie czasu
przygotowywania szafy. Interfejsy cechujg sig tez innymi
zaletami, przektadajacymi sie na liczne korzysci:
Nadmiarowos$é: w celu zapewnienia redundancji inter-
fejsy sq wyposazone w 2 ztacza 40-biegunowe (KS) lub
50-biegunowe (AKB).Wiele z interfejséw aktywuje prze-
kaznik, gdy warto$¢ napiecia z jednego ze zrodet zasila-
nia spadnie ponizej okoto 12 V.Karty mozna montowac
przy uzyciu ztgcza sprezynowego lub srubowego.Inter-
fejsy moga by¢ zabezpieczone odpowiednimi powtokami
chroniagcymi przed srodowiskiem korozyjnym kategorii G3
(na zyczenie).Zintegrowanych zostato kilka funkcji: odtacz-
niki, bezpieczniki z sygnalizacjg stanu, kontrolki LED prze-
kaznika oraz stanu.To tylko maty przyktad. Dostepne sg
takze inne produkty.

Vnmsrum

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Kabel LiYCY, 0.14 mm?2
Nr zam. 1536840010

Typ PAC-YOK-MIL40-VO-1M
GTIN (EAN) 4032248217205
llogé 1 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 194 ¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -10...60 °C Temperatura eksploatacyjna -10..50
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351¢c28¢190d

Dane elektryczne

Prad catkowity, max. 3A Test wysokiego napiecia 1KV/1s
Dopuszczalne natezenie pradu na kazdg 1 A Napigcie znamionowe <60 Vdc = 25 Vac
$ciezke, max.

rezystancja <150 mQ/m Pojemnos¢ zyta / zyty 300 pF/m
Pojemno$¢ zyta / ekran 300 pF/m

dane ogoélne

Dtugo$¢ kabla Tm Dostosowane do Sygnaty cyfrowe
Materiat podstawowy PVC Kabel Kabel LiYCY
przytacze interfejs KABEL PLASKI HE10 40P liczba biegunéw, min. 40 biegunoéw
Srednica zewnetrzna 10,15+ 1 mm interfejs SPS KABEL PLASKI HE10 40P
przekréj przewodu 0.14 mm?2

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237
ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20
ECLASS 15.0 27-24-22-20
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